HUSDO0035 v1.5 RS 601-041, 601-057, 601-063 RS Review Date: 01/06/2023

BIZTONSAGI ADATLAP

Ez a biztonsagi adatlap a kévetkez§ elbirdsokkal sszhangban készult:
Az (EU) 2020/878 rendeletének megfeleld biztonsagiadatlap

Felllvizsgalat datuma 2023-06-15 Atdolgozas szama 3.21

ll. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

Termék neve RS Pro Silica Gel Desiccant
Termékkadd(ok) 601-063, 601-041, 601-057, ZP
Biztonsagi adatlap szama 01097

Tiszta anyag/keverék Elegy

1.2. Az anyag vagy keverék megdfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Javasolt felhasznalas Széritds Agent
Ajanlott felhasznalasok ellen Nincs azonositott konkrét ellenjavallt felhasznalas

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Beszallité

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+36 06 1 408 8371
service@rscomponents.hu
Tovabbi informaciékért forduljon

E-mail cim service@rscomponents.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Sirg6sségi telefon Az Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat (ETTSZ) 06 80 20 11 99

Siirgésségi telefon -

+44 1235 239670 (24hr)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
1272/2008 (EK) szabalyzat
Ez a keverék nem veszélyesnek mindsil az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

2.2. Cimkézési elemek
Ez a keverék nem veszélyesnek min8sul az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyre utalé mondatok
Ez a keverék nem veszélyesnek mindsiil az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felllvizsgalat datuma 2023-06-15
Desiccant

EUH210 — Kérésre biztonsagi adatlap kaphato

2.3. Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek perzisztensnek, bioakkumulativhak vagy mérgezének (PBT) minéstilnek. Ez
a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely nagyon perzistensnek vagy nagyon bioakkumulativnak (vPvB) mingsiilne.

Endokrin rendszert karositora Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetéen endokrinrendszert-karosité
vonatrkozé informacio anyagot.

|3. SZAKASZ: Osszetétel/ésszetevdkre vonatkozo informaciok

3.1 Anyagok

Nem alkalmazhat6

3.2 Keverékek

Kémiai név Toémeg% | REACH toérzskdnyvi | EK-szam Besorolas az (EK) Specifikus | M-tényezd | M-tényez6
széam (EU-indexsz| 1272/2008 [CLP] |koncentracidha (hosszi-ta
am) szabalyzat szerint tar (SCL) vU)
Amorphous Silica | 60-100 |17-2119421532-51-00( 231-545-4 - - - -
7631-86-9 00

A H és EUH mondatok teljes szovege: lasd a 16 részt

Becsiilt akut toxicitasi érték
Nem all rendelkezésre informacio

Kémiai név Orélis LD50 Dermélis LD50 | Belélegzés LC50 - 4 | Belélegzés LC50 - 4 | Belélegzés LC50 - 4
mg/kg mg/kg ora - por/kdd - mgl/l ora - g6z - mg/l Ora - gaz - ppm
Amorphous Silica 7900 5000 58.8 Nem all rendelkezésre Nem all
7631-86-9 adat rendelkezésre adat

Ez a termék nem tartalmaz kildnés aggodalomra okot adé jeldlt anyagot >=0,1% koncentraciéban[(EK) 1907/2006 (REACH)
szabalyzat, 59. cikk)

|4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések |

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belélegzés Vigye friss levegbre.

Szembe keriilés Alaposan &blitse b6 vizzel legalabb 15 percig, felemelve a felsé és alsé szemhéjat.
Forduljon orvoshoz.

Bérrel valo érintkezés Mossa le a bért szappannal és vizzel. Bdrirritacid vagy allergias reakciok esetén forduljon
orvoshoz.
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felilvizsgalat datuma 2023-06-15
Desiccant

Lenyelés A szjat ki kell bliteni.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok

Tlnetek Nem all rendelkezésre informacio.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése

Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tiineti kezelést.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltéanyagok Alkalmazza a helyi kértilményeknek és a kdrnyezetnek megfeleld oltasi intézkedéseket.
Nagy tiiz FIGYELEM: A tiz oltasa kdzben, vizpermet haszndlata hatastalan lehet.
Alkalmatlan oltéanyag Ne szérja szét a kiomloétt anyagot nagynyomasu vizsugérakkal.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az vegyszer miatt keletkez6 Nem &ll rendelkezésre informacio.
kildnleges veszélyek

5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Tiizoltok kiilonleges A tlzoltéknak zart rendszer(i Iégz6késziiléket és teljes tlizoltd felszerelést kell viselni.
védofelszerelése és ovintézkedései Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Személyes Gvintézkedések Biztositson megfelel6 szell6ztetést.

Vészhelyzeti beavatkozéknak Hasznélja a 8. szakaszban eldirt személyi védelmet.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedések

Kornyezetvédelmi évintézkedések Tovabbi dkologiai tjékoztatasért, lasd a 12. szakaszt.

6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Elhatarolasi médszerek Akadalyozza meg a tovabbi szivargast vagy kidmlést, ha ez biztonsagosan megtehetd.
Feltisztitasi modszerek Szedje fel mechanikailag, megdfeleld konténerekbe rakva artalmatlanitashoz.

Masodlagos veszélyek megelézése A kdrnyezetvédelmi el6irasok tisztelletben tartasaval, a szennyezett targyakat és teruleteket
alaposan tisztitsa meg.

6.4. Hivatkozds mas szakaszokra

Hivatkozas mas szakaszokra Tovabbi informacidért lasd a 8. szakaszt. Tovabbi informaciéért lasd a 13. szakaszt.
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felllvizsgalat datuma
Desiccant

2023-06-15

[7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld 6vintézkedések

A biztonséagos kezeléssel Biztositson megfeleld szelléztetést.
kapcsolatos tanacsok

Altalanos higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsagi gyakorlat szerint kezelend®é.

7.2. A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egytt

Tarolasi kérilmények Tartsa az edényzetet |6l lezarva, szaraz és jol szell6zb helyen.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kockazatkezelési médszerek (RMM) Jelen biztonsagi adatlap tartalmazza a sziikséges informéaciot.

|8. SZAKASZ: Az expozicid ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expozicios hatarértékek A széllitott termék nem tartalmaz a régié illetékes szabalyozasi hatdsagai altal

meghatarozott foglalkozasi expozicios hatarértékekkel rendelkez6 veszélyes anyagot.

STEL: 18 mg/m?3
STEL: 7.2 mg/m?

Kémiai név Eurdpai Unio Ausztria Belgium Bulgaria Horvatorszag
Amorphous Silica TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 4 mg/m3 TWA: 3 mg/m3 TWA: 1.0 mg/m?3 TWA: 1.2 mg/m?3
7631-86-9 TWA: 10 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m?3
Kémiai név Ciprus Cseh Koztarsasag Dania Esztorszag Finnorszag
Amorphous Silica TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 5 mg/m3
7631-86-9 TWA: 4.0 mg/m?3
Kémiai név Franciaorszag |Németorszag TRGS| Németorszdg DFG Gordgorszag Magyarorszag
Amorphous Silica - TWA: 4 mg/m?3 TWA: 0.02 mg/m? [ TWA: 0.1 mg/m3 -
7631-86-9 Peak: 0.16 mg/m3
Kémiai név {rorszag Olaszorszag MDLPS| Olaszorszag AIDII Lettorszag Litvania
Amorphous Silica TWA: 6 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 - TWA: 1 mg/m?3 -
7631-86-9 TWA: 2.4 mg/m3

Kémiai név Luxemburg Méalta Hollandia Norvégia Lengyelorszag
Amorphous Silica - - TWA: 0.75 mg/m3 | TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3
7631-86-9 STEL: 3 mg/m3 TWA: 2 mg/m3
Kémiai név Portugalia Romania Szlovakia Szlovénia Spanyolorszag
Amorphous Silica TWA: 0.05 mg/m?3 - - TWA: 4 mg/m?3 -
7631-86-9 TWA: 0.1 mg/m3
Kémiai név Sveédorszag Svajc Egyesiilt Kiralysag
Amorphous Silica - TWA: 4 mg/m3 TWA: 6 mg/m3
7631-86-9 TWA: 2.4 mg/m3
STEL: 18 mg/m3
STEL: 7.2 mg/m?3

Bioldgiai foglalkozasi expoziciés A szallitott termék nem tartalmaz a régio illetékes szabalyozasi hatésagai altal
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felllvizsgalat datuma 2023-06-15

Desiccant

hatarértékek meghatarozott bioldgiai hatarértékkel rendelkezé veszélyes anyagot.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers Nem all rendelkezésre informacio

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public Nem all rendelkezésre informécio.

Becsiilt legnagyobb artalmatlan koncentraciéo (PNEC) Nem all rendelkezésre informacio.

8.2. Az expozicio ellendrzése

Miiszaki ellenérzések Biztositson megfeleld szell6zést, kiildndsen zart terekben.

Személyes védofelszerelés

Szem - /arcvédelem Altalaban nem sziikséges kiildnleges védéfelszerelés.

Bor és testvédelem Altalaban nem szilkséges kiilénleges védéfelszerelés.

Légutak védelme Normal hasznalati feltételek mellett nem sziikséges védéfelszerelés. Ha az expozicids
hatarértéket tullépik vagy irritalast tapasztalnak sziiksége lehet szelléztetésre és
evakualasra.

Altalanos higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsagi gyakorlat szerint kezelend®é.

Kornyezeti expozicio-ellenérzések Nem all rendelkezésre informacio.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacidék

Halmazallapot Szilard
Kiilsé jellemzdk Beads
Szin fehér
Szag Odourless.
Szagkuszobérték Nem &ll rendelkezésre informacié
Tulajdonsag Ertékek Megjegyzések e Mbdszer
Olvadaspont / fagyaspont Nem all rendelkezésre adat Nincs ismert
Kezdeti forraspont és Nem &ll rendelkezésre adat Nincs ismert
forrasponttartomany
Gyulékonysag Nem &ll rendelkezésre adat Nincs ismert
Gyulékonysag limitje levegében Nincs ismert
Felsé gyulladasi vagy robbanasi Nem all rendelkezésre adat
hatarok:
Alsé gyulladasi vagy robbanasi  Nem Aall rendelkezésre adat
hatarok
Lobbanéaspont Nem &ll rendelkezésre adat Nincs ismert
Ongyulladasi hémérséklet Nem &ll rendelkezésre adat Nincs ismert
Bomlasi hémérséklet Nincs ismert
pH Nem &ll rendelkezésre adat pH (concentrated solution): 4-8
pH (vizes oldat) Nem &ll rendelkezésre adat Nincs ismert
Kinematikai viszkozitas Nem all rendelkezésre adat Nincs ismert
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601-063, 601-041, 601-057,
Desiccant

- RS Pro Silica Gel

Felilvizsgalat datuma 2023-06-15

Dinamikus viszkozitas
Vizoldhat6sag
Oldékonysag (oldékonysagok)
Megoszlasi hanyados
Gobéznyomas
Relativ siiriiség

Térfogatsiiriiség

Folyadéksiiriiség
Relativ gozsiirliség
Részecskejellemzék

Részecskeméret

Részecskeméret-eloszlas

9.2. Egyéb informéaciok

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat
= 750g/L

Nem all rendelkezésre adat
Nem all rendelkezésre adat

Nem all rendelkezésre informacio
Nem all rendelkezésre informacio

9.2.1. Informécié a fizikai veszélyességi osztalyokrol

Nem alkalmazhat6

Robbanasveszélyes tulajdonsadgok Nem tekinthet robbanasveszélyesnek

Oxidalo tulajdonsagok

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzbék

Nem all rendelkezésre informacio

Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert
Nincs ismert

Nincs ismert

Nem felel meg az oxidalé kritériumoknak

[10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség

Reakcidkészség

10.2. Kémiai stabilitas

Stabilitas

Robbanasi adatok
Erzékenység mechanikai
behatasra

Nem all rendelkezésre informacio.

Normal kérilmények kdzoétt stabil.

Nincs.

Erzékenység sztatikus kisiilésre Nincs.

10.3. A veszélyes reakciok lehet6sége

A veszélyes reakciok lehetésége

10.4. Keriilendé koriilmények

Keriilendé korilmények

10.5. Nem 6sszeférhetd anyagok

Nem osszeférheté anyagok

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek

Normal feldolgozas mellett semmi.

Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre allo informaciok alapjan.

Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre all6 informaciok alapjan.

Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre all6 informéaciok alapjan.

l11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. Informaci6 az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott veszélyességi osztalyokrol
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felilvizsgalat datuma 2023-06-15
Desiccant

A valészini expoziciés Utra vonatkozé informacié

A termék ismertetése

Belélegzés Nem é&llnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban.

Szembe kerlilés Nem allnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban.

Borrel valé érintkezés Nem éllnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban.

Lenyelés Nem é&llnak rendelkezésre jellegzetes vizsgalati adatok az anyag vagy keverék
vonatkozasaban.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Tlnetek Nem all rendelkezésre informacio.
Akut toxicitas

Toxicitasi szamértékek
Nem all rendelkezésre informacié

A kovetkezo értékek kiszamitasa a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapjan tortént

ATEmix (oralis) 7,900.00 mg/kg
ATEmix (dermalis) 5,000.00 mg/kg
ATEmix (belélegzés-gaz) 99,999.00 ppm
ATEmix (belélegzés-g6z) 99,999.00 mgl/l
ATEmix (belélegzés-por/kdd) 58.80 mgl/l
Kémiai név Ordlis LD50 Dermadlis LD50 Belégzés LC50
Amorphous Silica =7900 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) >58.8mg/L (Rat)4h

A révid és hosszu tavu expozicidbdl szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok

Boérmaras/bérirritacio A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacidé A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Légzészervi vagy borszenzibilizacié A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
Rakkeltoé hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Reprodukcids toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozéas kritériumai nem teljesiinek.
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601-063, 601-041, 601-057, ZP - RS Pro Silica Gel Felllvizsgalat datuma 2023-06-15
Desiccant

STOT - egyetlen expozicio A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
STOT - ismétl6dé expozicié A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Aspiracios veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozés kritériumai nem teljestinek.

11.2. Informacié mas veszélyekrol

11.2.1. Endokrin rendszert karosité tulajdonsagok

Endokrin rendszert karosito Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek endokrinrendszert

tulajdonsagok kérosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet
57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

11.2.2. Egyéb informéaciok

Egyéb kéaros hatasok Nem &ll rendelkezésre informacio.

l12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okotoxicitas

Kémiai név Algak/vizi névények Hal Toxicitas Rakok
mikroorganizmusokra
Amorphous Silica EC50: =440mg/L (72h, | LC50: =5000mg/L (96h, - EC50: =7600mg/L (48h,
Pseudokirchneriella Brachydanio rerio) Ceriodaphnia dubia)
subcapitata)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Perzisztencia és lebonthatdsag Nem &ll rendelkezésre informacio.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Biolégiai felhalmozo6das Erre termékre vonatkozdan nincs adat.

12.4. A talajban valé mobilitas

A talajban valé mobilitas Nem &ll rendelkezésre informacio.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés A termék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek mindsitett anyagot a nyilatkozati
kiiszobérték felett.

Kémiai név PBT- és vPvB-értékelés
Amorphous Silica Az anyag nem perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
(PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
(vPvB) anyag A PBT-értékelés nem alkalmazandd

12.6. Endokrin rendszert karosité tulajdonsagok
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Endokrin rendszert karosito Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek endokrinrendszert

tulajdonsagok karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet
57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

12.7. Egyéb karos hatasok
Nem all rendelkezésre informacio.

[13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Maradvanyokbol/felhasznalatlan Artalmatlanitas, a helyi eléirasoknak megfeleléen. A hulladékokat a kérnyezetvédelmi
termékbol szarmazé hulladék jogszabalyok szerint kell artalmatlanitani.

Szennyezett csomagolas Az Ures edényzetet nem szabad Ujra felhasznalni.

|14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

IATA

14.1 UN-szam vagy azonositészam Nincsen szabalyozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé6  Nincsen szabalyozva
szallitasi megnevezés

14.3 Szaéllitasi veszélyességi Nincsen szabalyozva
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi csoport Nincsen szabdlyozva
14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések

IMDG

14.1 UN-szam vagy azonositészam Nincsen szabalyozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé6  Nincsen szabalyozva
szallitasi megnevezés

14.3 Szaéllitasi veszélyességi Nincsen szabalyozva
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi csoport Nincsen szabdlyozva

14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

14.7 Toémegaruk tengeri Nem &ll rendelkezésre informécio

szallitmanyozasa
IMO-jogeszk6zoknek megfeleléen

RID

14.1 UN-szadm vagy azonosit6szam Nincsen szabalyozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé6  Nincsen szabalyozva
szallitasi megnevezés

14.3 Széllitasi veszélyességi Nincsen szabdlyozva
osztaly(ok)

14.4 Csomagoléasi csoport Nincsen szabalyozva
145 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

ADR
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14.1 UN-szadm vagy azonositészam Nincsen szabalyozva
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé6  Nincsen szabalyozva
szallitasi megnevezés

14.3 Széllitasi veszélyességi Nincsen szabélyozva
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi csoport Nincsen szabalyozva
14.5 Kornyezeti veszélyek Nem alkalmazhat6

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

l15. SZAKASZ: Szabalyozéssal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészségiigyi és kérnyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

Kémiai név Francia RG-szam
Amorphous Silica - 7631-86-9 RG 25

Vizveszélyességi osztaly (WGK) vizre nem veszélyes (nwg)

Eurdpai Unio
Vegye figyelembe a munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérdl szold 98/24/EK irdnyelvet.

Engedélyek és/vagy felhasznélasi korlatozasok:
Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélykételes lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabalyzat, XIV melléklet) Ez a
termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazasa tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabalyzat, XVII melléklet)

Maradandé szerves szennyezéanyagok
Nem alkalmazhat6

Az 6zonréteget lebontd anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009
Nem alkalmazhaté

Kémiai név EU - Névényvédob szerek (1107/2009/EK)
Amorphous Silica - 7631-86-9 Névényvédbszer
Kémiai név A biocid termékekre vonatkozé 528/2012/EU rendelet
(BPR)
Amorphous Silica - 7631-86-9 18. terméktipus: Rovardld és atkadlé szerek, valamint mas
izeltlabuak elleni védekezésre hasznalt szerek

Nemzetkdzi jegyzékek

TSCA (toxikus anyagok A megfeleléségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
ellendérzésének a torvénye)

DSL/NDSL A megfeleldségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
EINECS/ELINCS A megfeleldségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
ENCS A megfelel6ségi listan vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitoval
IECSC A medfeleléségi listan valo szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
KECL A medfeleléségi listan valo szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
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PICCS A medfelel6ségi listan valo szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
AlIC A medfelel6ségi listan valo szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval
NZloC A megfelelbségi listén vald szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval

Jelmagyarazat:

TSCA - Egyesiilt Allamok mérgez6 anyagok ellenérzési térvénye, 8(b) pont, Leltar

DSL/NDSL - Haztartasi Anyagok Listaja/Nem- Haztartasi Anyagok Listaja, Kanada

EINECS/ELINCS - Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke/Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke
ENCS - Létezé és Uj Vegyi Anyagok, Japan

IECSC - Létez6 Vegyi Anyagok Jegyzeke, Kina

KECL - Létezd és Ertékelt Vegyi Anyagok, Korea

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fuldp-szigetek

AlIC - Ausztrdl ipari vegyi anyagok jegyzéke

NZloC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Uj-Zéland

15.2. Kémiai biztonséagi értékelés

Kémiai biztonsagi jelentés Nem &ll rendelkezésre informacio

|16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A biztonsagi adatlapon hasznalt roviditések feloldasa

Jelmagyarazat
SVHC: Kiilonés aggodalomra okot adé engedélyezend® anyagok:

Jelmagyarazat Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (id6sulyozott TWA (id6sulyozott atlag) STEL STEL (Rovid tavu expozicios hatar)
atlag)

Plafon Maximalis hatarérték * B&r megjeldlés
+ Erzékenyiték

Besorolasi eljaras

Besorolas az (EK) 1272/2008 [CLP] szabélyzat szerint Alkalmazott médszer
IAkut oralis toxicitas Szamitasi modszer
IAkut dermalis toxicitas Szamitdsi modszer
IAkut belélegzési toxicitas - gaz Szamitasi médszer
IAkut belélegzési toxicitas - géz Szamitdsi modszer
IAkut belélegzési toxicitas - por/kéd Szamitasi modszer
B&rmaras/bérirritacio Szamitdsi modszer
Sllyos szemkarosodas/szemirritacio Szamitasi médszer
Légz8szervi szenzibilizacié Szamitdsi modszer
Bérszenzibilizacio Szamitasi modszer
Mutagenités Szamitasi médszer
Rakkeltd hatas Szamitdsi modszer
Reprodukcids toxicitas Szamitasi modszer
STOT - egyetlen expozicid Szamitasi modszer
STOT - ismétlédé expozicio Szamitasi médszer
IAkut vizi toxicitas Szamitdsi modszer
Kronikus vizi toxicitas Szamitasi modszer
IAspiracios veszély Szamitasi modszer
Ozon Szamitasi modszer

A biztonséagi adatlap dsszedllitdsa soran felhasznalt legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok
Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvantartasa (ATSDR)
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Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugynokségének Chemview adatbazisa

Eurdpai Elelmiszer-biztonsagi Hatosag (EFSA)

Eurdpai Vegyianyag-ugynokség (ECHA) Kockazatértékelési Bizottsag (ECHA_RAC)

Eurdpai Vegyianyag-ugyndkség (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Az USA Kornyezetvédelmi Ugynoksége)

Akut expoziciés szint(ek) Utmutatdja (AELGL(S))

Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugynékségének rovardld, gombaolé és ragesaloirtd szerekrél szolé szdvetségi torvénye
Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugynoksége, nagy mennyiségben gyartott vegyi anyagok
Elelmiszer-kutatasi Folyéirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbazisa

Egységes nemzetkdzi kémiai informaciés adatbazis (IUCLID)

Orszagos Miiszaki és Ertékelési Intézet (NITE)

Ausztralia nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaegészségligyi Intézet)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudomanyi Kényvtar

Orszagos toxikoldgiai program (NTP)

Uj Zéland kémiai osztalyozasi és informacios adatbazisa (CCID)

Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet, kdrnyezetvédelmi, egészséglgyi és biztonsagi kiadvanyok
Gazdasagi Egyuttmikddési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyartott vegyi anyagok programja
Gazdasagi Egyuttmiikddési és Fejlesztési Szervezet informacios adatkészlete

Egészségugyi Vilagszervezet

Felllvizsgalat datuma 2023-06-15

Biztonséagi adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Felel6sségkorlatozasi nyilatkozat
Az biztonsagi adatlapon kézoltek a legjobb tudasunk, ismereteink és meggy6zédésiink szerint helytalléak a kézreadas
idépontjaban. A k6zolt adatok csak utmutatast kivannak adni a biztonsagos kezeléshez, felhasznalashoz, feldolgozashoz,
tarolashoz, szallitashoz, artalmatlanitashoz és kibocsatashoz, és nem tekintheték garancianak vagy minéségi
specifikacionak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot
mas anyagokkal egyutt, vagy valamilyen eljarasban hasznéaljak fel, kivéve, ha ez szerepel a szévegben.

A biztonsagi adatlap vége
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