Abstandshalter Einbaustrahler — Fiir Wohngebaude

SpotClip-1l

Der SpotClip-Il Abstandshalter wurde fur die sichere Installation

von Einbaustrahlern in Zwischendecken entwickelt. Sie kénnen sehr
einfach in die Deckenaussparungen eingesetzt werden und bieten eine
betrachtliche Zeitersparnis beim Einbau. Die Formgebung ermdglicht
einen sicheren Abstand zwischen Leuchte und Dammmaterial und
vermindert das Risiko einer Uberhitzung. SpotClip-Il eignet sich sowohl

flr Halogen- als auch LED-Einbauleuchten.
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Anwendungsvideo: SpotClip-Il

Die vier zusdtzlichen Beine beim SpotClip-Il ermdglichen den Einsatz von loser
Hohlraumddmmung.

e

SpotClip-Il - Abstandshalter fir
Einbaustrahler mit 4 zusdtzlichen,

flexiblen Laschen.

Haltedorne und Stitzfligel halten
SpotClip-Il in der gewdinschten Position.

MATERIAL

Polyamid 6.6 glasfaserverstarkt

(PAB6GF15%)

Betriebstemperatur

-20 °C bis +120 °C

Brandschutzeigenschaften

entspricht UL94 VO bei 1,5 mm

H Wandstarke, Glihdrahttest (GWT)
H2 960°C
HF ~ RoHS
|
FH
SpotClip-Il
min. @ Befestigungsloch max. @ Befestigungsloch Hoéhe | Hohe
TYP FH (metric) FH (metric) H) | (H2) Farbe Inhalt | Art.-Nr.
SpotClip-1l 62,0 90,0 107,0 | 95,0 | Schwarz (BK) | 10 Stk. | 148-00098

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

s« Hellermannlyton

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Installation
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Abstandshalter Einbaustrahler — Fiir Wohngebaude
SpotClip-1l

Hauptmerkmale

« SpotClip-Il wurde fiir gréRere Einbaustrahler bis 95 mm Gesamthohe
entwickelt

Stellt Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie
und Isolationsmaterial her

4 zusatzliche, flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen
losem Dammmaterial mit dem Leuchtenkdrper, daher bestens
geeignet fUr die Verwendung von Schutt- und Einblasddmmstoffen

« Entfernen einer Lasche durch Herausbrechen, um den Trafo oder die
Zuleitung unterzubringen

Sorgt fur hohere Stabilitat durch das verbesserte Design der 4 Haltefufse
« Passend fur Einbaudurchmesser von 62 — 90 mm

+ Getestet gemafs EN 60598-1 und EN 60598-2-2

.

SpotClip-I und SpotClip-Il sind geeignet fiir eine maximale Einbauleuchtenhéhe
von 70 mm bzw. 95 mm.

Haltedorne und Stutzflugel halten SpotClip-Il in der gewdinschten Position.

1. SpotClip in der gewdinschte Position
befestigen.

2. Haltedorne in die Gipskartonplatte
eindrtcken, um eine Verschiebung
zu verhindern.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Installation

3. Der Einbaustrahler kann nun sicher

und verldsslich installiert werden.
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