Tubos flexibles

CARACTERISTICA
S

Transparencia
transparente

Excelentes
propiedades de
abrasion y corrosién

Buena flexibilidad

Cumple con la
normativa CE para
aplicaciones
alimentarias

Adecuado para usar
con alcohol,
gasolina, aceites,
grasas y disolventes

Muy resistente a una
amplia gama de
acidos y alcalis

Fabricado de
materiales sin
cadmio ni silicona
con un nivel bajo
especial téxico

Tuberia flexible de PVC RS
Pro, transparente, diametro
externo de 18mm, 25m de
largo, radio de curvatura de
162mm, alcohol, grasa, aceite,

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

Esta manguera de PVC transparente RS Pro es adecuada para una amplia gama de aplicaciones
como alimentos de baja presion y entornos industriales generales. Esta manguera esté fabricada
con materiales no téxicos de la maxima calidad para proporcionar una excelente claridad,
flexibilidad y durabilidad en una amplia gama de temperaturas. La manguera de alta flexibilidad
permite su uso en espacios abiertos y estrechos, y con excelentes propiedades de abrasién y
corrosién, esta manguera de PVC es durable y confiable en cualquier aplicacion.

Especificaciones

Material PVC
Color Transparente
Reforzados No
Alcohol, grasa, aceite, gasolina, disolvente,
Aplicacién Aplicaciones industriales generales; cientificas;

farmacéuticas; médicas

Especificaciones mecanicas

Didmetro interior 12mm
Diametro exterior 18mm
Longitud 25m
Radio de pliegue 162mm

Especificaciones del entorno de

* Temperatura de funcionamiento min.: o

o -15°C
-20°C
Te’m_perz.:\turao de funcionamiento +60°C
maxima; 90 °C
Presion de funcionamiento maxima 4bar

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 2de 44



Tubos flexibles ‘E]

Cumplimiento/Certificaciones En conformidad con RoHS
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0.092Kg
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25.0 & 0.50mm

NiA

MiA

0.282Kg
7.88Kg

50 x 61.5mm

50.0 £ 0.50mm
1.5 + 1.0mm

NiA

ik
584mm

1.208Kg
38.24Kg
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