
 
 

Fiche technique du produit 

Code commande : 144-5338 
Testeur d'installation multifonction 

FRANCAIS 



Spécifications 
Résistance de boucle L- PE (haut amp.) 

 

Plage (K) Résolution (K) Précision 
0,23 9,99 0,01 ±(4 % du relevé + 6 digits) 
10,0 ~ 99,9 0,1 
100 ~ 999 1 

Courant de mesure : 8 A - 25 A 
Plage de tensions utilisée : 195 V c.a. - 260 V c.a. (50,60 Hz ) 

 

Remarques 
[1] Valide pour la résistance du circuit neutre < 20 K et jusqu'à un angle 
de phase du système de 30°. Les cordons de test doivent être remis à 
zéro avant le test. 
[2] Valide pour une tension secteur > 200 V. 

 

L- PE (sans déclenchement) 
 

Plage (K) Résolution (K) Précision 
0,23 9,99 0,01 ±(5 % du relevé + 6 digits) 
10,0 ~ 99,9 0,1 
100 ~ 999 1 

Courant de mesure : < 15 mA 
Plage de tensions utilisée : 195 V c.a. - 260 V c.a. (50, 60 Hz) (50, 60 Hz) 

Remarques 
1] Valide pour la résistance du circuit neutre < 20 K et jusqu'à un angle de 

phase du système de 30°. Les cordons de test doivent être remis à zéro 
avant le test. 

[2] Valide pour une tension secteur > 200 V. 
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Résistance de LIGNE L- N 
Plage (K) Résolution (K) Précision 
0,23 9,99 0,01 ±(4 % du relevé + 4 digits) 
10,0 ~ 99,9 0,1 
100 ~ 999 1 

Courant de mesure : 4 A 
Plage de tensions utilisée : 195 V c.a. - 260 V c.a. (50,60 Hz ) 

Remarques 
[1] Valide pour la résistance du circuit neutre < 20 K et jusqu'à un angle 

de phase du système de 30°. Les cordons de test doivent être remis à 
zéro avant le test. 

[2] Valide pour une tension secteur > 200 V. 
 

Disjoncteur différentiel (BSEN 61557-6) 
Indice de protection RCD (I_n) : 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 
500 mA, 650 mA et 1 A. Courant de test : x1/2, x1, x2 et x5 

 

Disjoncteur différentiel (BSEN 61557-6) 
Multiplicateur de 
courant 

Précision délai de déclenchement 

x1/2 ±(1 % du relevé + 1 ms) 
x1 ±(1 % du relevé + 1 ms) 
x2 ±(1 % du relevé + 1 ms) 
X5 ±(1 % du relevé + 1 ms) 

Forme du courant de test : forme d'onde sinusoïdale (c.a.), forme d'onde 
d'impulsion (c.c.) Forme de disjoncteur différentiel : générale (G - non 
temporisée), sélective (S - temporisée) Polarité initiale du courant de test : 
0°, 180°. 
Plage de tensions : 195 V c.a. - 260 V c.a. (50 Hz, 60 Hz) 
Précision du courant du disjoncteur différentiel : ±5 % du relevé + 1 digit) 
Résolution de la temporisation du disjoncteur différentiel : 0,1 ms 
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Tension et fréquence 
 

Plage de mesure 
(V)/c.a.-c.c. 

Résolution (V) Précision 

80 ~ 500 1 ±(2 % du relevé + 2 digits) 
 

Plage de mesure (Hz) Résolution (Hz) Précision 

45 ~ 65 1 ±2 Hz 

 
Isolation 
Tension aux bornes Plage Résolution Précision Courant de test Courant de 

court-circuit 

125 V 
(0 %~+10 %) 

0,125~4 MK 0,001 MK ±3 %+10) 1 mA @ charge 
125 kK ≤ 1 mA 4,001~40 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 

40,01~400 MK 0,1 MK ±(4%+5) 
400,1~1 000 MK 1 MK ±(5%+5) 

250V (0 %~+10 %) 0,250~4 MK 0,001 MK ±(3%+10) 1 mA @ charge 
250 kK ≤ 1 mA 4,001~40 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 

40,01~400 MK 0,1 MK ±(3%+2) 
400,1~1 000 MK 1 MK ±(3%+2) 

500V (0 %~+10 %) 0,5~4 MK 0,001 MK ±(3%+10) 1 mA @ charge 
500 kK ≤ 1 mA 4,001~40 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 

40,01~400 MK 0,1 MK ±(3%+2) 
400,1~1 000 MK 1 MK ±(4%+5) 

1 000 V 
(0 %~+10 %) 

1~4 MK 0,001 MK ±(3%+10) 1 mA @ charge 
1 MK ≤ 1 mA 4,001~40 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 

40,01~400 MK 0,1 MK ±(3%+2) 
400,1~1 000 MK 1 MK ±(4%+5) 

 
Faible ohm 
Plage Résolution Précision Tension de circuit ouvert 

max. 
Protection contre les 
surcharges 

0~2 K 0,001 K ±(1,5%+30) 5 V ±1 V c.c. 250 Vrms 
2~20 K 0,01 K ±(1,5%+3) 
20~200 K 0,1 K 
200~2 000 K 1 K ±(1,5%+5) 
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Résistance de terre 
Plage Résolution Précision 
0 ~ 99,99 0,01 K ±(2 %+30 d) 
100~999,9 K 0,1 K ±(2 %+6 d) 
1 000~2 000 K 1 K 

 
 

Spécifications générales 
 

Source d'alimentation 8 piles alcalines AA 1,5 V 
ou 8 piles rechargeables Ni-MH de taille AA  
de 1,2 V 

Autonomie de la batterie 
Valeur CAT 
Classification de 
protection  
Indice de protection 
Type d'écran LCD 
Pixels 
Temp. d'utilisation 

 
Humidité relative 
Temp. de stockage 
Altitude d'utilisation 
Dispositif de 
protection 
Dimensions Poids 

Moyenne de 15 heures 
Catégorie III 600 V. 
Double isolation 
IP65 
TFT 3,5 pouces 
320 x 240 
0 °C~45 °C 
95 % 10 °C~30 °C : sans 
condensation 75 % 30 °C~40 °C 
-10 °C~60 °C 
2 000 m 
Fusible BS 88 à réponse rapide 
500 mA 24,2 cm (L) x 10,5 cm 
(l) x 14,5 cm (H) 
1,56 kg 
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