Koaxialkabel

MERKMALE

Impedanz: 50 Ohm

Schraubanschluss

Subminiatur-
Steckverbinder Typ
A

In dieser Serie
werden
verschiedene
Kabellangen
angeboten.

Schwarzes Koaxialkabel von
RS Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro von der bewahrten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen Koaxialkabeln. Diese
flexiblen Kabel bestehen aus Industriestandard-Komponenten und wurden fiir die Ubertragung von
Signalen Uber groRe Entfernungen entwickelt und sind einfach zu installieren.

In dieser Serie werden verschiedene Kabellangen angeboten. 1 m ( 5260308 ), 322mm ( 5260392 ),
520 mm (5260409 ), 500 mm ( 5260437 ), 255 mm ( 5260487 ), 1 m (5260314 ), 255 mm ( 5260493

I

Allgemeine
Koaxialausfiihrung RG316U
Steckverbinder A SMA-Stecker
Steckverbinder B SMA-Stecker
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Abgeschlossen
Mantelfarbe Schwarz
Anschluss von Funksendern und -empfangern mit ihren
Anwendungen Antennen, Computernetzwerkverbindungen (Internet),

Ubertragung von Satellitensignalen an Ihren Fernseher.

Elektrische

Charakteristische Impedanz 50 Q
Nennspannung 335V
Lange 255mm
Kabelform Koaxial
Artikel Material
Isolierung PTFE
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260308/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260392/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260409/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260437/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260487/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260314/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260493/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5260493/
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Betriebsumgebungsspezifikationen

GrofRRer Betriebstemperaturbereich -55 °C bis 165 °C.
Minimale Betriebstemperatur -55°C

Maximale Betriebstemperatur 165 °C
Konformitéat/Zertifizierung EN61340
Normen erfullt MIL-STD-348A
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