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RS Pro 软管黑色 / 黄色 pvc 丁
腈混合物 16mm x 30m 全球采

购协议系列 
RS 号： 197-8522             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 干净、灵活、用户友

好 

 

• 减少增塑剂迁移 

 

• 高可见性三条纹 

 

• 极佳的耐紫外线 / 臭氧 

 

• 不含硅树脂和镉 

 

特点 
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经济型高性能 TPE 可替代橡胶软管。虽然具有和橡胶一样的外观和感觉，但它具有许多优点，包括

较长的使用寿命。由耐磨的 PVC 丁腈混合物构成，此人机工程学友好型超柔韧产品在多种工业环境

中是真正的优胜者。 

 

 

 

颜色 黑色 / 黄色 
材料 pvc 丁腈混合物 
管筒数 1 
特殊功能 良好的耐磨性和耐老化性 

应用 空气和水应用、建筑行业、润滑脂溶剂、油、压缩空气工

具和喷枪的车间环境 
  

    

 

软管内径 8mm 

软管外径 16mm 

长度 30m 
 

 

 

最大工作压力 20bar 
最低工作温度 -15°C 
最高工作温度 +60°C 

       

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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