Bridas

CARACTERISTICA
S

Accién de bloqueo de
carraca sin liberacién

Adecuado para una
multitud de usos

Facil de roscar

Fabricado de material
de nylon 66

Adecuado para unir
componentes o
cables

Brida de nylon variada RS
PRO, 100mm mm X 2,5mm
mm

W

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Estas bridas estan fabricadas de nylon 66 (también conocido como nylon 6.6) y son una fijacion de
bloqueo automatico de una pieza que funciona como correas para mantener los cables ordenados.
Cada paquete contiene 250 bridas no extraibles, compuestas de 50 de amarillo, azul, rojo, verde y
Orange para permitir la codificacion de color de cables o componentes. Ideal para la gestién de
cables.

Especificaciones

Tipo No desmontable
Color Surtido
Material Nylon 66

En industrias como
Industria de automocién
Transporte

Aplicacién Industria aeroespacial
Industria del petréleo y el gas
Gestion de cables

Hogar/bricolaje
* Temperatura de funcionamiento min.: o
o -50°C
-20°C
Temperatura de funcionamiento o
PRI 85°C
maxima; 90 °C
Comportamiento del fuego Pirorretardante
Cantidad 250
Longitud 100mm
Anchura 2,5mm
Resistencia a la traccién 78,4N
Intensidad méxima del paquete 22mm
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Se cumplen los estandares UL94vVv-2
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