
 
 

 
 

Datenblatt 
Programmierbares DC-Schalt- Netzteil 

 

Best.-Nr. : Model: 
123-3571 
123-3570 
123-3569 

IPS-603 
IPS-405 
IPS-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die IPS-Serie besteht aus progammierbaren schaltenden 200-W-Gleichstromnetzteilen mit einfachem 
Ausgang. OVL, OCL, OTP und OPL schützen die IPS-Serie und ihre Lasten vor unerwarteten 
Bedingungen. Die IPS-Serie verfügt über ein LCD-Panel mit Ausgangs- und Parameteransichten und 
eine Tastensperre, um Änderungen an den Einstellungen zu verhindern. Die IPS-Serie eignet sich für 
generische Tischgehäuseanwendungen in Laboren und Bildungseinrichtungen. 

 

MERKMALE 
 

LCD-Anzeige 
Ausgang EIN/AUS-Steuerung 3-stufige 
Lüfterdrehzahlsteuerung 
Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellung 
Tastensperre zur Vermeidung von 
Fehlerbetrieb 
Normal, +%- und -%-Ausgangsbetätigungsschlüssel  
Standard-Schnittstelle: RS-232C 

Rückwand 

DEUTSCH 



 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
AUSGANG 

Modell IPS-603 IPS-405 IPS-2010 
Spannung Strom 0 ~ 60 V 

0 ~ 3,5 A 
0 ~ 40 V 
0 ~ 5 A 

0 ~ 20 V 
0 ~ 10 A 

SPANNUNGSREGELUNG 

Last-Leitung      10 mV 
     0,05 % 

     10 mV 
     0,05 % 

     10 mV 
     0,05 % 

STROMREGELUNG 

Last-Leitung      5 mA 
     0,05 % 

     5 mA 
     0,05 % 

     5 mA 
     0,05 % 

RESTWELLIGKEIT 

Spannung (mV eff) Strom 
(mA eff) 

     20 mV 
     10 mA 

     20 mV 
     10 mA 

     20 mV 
     10 mA 

AUFLÖSUNG 
Spannung Strom 20 mV 

2 mA 
10 mV 
2 mA 

10 mV 
5 mA 

PROGRAMMGENAUIGKEIT 
Spannung Strom    0,05 % v. Mw. 4 Stellen 

   0,1 % v. Mw. + 5 Stellen 
   0,05 % v. Mw. 3 Stellen 
   0,1 % v. Mw. + 5 Stellen 

   0,05 % v. Mw.   3 Stellen 
   0,3 % v. Mw. + 10 Stellen 

RÜCKLESEAUFLÖSUNG (MESSGERÄT) 
Spannung Strom Identisch mit Auflösung 

Identisch mit Auflösung 
Identisch mit Auflösung 
Identisch mit Auflösung 

Identisch mit Auflösung 
Identisch mit Auflösung 

RÜCKLESEGENAUIGKEIT (MESSGERÄT) 
Spannung Strom Identisch mit 

Programmgenauigkeit 
Identisch mit 
Programmgenauigkeit 

Identisch mit 
Programmgenauigkeit 
Identisch mit 
Programmgenauigkeit 

Identisch mit 
Programmgenauigkeit 
Identisch mit 
Programmgenauigkeit 

SCHUTZ 
OVL/OCL/OPL/OTP ˇ ˇ ˇ 

EIN- UND AUSSCHALTEN DES AUSGANGS 
 ˇ ˇ ˇ 

ANZEIGE 
LCD 
SCHNITTSTELLE (STANDARD) 
RS-232C 
STROMQUELLE 
AC 115 V 10 %, AC 230 V 15 %, 50/60 Hz 
ABMESSUNGEN UND GEWICHT 
225 (B) x 100 (H) x 305 (T) mm, ca. 4 kg 

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. 

BESTELLINFORMATIONEN 

IPS-603     Programmierbares schaltendes 200-W-Gleichstromnetzteil  

IPS-405     Programmierbares schaltendes 200-W-Gleichstromnetzteil  
IPS-2010   Programmierbares schaltendes 200-W-Gleichstromnetzteil 
ZUBEHÖR 
Benutzerhandbuch x 1, Netzkabel x 1, Messleitung GTL-104A x 1, 

 

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG 
GTL-232A RS-232C-Kabel 

KOSTENLOSER DOWNLOAD 

PC-Software RS-232C Fernbedienungssoftware 
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