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695 13

Plexo composable IP 55

696 25

695 02

Mécanismes livrés avec enjoliveurs. Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boitiers et supports (p. 380)
Fonctions lumineuses ou témoin livrées avec lampes 230 V (p. 382)
Connexion a bornes automatiques

Emb.

1015

51

1015

1015
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IP 55 - IK 07

Va-et-vient

Va-et-vient témoin

Va-et-vient lumineux

Va-et-vient témoin sans neutre
6 AX - 60 W mini
1500 W maxi

Va-et-vient lumineux + poussoir
inverseur lumineux
Contact NO + NF

Double va-et-vient

Double va-et-vient lumineux

Permutateur

Inter bipolaire

Inter bipolaire lumineux

Inter bipolaire témoin

REIN Interrupteurs automatiques

230V -50 Hz

IP 55 - 1K 07
Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils
ont détecté un mouvement dans la piece

Sans neutre 2 fils

S'installe en lieu et place d'un interrupteur
simple sans cablage supplémentaire
Permet la commande de lampes

de 60 a 300 W en incandescence et
halogéne 230 V

Temporisation réglable de 6 s a 6 min

Distance de détection: 8 m

Angle de détection 130°

Seuil de luminosité 3 a 1000 lux

Sans neutre 2 fils avec fonction marche/arrét

>~ S'installe en lieu et place d'un interrupteur
[l'- simple sans cablage supplémentaire
Equipés de boutons-poussoirs pour

G allumer et éteindre manuellement I'éclairage
Permet la commande de lampes de 40 a 400 W
en incandescence et halogene
Temporisation réglable de 1 s a 16 min
Distance de détection : 8 m maxi réglable
Angle de détection 180°
Seuil de luminosité 3 a 1000 lux

Avec neutre 3 fils
Permet la commande de lampes
de 500 W a 1000 W en incandescence
halogéne et fluo compacte
‘ Temporisation réglable de 1 s a 16 mn
Distance de détection : 8 m maxi réglable
Angle de détection 180°
Seuil de luminosité 3 & 1000 lux

s IP55- 1K 05
-' Inter simple Radio 2500 W
il

|

Sa fonction récepteur lui permet,
. en plus, d'exécuter sur son circuit
d'éclairage, les ordres recus (par radio) des
interscénarios (réf. 695 06 ou 882 05/10)
Installation 3 fils dans boite prof. 40 mm mini
Charges maxi supportées en 230 V~u:
- 2500 W en incandescence
- 2500 W en halogéne
- 2500 VA en halogene TBT a transformateur
ferromagnétique ou électronique
-8 x 36 W en tubes fluorescents @26 et
@28 mm
- 500 W en fluocompact




L1legrand

Plexo composable IP 55

695 05 695 43 695 04 695 17 695 34

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boitiers et supports (p. 380)

Fonctions lumineuses ou témoin livrées avec lampes 230 V (sauf réf. 695 43/44 et 696 33/34, lampes 12 V p. 382)
Connexion a bornes automatiques

Emb.  [NREIN Poussoirs 10 A Emb. | [IIRE Allumage crépusculaire
IP 55 - 1K 07

Interrupteurs crépusculaire

Allumage de la lumiere des la tombée de la nuit
et extinction au lever du jour

Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique
intégree

IP 55 - IK 05

Poussoir radio porte étiquette
a pile, pour carillon sans fil
Portée environ 200 m en

champs libre
pe 1400 W incandescent - 400 VA fluo
Pile lithium 3 V CR 2 fournies 32“(')"32 '1“5’“58‘}3'3 réglable
Poussoir radio

Interscénario émetteur radio
permet de commander 4 scénarios

Pile lithium 3 V CR 2 fournie

1400 W incandescent - 400 VA fluo

IP 55 - IK 07 Seuil de luminosité réglable
de 0,5 a 1500 lux
1015 Poussoir NO
Cellule photoélectrique
1015 Poussoir inverseur 5 Pour utilisation avec inters crépusculaires
Contact NO + NF modulaires (réf. 037 21/23/25)
1015 \i@ Poussoir NO lumineux
'll Interrupteurs a clé 3 A -250 V
1015 - Poussoir NO lumineux Ronis n° 455
Sl avec porte-étiquette - .
1"1% Livré avec lampe 12 V Iélvtres tave%cle toutes | i
h Fonctionne aussi en 230 V xtrac |on2 ansftlou es les positions
avec lampe 230 V (p. 370) 1 < positions
Ui ((((( 2 contacts NO marquage 0-I
5 Poussoir inverseur lumineux Y= 63
avec porte-étiquette "
Contact NO + NF i =—) 3positions
Livré avec lampe 12 V ii @ 2 contacts NO marquage 1-0-Il
Fonctionne aussi en 230 V il &
avec lampe 230 V (p. 370)
5 Double poussoir NO + NF
5 Double poussoir inverseur lumineux
Contact NO + NF
Interrupteurs temporisés lumineux
230 V - 50/60 Hz
IP 55 - IK 05
5 Electronique - 2 fils

Equipé de leds

Temporisation réglable de 25 s
a15mn

1000 W en incandescent

400 W en halogene 130 V

2300 W résistif (chauffage)

400 VA fluo et 400 VA halogéne TBT
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Plexo composable IP 55

695 47 695 49 695 83 + 695 91 695 07 695 08

Emb.  [IREM Coupure d’urgence 3 A - 250 V Emb.  REI Commandes de volets roulants
IP 55

IP 55 - IK 05

Inter émetteur

pour la commande centralisée d'un ensemble
d'inters individuels de volets électriques radio
Il permet, par exemple, de commander
simultanément I'ensemble ou un groupe de volets

(zone jour/zone nuit)

Pile lithium 3 V CR 2 fournies

IP 55 - IK 07

Livrés avec étiquette "coupure d'urgence” en 4 langues

Capot jaune - Bouton rouge 1
Poussoir a impulsion arrét

1 contact NF

Unipolaire

Poussoir a déverrouillage a clé
Contact NO + NF
§ Clé Ronis n° 455

Extraction en position 0

Poussoir a déverrouillage par 1/4 de tour
Contact NO + NF

Double va-et-vient pour commande directe
de moteur de volets roulants
10A-250V

Double poussoir pour commande
par boitier d'automatisme
10A-250V

10A-250V

Double va-et-vient pour commande directe
de moteur de volets roulants

Balisage et signalisation

IP 55 - IK 07
Voyant

Thermostat électronique d’ambiance - 250 V

IP 55 - IK 07

~> Assure la régulation de température dans
° les locaux humides ou a usage spécifique
(ex: ateliers, laboratoires, serres...)

Plage de réglage de 7 a 30 °C

Nécessite une tension d'alimentation
Equipé de bouton poussoir pour fonction été/hiver

Socle pour lampe E10 - 230 V 1
(5W) (livrée)
Bornes a vis

5

d Recoit les diffuseurs ci-dessous
Diffuseurs pour lampes

Incolore
Vert
Orange

Rouge

(S, BN &) NG|

Lampe de balisage autonome
IP 20

| Assure I'éclairage du tableau électrique en
| [@ cas de coupure de ['alimentation
q Allumage automatique de Leds

=

I r‘/
Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz

1 —) Pour montage des auxiliaires de commande
H@' et de signalisation @22 mm 1
II‘

i
{
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Plexo composable IP 55

L1legrand

Plexo composable

695 51 695 62

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boitiers et
supports (p. 380)

Emb.  [REIIIN Prises de courant 16 A - 250 V
Avec volet de protection IP 55 - IK 07
Simples

10 2P+T avec éclips de protection
Connexion a bornes auto
5 2P+T a détrompage
Connexion a vis
115 2P+T repérable
Connexion a vis
> Pour circuits (machine a laver,
seche linge)
Pour repérage utiliser stylo ci-dessous
5 2P+T standard franco-belge
Volet a ouverture auto
Connexion a bornes auto
10 ‘ Détrompeur
10 Stylo feutre noir indélébile pour repérage
1015 2P+T contact latéral de terre
Connexion a bornes auto
Doubles et triples précablées
Bornes automatiques, un seul mécanisme
a cabler
Se montent dans boitiers saillies ou
supports multipostes Plexo (p. 380)
5 2 X 2P+T horizontal
v:"/y'//i‘
5 ]'Lé}// 2 x 2P+T vertical
2
5 3 X 2P+T horizontal

695 80

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boitiers et
supports (p. 380)

Emb.  [NREIIIIIN Prises de courant différentielles
16 A-250V

Protegent contre les risques d’électrocution
(surcharge et surtention)

Mécanismes composés de :

- 1 prise 2P+T a volet - 16 A - 250 Vo

avec éclips de protection

- 1 disjoncteur différentiel 16 A - 230 V

Se montent dans boitiers saillies ou
supports doubles postes Plexo

Cat. 6 - FTP - 9 contacts
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Plexo™ composable IP 55 Plexo™ composable

695 69 695 81+ 765 76 + 517 80 695 92 695 93
Emb.  [UREM Prises RJ 45 Emb. RS Détecteurs techniques
IP 55 volet fermé IK 07 Equipés de voyant de signalisation

O Gris

Permettent de renvoyer une information sous forme
de contact a ouverture 1 A -48 V. - 24 V=

sur l'alarme technique Mosaic réf. 766 82, ou
modulaire réf. 042 74 ou sur le transmetteur
téléphonique réf. 432 76

Prise cat. 6 - FTP
Prise cat. 5e - FTP

- o

1 Prise cat. 6 - UTP O Gris/Blanc
1 Prise cat. 5e - UTP Détecteur de gaz
IP31-1K07

B Prise TV-R-SAT

Pour installation hertzienne et satellite avec
démodulateur individuel
Permet la réception des émissions analogiques et
numeériques (TNT, TPS, Canal Satellite ...)
Equipée d'une borne de connexion automatique
pour le raccordement du cable coaxial
= O Gris 1
O Blanc Artic antimicrobien

— Détecte la présence de gaz tels que
'ﬁl‘ butane, propane, gaz de ville
‘,|L, Tension d'alimentation 12 V= par
&~ alimentation secourue réf. 042 10
Consommation :
- Enveille : 1770 mA
- Enalarme : 190 mA
Détecteur d'inondation
IP41-1K 07
=) Détecte la présence de liquide conducteur
‘ l“k‘ pour une hauteur donnée (hauteur
i

d'installation)
Tension d'alimentation 12 V=/~
par transformateur réf. 775 60 / 042 25 ou

Adaptateurs Plexo pour fonction Mosaic par alimentation secourue réf. 042 10
Recoivent sans support les mécanismes Consommation :
Mosaic 2 modules (prise RJ 45, prise tél., - Enveille : 0,2 mA
clavier codé, ...) sauf saillie particuliere -Enalarme : 20 mA
Adaptat 3 volet fumé Livré avec sonde de niveau d'eau et cordon
aptateur a volet fumé longueur 2 m
10 P 55' IK OZ) Gris/Blanc Détecteur d'élévation de température
1 ; . ) Slat
5 I\_=2 O Blanc Artic antimicrobien l(gciﬂg_e”% St;rs)
&= 1 Signale une élévation de température
5 5 a partirde - 15 °C
1 AdaptateTFr) a5£\5/ollf<t8t;me @ Tension d'alimentation 12 V=/~. par
; Vi ‘.” bl til spécial transformateur réf. 775 60 / 042 25 ou par
[ B\ fefrrg% 25 € par outit specia alimentation secourue réf. 042 10
= Grs/Bl Consommation :
ris/blanc -En veille : 0,2 mA
Adaptateur sans volet (IP 20) - Enalarme : 20 mA
1 O Gris/Blanc
‘/
®
q
Adaptateur pour prise RJ
1 = Assurant I'étancheité IP 44
cordon déja engagé
O Gris

Livré avec sonde et cordon longueur 2 m

Outil de verrouillage
Ouitil de verrouillage (permet la
manoeuvre des vis inviolables)

Références en rouge : Produits nouveaux
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ref 694 81

.

Dérlvatlon enté

Accessoire de
liaison étanche
réf. 694 82

/

Double va-et-vient
réf. 697 15

Etanchéité IP 55 de I'appareillage garantie avec cables ou conducteurs
par liaison étanche réf. 684 82

Systeme IP 41 - IK 07

Agréé NF C 68-104

Emb.

[REN Profilé

70
=

Accessoires
Permet un maintien du profilé sur parpaing,

Longueur 2 m. Avec dispositif de maintien
de cables et de conducteurs isolés

par couvercle semi-ouvert

Se fixe sur lyre réf. 694 81

100 Lyre

ﬁ brique, murs en pierre...
Fixation par cheV|IIe cheville a frapper cheville a
visser (ref. 319 57) ou spitable tous les 50 cm
10 Liaison étanche. Assure I'étanchéité IP 55
vers I'appareillage avec cables ou
conducteurs
S’adapte sur luminaires Plexo (hublots,...)
et boites de dérivation
Raccordement possible a un conduit type ICTA / ICA
ou IRL via manchon @20, manchon réducteur
@20/16 ou @25/20

10 @ Angle intérieur/extérieur
10 % Angle plat

10 q Dérivation en t&

10 @ Joint de profilé

L1legrand

Céliane™ WOW

678 01 678 11

.I Tableau de choix enjoliveurs (p. 323)

Montage des plagues et enjoliveurs par vissage
Se montent exclusivement sur supports Batibox réf. 802 51/61/69

Emb. | [IREM Enjoliveurs IP 44

Pour éclairage

Pour commandes d'éclairage simples :
va-et-vient 10 AX réf. 670 01

ou poussoir 6 A réf. 670 31

Pour commandes d'éclairage doubles :
double va-et-vient 10 AX réf. 670 01 (x 2)
ou double poussoir 6 A réf. 670 31 (x 2)
Pour commandes d'éclairage simples a
voyant : va-et-vient 10 AX réf. 670 01

ou poussoir 6 A réf. 670 31

Deviennent lumineux ou témoin avec lampe
p. 340

Pour commandes d'éclairage doubles a
voyant : double va-et-vient 10 AX

réf. 670 01 (x 2) ou double poussoir 6 A

ref. 670 31 (x 2)

Deviennent lumineux ou témoin avec lampe
p. 340

Pour commandes d'éclairage simples avec
porte-étiquette : va-et-vient 10 AX réf. 670 01
ou poussoir 6 A réf. 670 31

Deviennent lumineux avec lampe

Pour prises

Pour prise 2P+T réf. 671 10/11/13
Equipé d'un volet avec ressort de rappel

> ©00

©

Pour prise standard germanique réf. 671 53

A%

Plaques IP 44
1 poste

R

2 postes entraxe 71 mm
Montage vertical ou horizontal sur
support ref. 802 51/61/69

0

Supports Batibox (p. 352)

Références en rouge : produits nouveaux
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Plexo composable IP 55

696 51 696 72 696 64 696 92 696 85

Boitiers et supports livrés avec plaque

Recgoivent les mécanismes composables (p. 374 a 379)

Boitiers livrés avec borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
IP55-1K07

Emb. | RSN Boitiers a embouts Emb. | RSN Supports plaques

Fixations du boitier accessibles
embouts montés
Embouts a membrane, amovibles

Pour installation des appareils en encastré

erforables sans découpe 10 1 poste
P P Possibilité de monter les griffes
n réf. 849 00/01 sur support
10 .
5 2 postes horizontaux
Entraxe 71 mm

2 et 3 postes

Boitiers doubles et triples postes ouverts,

sans cloison de séparation pour faciliter le .

cablage et recevoir les prises précablées 5 2 postes verticaux
5 2 postes horizontaux Entraxe 71 mm

2 entrées
5 2 postes verticaux
2 entrées 5 3 postes horizontaux
Entraxe 71 mm
5 3 postes horizontaux
3 entrées

Boitiers a presse-étoupe
5 , 1 entrée
5 2 postes verticaux

2 entrées (2 hauts)
5 2 postes horizontaux
2 entrées (2 hauts)

20 Presse-étoupe multi-cable

@7 a14 mm
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Plexo complet saillie IP 55 - IK 07

697 11 697 12 697 31 697 79

Livrés complets avec 2 embouts
Connexion a bornes automatiques
Fonction témoin ou lumineuse livrés avec lampes 230 V (p. 382)

Emb.  [NREN Interrupteurs 10 AX - 250 V Emb.  [NREIIIN Prises de courant 16 A - 250 V
IP 55 - IK 07 IP 55 - IK 07
10 ’l’ Va-et-vient 10 & 2P+T avec éclips de protection
10 ’la Va-et-vient témoin Prises de courant 20 et 32 A
— 20A-IP55-1K08
5 6@ Va-et-vient lumineux Connexion a vis
l 5 ﬁ{)/' 2P+T - 230 VA,
10 /I Double va-et-vient =
f 74
@ 5 rfiﬁ 3P+T - 400 VA,
Poussoirs 10 A =
Z%
P 55 - IK 07 5 @l 3P+N-+T - 400 V.
> =
10 lli Poussoir NO 50 Embout gris (RAL 7035)
! 32A-IP44-1K08
> Connexion a vis
10 ' ™ | Poussoir NO lumineux
l 5 0 2P+T - 230 Vo
Détecteurs de mouvement —
5 0 3P+T - 400 V~
IP 55 - IK 04
Permettent la commande de lampes :-
2000 W maxi en incandescence, halogene N
230 Vet halogéne 12 V- 1000 VA maxi en 5 3P+N+T - 400 V~
fluorescence Durée d'éclairement réglable
de 12 s a 16 min aprés derniere détection 50 Embout gris (RAL 7035)
Portée maxi : 12 m avec produit installe a
2,50 mde haut en position murale . R
Hauteur minimum d'installation : 1,70 m Sorties de cables
Téte orientable, se démonte sans outil
Dim. : 90 x 91 mm, diamétre 91 mm IP 55 - 1K 07
Détecteur a angle de détection 360° <&
6/1 @ 5 'I Equipée de serre-cable
\’ \P
ECO ECO
s s e m Piquet de jardin
Interrupteurs a clé "accés sécurisé
10A-250V 2
IP 20 - IK 07 10 a2 Eq'U|E)é de 2 priSeS 2P+T
1 >, Inter a clé pour barillet européen precablees en facq avant
A TS e . P , 1 seul mécanisme a cabler
' ~q 3 po e.t.'n er1p%u2530|r 2 postes disponibles pour
" g »positions 1-U-c autres fonctions composables
= Barillet réf. 697 95 ci-dessous } en face arriere
1 Barillet européen
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés
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Plexo complet encastré

698 55 698 24 698 48

Livrés complets connexion a bornes automatiques
Fonction témoin lumineux livré avec lampes 230 V
(sauf ref. 698 24/64, lampe 12 V)

Emb. | [NREIN Interrupteurs 10 AX - 250 V
IP 55 - IK 07

Va-et-vient

10
5 Double va-et-vient
Poussoirs 10 A
IP 55 - IK 07
105 ’ ‘a Poussoir inverseur lumineux
Jl Contact NO + NF
5 Poussoir inverseur lumineux
repérable avec porte-étiquette
’ Contact NO + NF
Livré avec lampe 12V
Fonctionne aussi en 230 V
avec lampe 230 V (ci-contre)
Prises de courant 16 A - 250 V
IP 55 - IK 07
10 @ 2P+T avec éclips de protection
Prises de courant 20 A - 250 V
IP 44 - IK 08
Connexion a vis
10 T 2P+T
[
10 ﬁ’uf 3P+T
B
10 %l“/ 3P+N+T
|2
Sorties de cables
IP 55 - IK 08
5 A Equipées de serre-cable
| %ﬁ @5a 13 mm
1 > 20 A avec bornier
i = Equipées de 3 bornes d'arrivées
’ ’ ]‘ 2,5 mm?et 3 bornes en face
avant pour raccordement facile
Cadre saillie
10 Cadre dimension 79 x 86 x 40 mm pour pose

en saillie des références 557 03/06/08

382

695 98 695 96

695 97

Emb.  [NRENIN Enjoliveur obturateur

5

Porte-étiquette

Permet la mise en attente d’'une
fonction sur un boitier ou sur
une plaque

Livré avec étiquette PVC
Permet le remplacement des
porte-étiquettes

Lampes de rechange

Pour fonction témoin (orange)

ou lumineux (vert)

230V - 1 mA verte uniguement
pour poussoir simple lumineux

o

10 230V -0,5mA verte
10 230 V-1 mA orange
10 12V - 15 mA verte
10 24V - 20 mA verte

Embouts a membrane
1015

1 sortie - @ jusqu'a 25 mm

2 sorties - @ jusqu'a 16 mm

Jeu de 4 bouchons

Pour obturation des trous
de fixation des boitiers

JAY

Gabarit de tracage

Permet le repérage des trous de fixation
pour les boitiers saillie
Livré avec niveau a bulle

@\




PLEXO 66 >

La résistance
a toute epreuve

Pour vos installations en environnements
extrémes ou quand les conditions de
fonctionnement sont exigeantes, pensez
a Plexo 66. Il sait résister aux agressions

v MILIEUX D'UTILISATION

Environnement domestique

I

Environnement tertiaire

L1legrand

complet IP 66 - IK 08

904 60 904 62

904 65
avec fiche
2P+T engagée

904 66

IP 66 - IK08

Gris RAL 7016/TO 29

Boitiers simples livrés avec presse-étoupe ISO 20 et bouchons pour
céablage arriere (sans bouchon pour réf. 904 56 et 904 57)

Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Emb.  [MREM Interrupteurs et poussoirs - 250 V-

Interrupteurs 10 A

6 s Va-et-vient a voyant

2 Va-et-vient bipolaire a voyant
Poussoir 6 A

6 Poussoir a voyant (NO + NF)

Devient lumineux avec lampes
réf. 899 01/02/07

Prises de courant 16 A - 250 V~
Regoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées
avec éclips de protection
Prises traitées contre les effets corrosifs des
dégagements gazeux
Avec volet

6

4

1 P T

( r@m Equipée du systeme “lock 66" qui
‘\‘\ permet a la prise de conserver I'IP 66
\Z fiche engagée

Prises de courant 20 A - 400 V~
Avec éclips de protection

5

5
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composable IP 66 - IK 08

904 82 904 86

904 90 904 91 904 92 904 93

IP 66 - IK08

Gris RAL 7016/T0 29

Livrés sans boitier

Se montent dans les boites ci-contre

Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Emb.  [REIM Interrupteurs et poussoir - 250 V~ Emb.  [IUREN Boitiers

Recoivent les mécanismes composables
Plexo 66 ci-contre ou I'adaptateur Mosaic réf. 904 90
Livrés avec presse-étoupe I1ISO 20 (non monté)

1 poste

Livré avec bouchon d'étanchéité (pour
cablage arriere)

Interrupteurs 10 A

=,

Va-et-vient bipolaire a voyant

6 @ Va-et-vient a voyant
2
2 7

Devient lumineux avec lampe
g réf. 899 01/02/07

Poussoir 6 A 5
Devient lumineux avec lampe réf. 899 01/02/07

2 @ Poussoir a voyant NO + NF
B,

Prises de courant 16 A - 250 V~ 5

Recgoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées
avec éclips de protection

Avec volet

6 2 oP+T

2

Avec volets IP 66 fiche engagée

2 postes verticaux

Dim. : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.)
En cas de besoin de bouchons d’étanchéité
commander les réf. 980 43 et 979 43

~ 2 postes horizontaux

Dim. : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.)
En cas de besoin de bouchons
d’étanchéité commander les réf. 980 43 et
979 43

' Equipée du systéme “lock 66” qui permet
a la prise de conserver I'lP fiche engagée

Adaptateur Mosaic

Regoit les mécanismes Mosaic
Se monte sur le boitier 1 poste réf. 904 91

S5

2 ﬁ“ Adaptateur pour 2 modules Mosaic
2

Prises Hypra
brochage domestique

voir p. 214
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922 02 922 05

922 07

IP 55-1K07-650°C

Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695 2-1)

Utilisation comme boites de dérivation dans tout type de circuits
d’installation normale

(ERP selon art. EL 10, logement et industrie)

Température d'utilisation - 25 a + 40 °C

Embouts interchangeables

Couvercle imperdable par lien

Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Fixation avec rattrapage d’aplomb

La classe Il est assuree par les bouchons de protection (livrés) des vis
de fixation

Emb.  [IUREN Boites rondes

Couvercle enclipsable
4 embouts

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm

5/100 @60 - hauteur 40
5/100 @700 - hauteur 45

Boites carrées

Fixation possible avec outil Spit Pulsa 700 E
7 embouts

65 x 65 x 40 mm("

5/100 @ cables et tubes acceptés : 4 a 20 mm
Couvercle enclipsable

80 x 80 x 45 mm("

5/100 @ cables et tubes acceptés : 4 a 20 mm
Couvercle enclipsable

105 x 105 x 55 mm(")

5/50 @ cables et tubes acceptés: 4 a 25 mm
Couvercle a fermeture par 1/4 de tour

(1) Dim. intérieures

920 01 92013

920 22 Permettent 'entrée directe des tubes
IRL jusqu’a @16 et des cables R02V

IP 55 -1K07-650 °C

Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695 2-1)

Utilisation comme boites de dérivation dans tout type de circuits
d’installation normale

(ERP selon art. EL 10, logement et industrie)

Température d'utilisation - 25 a + 40 °C

Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu’a
@16 et cables R0O2V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL & >16
Couvercle imperdable par lien

Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Fixation avec rattrapage d’aplomb

La classe Il est assuree par les bouchons de protection (livrés) des vis
de fixation

Emb.  [NRE Boites rondes

Couvercle enclipsable
4 embouts

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm
@60(") - hauteur 40
@70 - hauteur 45
@70 - hauteur 45

5/100
5/100
5/20

Boites carrées

Fixation possible avec outil SPIT "Pulsa 700 E"
7 embouts

65 x 65 x 40 mm("

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm
Couvercle enclipsable

80 x 80 x 45 mm("

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm
Couvercle enclipsable

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm
Couvercle enclipsable

105 x 105 x 55 mm(")

@ cables et tubes acceptés: 4 a 25 mm
Couvercle a fermeture par 1/4 de tour
@ cables et tubes acceptés: 4 a 25 mm
Couvercle a fermeture par 1/4 de tour

5/100

5/100

5/20

5/50

5/20

(1) Dim. intérieures
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920 32 920 52

39598 343 98 (avec 1 x 343 25)

IP 55 - 1K 07 - 750 °C. Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695 2-1)
Utilisables comme boites de dérivation ou enveloppe de tableaux
électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
Température d'utilisation - 25 a + 40 °C

Embouts interchangeables a entrée directe pour tubes IRL jusqu’a @16
et cables R0O2V. Prédécoupe repérée pour tubes IRL @ >16

Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boite et couvercle sauf
boite 310 x 240 et 360 x 270. Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4
de tour avec tournevis plat, repérage 0 et |

La classe Il est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis

de fixation
Emb.  [IURENN Boite carrée

130 x 130 x 74 mm("
1 10 embouts®?
@ cables et tubes acceptés:

Boites rectangulaires

4a25mm

155 x 110 x 74 mm()
20 10 embouts®?
@ cables et tubes acceptés:
180 x 140 x 86 mm("
10 embouts®
@ cables et tubes acceptés:
220 x 170 x 86 mm(")
14 embouts®
@ cables et tubes acceptés:
310 x 240 x 124 mm(")
12 24 embouts®
@ cables et tubes acceptés:
360 x 270 x 124 mm(")

1 24 embouts
@ cables et tubes acceptés:

4225 mm

1/10
4 a32mm

1/10
4a32mm

4340 mm

4240 mm
Accessoires

10 Stylo feutre noir. Indélébile pour repérage

10 Recoit jusqu'a 3 bornes de connexion sans vis
Nylbloc auto (réf. 343 22/23/25/28)
Fixation directe :
- en partie haute des boites Plexo et boitiers
industriels plastique > 130 x 130 mm
- sur barreau plat 12 x 2 mm
- dans les coffrets Ekinoxe
- sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc,
aluminium (a partir de section 50 x 80 mm)
Fixation par vis :

- en fond des boites Plexo > 105 x 105 mm et boitiers

industriels plastique

- universelle

Fixation sur rail avec accessoire réf. 048 11 (p. 37)
Alvéole de test accessible

Zone de marquage par feutre réf. 395 98 (p. 182)

(1) Dim. intérieures

386

920 15 920 45

IP 55 - IK 07 - 960 °C. Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695 2-1)
Boites de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP
(art. EL16 § 1) et locaux recevant des travailleurs

Température d'utilisation - 25 a + 40 °C

Embouts interchangeables a entrée directe pour tubes IRL jusqu’a @16
et cables RO2V. Prédécoupe repérée pour tubes IRL @ >16

Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boite et couvercle
Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boites 80 x 80 et
105 x 105

Fixation avec rattrapage d’aplomb

La classe Il est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

[IURé Boites carrées

Emb.

80 x 80 x 45 mm("

Couvercle enclipsable

7 embouts (réf. 919 09)

@ cables et tubes acceptés: 4 a 20 mm

105 x 105 x 55 mm("

Fermeture du couvercle par 1/4 de tour

Fixation assurée par 2 points intérieurs

(vis de @5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume
de cablage (vis de @4 mm maxi)

7 embouts (réf. 919 01)
@ cables et tubes acceptés: 4 a 25 mm

1/10

1/10

Boite rectangulaire

155 x 110 x 74 mm(")

Fermeture du couvercle par 1/4 de tour

Fixation assurée par 2 points intérieurs

(vis de @5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume
de cablage (vis de @4 mm maxi)

10 embouts (8 x réf. 919 01 + 2 réf. 919 09)

@ cables et tubes acceptés: 4 a 25 mm

1/10

Boites pour dispositif actionné de
sécurité incendie

voir p. 388

(1) Dim. intérieures
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920 14 920 24

395 98 34398 (avec 1 x 343 25)

IP 55-1K07-650°C

Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695 2-1)
Utilisation comme boites de dérivation dans

tout type de circuits d’installation normale (ERP selon art. EL 10,
logement et industrie)

Température d'utilisation - 25 a + 40 °C

Couvercle imperdable par lien

Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
Fixation avec rattrapage d’aplomb

Fixation possible avec outil SPIT "Pulsa 700 E"

La classe Il est assurée par les bouchons de protection
(livrés) des vis de fixation

Emb.

[Ré& Boites carrées

80 x 80 x 45 mm("

Couvercle enclipsable

Fixation par 2 points intérieurs (vis de @5 mm maxi)
ou sur cheville réf. 319 57

Faces lisses

7 entrées défoncables pour PE ISO 16/20

105 x 105 x 55 mm(")

Fermeture du couvercle par 1/4 de tour

Fixation assurée par 2 points intérieurs

(vis de @5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume
de cablage (vis de @4 mm maxi)

Faces lisses

7 entrées défongables pour PE ISO 16/20

5/50
5/50

5/50
5/30

Accessoires

10 Stylo feutre noir
Indélébile pour repérage

10 Regoit jusqu'a 3 bornes de connexion sans vis
Nylbloc auto (réf. 343 22/23/25/28)
Fixation directe :
- en partie haute des boites Plexo et boitiers
industriels plastique > 130 x 130 mm
- sur barreau plat 12 x 2 mm
- dans les coffrets Ekinoxe
- sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc,
aluminium (a partir de section 50 x 80 mm)
Fixation par vis :

- en fond des boites Plexo > 105 x 105 mm et boitiers

industriels plastique

- universelle

Fixation sur rail avec accessoire réf. 048 11 (p. 37)
Alvéole de test accessible

Zone de marquage par feutre réf. 395 98 (p. 182)

Connecteurs Nylbloc auto (p. 401)

(1) Dim. intérieures

920 34

920 44

920 84

IP 55-1K07-750°C

Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695 2-1)

Utilisable comme boite de dérivation ou enveloppe de tableaux
électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
Température d’utilisation - 25 a + 40 °C. Entrées prédéfoncables
Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boite et couvercle sauf
boites 310 x 240 et 360 x 270

Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat,
repérage O et |

Fixation avec rattrapage d’aplomb assurée:

- 2 ou 4 points intérieurs (vis de @5 mm maxi)

- aux 4 angles hors volume de cablage (vis de @4 mm maxi)

- avec pattes de fixation réf. 358 02

La classe Il est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis
de fixation

Emb.  [IIRENMN Boite carrée
130 x 130 x 74 mm()

1/10 16 entrées défongables pour PE ISO 12/16
4 entrées défoncables pour PE ISO 20/25
Boites rectangulaires
155 x 110 x 74 mm()

1/10 16 entrées défongables pour PE ISO 12/16
4 entrées défongables pour PE ISO 20/25
180 x 140 x 86 mm("

1/5 16 entrées défoncgables pour PE ISO 16/20
4 entrées défongables pour PE ISO 20/25
220 x 170 x 86 mm(")

1/5 12 entrées défongables pour PE ISO 16/20
8 entrées défongables pour PE ISO 20/25
4 entrées défoncables pour PE ISO 25/32
310 x 240 x 124 mm(")

1/2 2 entrées défongables pour PE ISO 16/20

22 entrées défongables pour PE ISO 20/25
6 entrées défoncables pour PE ISO 25/32
6 entrées défongables pour PE ISO 32/40

360 x 270 x 124 mm(")

2 entrées défoncables pour PE ISO 16/20
18 entrées défongables pour PE ISO 20/25
10 entrées défoncables pour PE ISO 25/32
6 entrées défoncables pour PE ISO 32/40

(1) Dim. intérieures
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920 09

920 41

Emb.

110

110

1/10

25
25

388

920 21

919 32

[IR&N Boites de dérivation

IP 55-1K07-960 °C

Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695 2-1)
Conforme a la norme NF S 61-937 sur les dispositifs
actionnés de sécurité incendie (compartimentage,
désenfumage, évacuation)

Boites de dérivation pour installations de circuits de
sécurité des ERP (art. EL16, § 1) et locaux recevant
des travailleurs

Température d’utilisation - 25 °C a + 40 °C
Couvercle imperdable par lien déclipsable

entre boite et couvercle

Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
des boites 80 x 80 et 105 x 105

Fixation avec rattrapage d’aplomb

La classe 2 est assurée par bouchons de protection
(livrés) des vis de fixation

Boites carrées

80 x 80 x 45 mm("
Couvercle enclipsable
7 entrées pré-défoncables pour PE ISO 16/20

105 x 105 x 55 mm(")
Fermeture du couvercle par 1/4 de tour
7 entrées pré-défoncables pour PE ISO 16/20

Boite rectangulaire

155 x 110 x 74 mm(")

Fermeture du couvercle par 1/4 de tour

16 entrées pré-défoncables pour PE ISO 12/16
4 entrées pré-défongables pour PE ISO 20/25

Presse-étoupe plastique ISO

IP 68 -960 °C

Tenue au fil incandescent 960 °C (EN 60695-2-11)
Conformes a la norme EN 50262

Polyamide rouge RAL 3000

Température d’utilisation - 20 °C a + 80 °C

PE a serrage mécanique anti-vibration avec joint
néoprene pour une étanchéité IP 68

Livrés avec écrou RAL 7001 et joint de surface
montés

Capacité de serrage (mm)
Mini Maxi
ISO 16 4 8
ISO 20 6 12
ISO 25 12 18

(1) Dim. intérieures

358 02 montées sur boite

Emb.

50

50

50
50
50

50

50

50
50

10

20

o or o o O 01 O

358 00 montées sur boite

REN Embouts a entrée directe

Avec repérage des @ de tubes et cables
Entrée directe pour tubes (jusqu’a 16 mm) et cables
Jusqu’a 920

Embout gris (RAL 7035)
Embout blanc (RAL 9010) —
Embout anthracite (RAL 7037) pour boites rouges
Jusqu’a 925

Embout gris (RAL 7035)

S,
Embout blanc (RAL 9010)

Embout anthracite (RAL 7037) pour boites rouges
Jusqu’a @32

Embout gris (RAL 7035)

Jusqu’a 940

Embout gris (RAL 7035)

<)

N

Embouts a gradin

Gris RAL 7035
Avec repérage des @ de tubes et cables
Jusqu’'a @20
Jusqu'a @25

Accessoires de fixation

Jeu de 4 pattes

Pour fixation murale des boites
Livrée avec visserie

Platine de fixation sur chemins
de cables type fil @5 mm maxi
Pour boites 80 x 80 et 105 x 105

Accessoires d’équipement

Jeu de 2 charniéres (RAL 7016)

Pour boitiers 130 x 130 a 270 x 170

et boites Plexo de 130 x 130 a 220 x 170
Pour boitiers et boites Plexo 310 x 240 et 360 x 270

Barrette pour dérivation
4 bornes 4 mm? pour boites
rondes et carrées jusqu’a 80 x 80

Plaques de montage métalliques
Epaisseur 15/10° mm
Pour boites :

130 x 130 mm
155 x 110 mm
180 x 140 mm
220 x 170 mm
270 x 170 mm
310 x 240 mm
360 x 270 mm

Support pour bornes Nylbloc auto (p. 401)





