© Havells Sylvania

Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

@ CEx A

PANORAMICA PRODOTTO

Numero dell'ordine

Tecnologia

Colore luce

Classe dell'efficienza energetica
Durata media (classificata) (ore)
Forma della lampada
Rivestimento lampada
Dimmerabile

Attacco/Base

Tipo

Codice EAN

CRI (Ra)

Temperatura di colore (K)
Flusso luminoso utile (classificato) (Im)
Efficacia (classificata) (Im/w)
Wattaggio (nominale) (W)
Tensione (V)
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Caratteristiche della gamma

Flat profile, slim, high output lamps
Excellent colour rendering - (CRI=85)
4-pin GR10q cap without starter

To be used with electronic ballast

Dimmable with suitable ballast

(4000K)
e Average rated life 11000 hours

0025000

Compact Fluorescent
840

A

10000

Suqgare

frosted

Referring to ballast
GR10Q

Lynx QE
5410288250007
82

4000

2050

73

28

95

| Data Last Updated: 31 Oct 2014

Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool White
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© Havells Sylvania

Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

TABELLA

Dati generali

Tecnologia

Da usare soltanto in applicazioni asciutte

Numero dell'ordine

Durata media (classificata) (ore)
Durata media (nominale) (ore)
Classe dell'efficienza energetica
Forma della lampada
Rivestimento lampada
Dimmerabile

Attacco/Base

Tipo

Codice EAN

Fl del numero elettronico

SE del numero elettronico
Descrizione dettagliata

Nome prodotto

Contenuto di mercurio della lampada (mg)

Tempo di accensione (max) (s)

Compact Fluorescent
Yes

0025000

10000

10000

A

Sugare

frosted

Referring to ballast
GR10Q

Lynx QE
5410288250007
4940130

8357346

Flat profile, slim, high output lamps. Excellent colour rendering - (CRI=85). 4-
pin GR10q cap without starter. To be used with electronic ballast. Dimmable
with suitable ballast. Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool

White (4000K). Average rated life 11000 hours

PL28W GR10Q 840 Color box
<2.5mg
<2

Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena 60

(max) (s)

Componente di controllo richiesto

Riferimento IEC

Riferimento IEC 2

Scopo previsto

Lampada per utilizzi speciali

Trasformatore richiesto

Quantita della confezione commerciale

Yes

IEC 60901

IEC 61199
General lighting
No

Electronic Ballast
10

Fattore di durata classificato a 2.000 ore a 50 Hz 0.98
Fattore di durata classificato a 4.000 ore a 50 Hz 0.98
Fattore di durata classificato a 6.000 ore a 50 Hz 0.94

Fattore di durata classificato a 8.000 ore a 50 Hz 0.88
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

Dati ottici

Colore luce

CRI (Ra)

Temperatura di colore (K)

Flusso luminoso utile (classificato) (Im)
Flusso luminoso (nominale) (Im)

Temperatura ambiente per un flusso luminoso
massimo (°C)

Fattore di manutenzione lumen classificato a
2.000 ore a 50 Hz

Fattore di manutenzione lumen classificato a
4.000 ore a 50 Hz

Fattore di manutenzione lumen classificato a
6.000 ore a 50 Hz

Fattore di manutenzione lumen classificato a
8.000 ore a 50 Hz

Dati elettrici

kWh per 1.000 ore di combustione
Efficacia (classificata) (Im/w)

Efficacia classificata della lampada (Im/W)
ottimale 100 H a 50 Hz

Wattaggio (classificato) (W)
Wattaggio (nominale) (W)
Tensione (V)

Tensione di accensione (V)
Corrente (A)

Dati fisici

Peso (kg)

Lunghezza da base a base (mm): A
Lunghezza lampada (mm): C/L

Diametro della lampada (mm) - D
Descrizione della confezione

Single package dimensions (L x W x H) (cm)

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)

840
82
4000
2050
2050
25

0.9

0.85

0.82

0.8

31
73

Depends on Ballast

28
28
95
450
0.32

0.13

No

207

205

Box/Sleeve

20.50 x 2.95 x 20.00
46.60 x 26.80 x 23.10
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

DATITECNICI

ETICHETTA ENERGETICHE

BHBRPrAA - EVEpY I

SYLLUAaARS 0025000

31 kwn/1000h
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