PLCP2760 v1.7 RS 169-7682 RS REVIEW DATE: 01/10/2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacji:
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Data aktualizacji 03-10-2023 Wersja Nr 1.05

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS Pro Red Floor Paint
Kod(y) produktu 169-7682, ZP
Numer karty charakterystyKki 02313

Niepowtarzalny identyfikator postaci X060-90Y4-KOOK-QP2Q
czynnej (UFI)

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Farba
Zastosowania Odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+48 22 223 11 11

service@rspoland.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail service@rspoland.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny

Telefon awaryjny -
+48 22 307 3690 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia

(WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Substancje ciekle tatwopalne Kategoria 3 - (H226)
Dziatanie uczulajgce na skore

Strona 1/16



169-7682, ZP - RS Pro Red Floor Paint Data aktualizacji 03-10-2023

Kategoria 1 - (H317)
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie) Kategoria 3 - (H336)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) Kategorial - (H372)
Przewlekta toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego Kategoria 3 - (H412)

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, aromatics (2-25%), Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce na rodzaj

zagrozenia

H226 - tatwopalna ciecz i pary

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H372 - Powoduje uszkodzenie narzagdow poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
pali¢.

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdjaé catg zanieczyszczong
odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P403 + P235 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

P501 - Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi
przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji ani toksyczne (PBT).
Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgca silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego wydzielania wewnetrznego.

|SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny
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Nazwa chemiczna % Numer rejestracyjny | Numer WE | Klasyfikacja wedtug | Szczegdlne |[Czynnik M [Wspétczyn
wagowo REACH (nr rozporzgdzenia (WE) stezenie nik M
indeksowy | Nr 1272/2008 [CLP] graniczne (dtugotrwat
UE) (SCL) y)
Hydrocarbons, 30-60 |01-2119463258-33-00| 919-857-5 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -
C9-C11, n-alkanes, 00 Flam. Lig. 3 (H226)
isoalkanes, cyclics, < STOT SE 3 (H336)
2% aromatics
64742-48-9
Hydrocarbons, 10-30 |01-2119458049-33-00| 919-446-0 Aquatic Chronic 2 - - -
C9-C12, n-alkanes, 00 (H411)
isoalkanes, cyclics, Asp. Tox. 1 (H304)
aromatics (2-25%) Flam. Lig. 3 (H226)
- STOT RE 1 (H372)
STOT SE 3 (H336)
Cobalt 0.1-1 |01-2119524678-29-00| 205-250-6 Aquatic Chronic 3 - - -
bis(2-ethylhexanoat 00 (H412)
e) Eye Irrit. 2 (H319)
136-52-7 Aquatic Acute 1 (H400)
Skin Sens. 1A (H317)
Repr. 1B (H360F)

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$¢ ostra

Nazwa chemiczna LD50, doustne | LD50, skorne | Wdychanie, LC50 - 4 [ Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4
mg/kg mg/kg godziny - py/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/|
Hydrocarbons, C9-C11, 6000 5000 Brak danych Brak danych Brak danych
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9
Cobalt Brak danych 5000 Brak danych Brak danych Brak danych
bis(2-ethylhexanoate)
136-52-7

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazbéwka ogdélna

Wdychanie

Kontakt z oczyma

Pokazac niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzgcemu badanie.
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Usunac¢ na swieze powietrze. Wdychanie do ptuc moze spowodowac ciezki uszkodzenie
ptuc. W przypadku zatrzymania si¢ oddechu, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Uzyska¢
bezzwtoczng pomoc medyczng. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowacé ustnik
ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Jesli wystepujg trudnosci w oddychaniu,
(przeszkolony personel powinien) podac tlen. Natychmiast zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Moze wystgpi¢ op6zniony obrzek ptuc.

Bezzwilocznie przeptukiwaé¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
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powiekami. Podczas ptukania nalezy utrzymywac oko szeroko otwarte. Nie pociera¢
miejsca narazenia.

Kontakt ze skora Natychmiast zmy¢é mydtem i duzg iloscig wody, zdejmujgc jednoczesnie skazong odziez i
obuwie. Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skéry. W razie podraznienia skory lub
wystgpienia reakcji uczuleniowej nalezy uzyska¢ pomoc lekarza.

Spozycie NIE wywotywa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. ZAGROZENIE ZACHLYSNIECIEM, W PRZYPADKU POLKNIECIA - MOZE
PRZEDOSTAC SIE DO PLUC | SPOWODOWAC ICH USZKODZENIE. Jesli wymioty
wystgpig samoistnie, trzymac gtowe ponizej bioder, by unikng¢ zachty$niecia. Natychmiast
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Ochrony wiasne osoby udzielajgcej Usuna¢ wszelkie Zzrédta zaptonu. Nalezy sie upewnic, ze personel medyczny jest Swiadomy

pierwszej pomocy zastosowanego(ych) materiatu(éw) i podejmie srodki zaradcze, aby zabezpieczy¢ siebie
oraz zapobiegac rozprzestrzenianiu sie skazenia. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skoérg. Stosowac ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy. Wdychanie wysokich stezen par moze powodowac objawy takie jak bole,
zawroty gtowy, uczucie zmeczenia, nudnosci i wymioty.

Skutki narazenia Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Moze powodowaé uczulenie u oséb wrazliwych. Leczyé objawowo. Z powodu
niebezpieczenstwa aspiracji, nie nalezy stosowan wymiotéw lub ptukania zotgdka, chyba ze
ryzyko jest usprawiedliwione przez wystepowanie dodatkowych substancji toksycznych.

|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek wegla (CO2). Rozpylona woda. Piana odporna na
dziatanie alkoholu.

Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze Nie rozrzuca¢ uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjag lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia zwigzane z Zagrozenie zaptonem. Trzymac produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od zrédet

substancjg chemiczng ciepta i zaptonu. W przypadku pozaru schtadza¢ zbiorniki za pomocg rozpylonej wody.
Pozostatosci po pozarze oraz skazong wode pogasniczg nalezy utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami. Produkt jest uczulajgcy lub zawiera substancje uczulajgcg. Moze
powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowaé niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakow Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska
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6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Ewakuowac personel w bezpieczne miejsca. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub
ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuszczaé kogokolwiek pod wiatr od
miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAC wszystkie zrédta zaptonu (zakaz palenia,
rac, iskry lub ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zwréci¢ uwage na cofanie sie ognia.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Wszelkie
wyposazenie stosowane do przenoszenia produktu musi by¢ uziemione. Nie dotyka¢ czy
tez nie chodzi¢ po uwolnionym materiale.

Inne informacje Przewietrzy¢ miejsce. Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla stuzb ratowniczych Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekgc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec
ochrony srodowiska dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Powstrzymaé wyciek, jesli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Nie dotykac czy tez nie chodzi¢ po

rozprzestrzenianiu uwolnionym materiale. Mozna stosowac piane tamujgca pary w celu ich redukgiji.
Obwatowac daleko od uwolnienia, aby zebra¢ wode sptywowg. Odseparowac od
kanalizacji, Sciekow, rowow melioracyjnych i ciekéw wodnych. Absorbowac ziemig,
piaskiem lub innym niepalnym materiatem, a nastepnie przenies¢ do pojemnikéw do
poézniejszej utylizacji.

Metody usuwania Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Tamowanie. Absorbowac obojetnym materiatem absorbujgcym. Zebrac¢ i przemiesci¢ do
odpowiednio oznaczonych pojemnikéw.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepiséw
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania par lub mgiet.

postepowania Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Zastosowac potgczenie uziemiajgce i wigzgce przy
przemieszczaniu niniejszego materiatu, aby zapobiec wyladowaniu statycznemu, pozarowi
lub wybuchowi. Stosowac¢ z miejscowg wentylacjg wyciggowa. Stosowac narzedzi
iskrobezpieczne i wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Trzymac w
pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Stosowaé zgodnie z instrukcjami na
opakowaniu. Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Unika¢ kontaktu ze
skéra, oczyma lub ubraniem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé
odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym
uzyciem.

Ogodlne uwagi dotyczace higieny Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
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ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,
miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwitocznie po obchodzeniu
sie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Trzymaé pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Trzymac z dala od zrédta ciepta, iskier, ognia i innych zroédet zaptonu (np. $wiatta
sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektrycznos$é statyczna). Przechowywaé w odpowiednio

oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywaé¢ w poblizu materiatéw palnych. Trzymaé w

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koicowe

pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Przechowywac zgodnie z okreslonymi
przepisami panstwowymi. Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami.
Przechowywac pod zamknigciem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac z dala od innych
materiatow.

Metody zarzadzania zagrozeniem

(RMM)

Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw niebezpiecznych

objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego ustanowionymi przez

wilasciwe dla regionu organy sprawujace nadzor.

Nazwa chemiczna

Unia Europejska

Austria

Belgia

Butgaria

Chorwacja

Cobalt
bis(2-ethylhexanoate)
136-52-7

H*
Sa+

TWA: 0.1 mg/m?3
Skin Sensitisation

Nazwa chemiczna

Cypr

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Cobalt
bis(2-ethylhexanoate)
136-52-7

TWA: 0.05 mg/m3
Ceiling: 0.1 mg/m3

Nazwa chemiczna

Francja

Niemcy TRGS

Niemcy DFG

Grecja

Hydrocarbons, C9-C11,

n-alkanes, isoalkanes,

cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

TWA: 50 ppm
TWA: 300 mg/m?3
Peak: 100 ppm

Wegry

Cobalt
bis(2-ethylhexanoate)
136-52-7

Peak: 600 mg/m?3
*

TWA: 0.1 mg/m?3

Nazwa chemiczna

Irlandia

Wtochy MDLPS

Witochy AIDII

totwa

Litwa

Cobalt
bis(2-ethylhexanoate)
136-52-7

TWA: 0.02 mg/m?
STEL: 0.3 mg/m3
Sens+

Nazwa chemiczna

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Norwegia

Polska

Hydrocarbons, C9-C11,

n-alkanes, isoalkanes,

cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

STEL: 900 mg/m3
TWA: 300 mg/m?3

Cobalt
bis(2-ethylhexanoate)

TWA: 0.02 mg/m?3
A+
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136-52-7 STEL: 0.06 mg/m3
Nazwa chemiczna Portugalia Rumunia Stowacja Stowenia Hiszpania
Cobalt - - TWA: 0.05 mg/m3 - -
bis(2-ethylhexanoate) S+
136-52-7
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Kroélestwo (Wielka
Brytania)
Hydrocarbons, C9-C11, - TWA: 50 ppm -

n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <
2% aromatics

TWA: 300 mg/m3
STEL: 100 ppm

H*

64742-48-9 STEL: 600 mg/m?3
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - S+ TWA: 0.1 mg/m?3
136-52-7 TWA: 0.05 mg/m?3 STEL: 0.3 mg/m?

Sen+

Dopuszczalne wartosci
biologicznego narazenia

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatow stwarzajgcych
zagrozenie, objetych ograniczeniami dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej

zawodowego ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy nadzorcze.
Nazwa chemiczna Unia Europejska Austria Bulgaria Chorwacja Republika Czeska
Cobalt - 10 pg/L (urine - - - -
bis(2-ethylhexanoate) spontaneous urine
136-52-7 after end of work
day, at the end of a
work week/end of
the shift)
(-)
Nazwa chemiczna Dania Finlandia Francja Niemcy DFG Niemcy TRGS
Cobalt - - - 35 ug/L - BLW (for -
bis(2-ethylhexanoate) long-term

136-52-7 exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine
1.5 pg/L - BAR (for

long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine
Derived No Effect Level (DNEL) - Workers
Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skorny(-a,-e) Wdychanie

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

1286.4 mg/m3 [4] [7]
837.5 mg/m3 [5] [6]

64742-48-9 1066.67 mg/m3 [5] [7]
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - - 235.1 pg/m3 [5] [6]
136-52-7

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Nazwa chemiczna

Doustny(-a,-€)

Skorny(-a,-e)

Wdychanie

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

1152 mg/m? [4] [7]
178.57 mg/m? [5] [6]
640 mg/m3 [5] [7]

Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

175 pglkg bw/day [4] [6]

37 ug/md [5] [6]
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Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skorny(-a,-e) Wdychanie
136-52-7
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC) .
Nazwa chemiczna Wody stodkie Freshwater Wody morska Marine water Powietrze
(intermittent release) (intermittent release)
Cobalt 0.62 pg/L - 2.36 pg/L - -

136-52-7

bis(2-ethylhexanoate)

Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Sewage treatment Gleba tancuch
Zywnosciowy
Cobalt 53.8 mg/kg 69.8 mg/kg 0.37 mg/L 10.9 mg/kg soil dw -
bis(2-ethylhexanoate) sediment dw sediment dw
136-52-7

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Ogolne uwagi dotyczace higieny

Srodki kontrolne narazenia

srodowiska

Szczelne okulary ochronne.

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice nieprzepuszczalne.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Odziez z dtugimi rekawami. Chemicznie odporny

fartuch.

Buty antystatyczne.

Nie jest koniecznym uzywanie urzgdzen ochronnych wnormalnych warunkach uzytkowania

W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze byc¢
konieczna wentylacja i ewakuacja.

Nie jesc, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy

ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,

miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwfocznie po obchodzeniu

sie z produktem.

Brak danych.

ISEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Wyglad
Barwa
Zapach

Plyn
Plyn

czerwony
Charakterystyczny.
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Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych
Wiasnosé Wartosci
Temperatura topnienia / krzepniecia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzeniai Brak danych
zakres wrzenia
tatwopalnosé Brak danych
Limit palnosci w powietrzu
Gorna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Temperatura zaptonu 38 °C
Temperatura samozaptonu Brak danych

Temperatura rozktadu
pH Brak danych
pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Lepkos¢ dynamiczna

Rozpuszczalnosé w wodzie Brak danych
Rozpuszczalnosé Brak danych
Wspétczynnik podziatu Brak danych
Cisnienie pary Brak danych
Gestosc¢ wzgledna Brak danych

Gestos¢ nasypowa 0.90-1.10 kg/l

Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych
Charakterystyka czastek

Wielkosé czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

Kinematic viscosity > 20.5 mm?/s

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
Brak danych

Nie uznawany za wybuchowy
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako utleniajgcy

Uwagi * Metoda

Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych

ISEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Reaktywnosé¢ Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnos¢

Dane dotyczace wybuchu
Wrazliwosé na uderzenie Brak.
mechaniczne
Wrazliwos¢ na wyladowanie Tak.
statyczne

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
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niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy unikaé Zrédto ciepta, ognia i iskry.

10.5. Materialy niezgodne

Materialy niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Wdychanie do ptuc moze
spowodowac ciezki uszkodzenie ptuc. Moze powodowac obrzek ptuc. Obrzek ptuc moze
by¢ $miertelny. Moze dziata¢ draznigco na drogi oddechowe. Moze wywotywac¢ uczucie
sennosci lub zawroty glowy.

Kontakt z oczyma Szczegdblne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze spowodowac
podraznienie.

Kontakt ze skora Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skéra. Szczegodlne dane z badan niniejszej
substanc;ji nie sg dostepne. Powtarzalny lub dtuzszy kontakt ze skérg moze wywotaé
reakcje uczuleniowe u os6b wrazliwych. (na podstawie sktadnikéw). Powtarzajgce sie
narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Mozliwo$¢ zachty$niecia
sie w przypadku potkniecia. Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Wdychanie moze powodowacé obrzek ptuc i zapalenie ptuc. Potkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy. Wdychanie wysokich stezen par moze powodowac objawy takie jak bdle,
zawroty gtowy, uczucie zmeczenia, nudnosci i wymioty.

Toksycznos¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci
Brak danych

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) 6,029.50 mg/kg

ATEmix (skorny) 5,024.60 mg/kg
ATEmix (wdychanie gazu) 99,999.00 ppm
ATEmix (wdychanie pary) 99,999.00 mgl/l

ATEmix (wdychanie pylu/mgty) 99,999.00 mgl/l

| Nazwa chemiczna | LD50, doustne LD50, skéra | LC50, oddechowe
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Hydrocarbons, C9-C11, > 6000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) > 8500 mg/mé (Rat)4h
n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <
2% aromatics

Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - > 5000 mg/kg ( Rabbit) >10mg/L (Rat)1h

Opobznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekle spowodowane krétkotrwatym i dlugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
oddechowe lub skoére

Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodcze

Rakotwoérczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nazwa chemiczna Unia Europejska
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) Repr. 1B

STOT - jednorazowe narazenie Moze wywotywac¢ uczucie sennoéci lub zawroty gtowy.

STOT - narazenie powtarzalne Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Zagrozenie przy wdychaniu W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajgce wiasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wigkszych.

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
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Ekotoksycznos¢ Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Nazwa chemiczna Glony/rosliny wodne Ryby Toksycznosé dla Skorupiaki
mikroorganizméw
Hydrocarbons, C9-C11, - LC50: =2200mg/L (96h, - -
n-alkanes, isoalkanes, Pimephales promelas)

cyclics, < 2% aromatics

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja Brak danych na temat produktu.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej progu
zgtoszenia.
Nazwa chemiczna Ocena PBT i vPvB
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) Substancja nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB Ocena PBT nig
dotyczy

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajagce Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych za posiadajgce wiasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wediug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wigkszych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odpady z pozostalosci/niezuzytych Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska. Usuwaé do zgodnie z lokalnymi
produktow przepisami. Odpady utylizowa¢ zgodnie z przepisami srodowiskowymi.

Skazone opakowanie Puste pojemniki stanowig potencjalnie zagrozenie pozarem i wybuchem. Nie cig¢, nie
przebija¢ ani nie spawac pojemnikow.

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA
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14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Paint
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie
14.4 Grupa pakowania [
Opis UN1263, Paint, 3, Il
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczeg6lne A3, A72, A192
Kod ERG 3L
Uwaga: Zabronione dla samolotow pasazerskich i transportowych.
IMDG
14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Paint
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie
14.4 Grupa pakowania I
Opis UN1263, Paint, 3, lll, (38°C c.c.), Substancja zanieczyszczajgca srodowisko morskie
14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegdélne 163, 223, 367, 955
EmS-No F-E, S-E
14.7 Morski transport luzem Brak danych

zgodnie z narzedziami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Paint
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie
14.4 Grupa pakowania 1
Opis UN1263, Paint, 3, lll, Zagrazajgcy Srodowisku
14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegélne 163, 650, 367
Kod klasyfikacji F1
ADR
14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Paint
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie
14.4 Grupa pakowania Il
Opis UN1263, Paint, 3, lll, (D/E), Zagrazajacy srodowisku
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczeg6lne 163, 650, 367
Kod klasyfikacji F1
Kod ograniczen w tunelach (D/E)
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|SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Nazwa chemiczna Francuski numer RG
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics - RG 84
64742-48-9

Klasa zagrozenia dla wody substancja lekko niebezpieczna dla wéd (WGK 1)
(WGK)

Nazwa chemiczna Holandia - lista substancji | Holandia - lista substancji |Holandia - lista substancji o
rakotworczych mutagennych dziataniu toksycznym na
rozrodczos¢

Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - - Development Category 1B

Unia Europejska
Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII)

Nazwa chemiczna Substancja ograniczona zgodnie z [Substancja polega zezwoleniu zgodnie|
REACH zatgcznik XVII z REACH zatgcznik XIV
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, Use restricted. See item 28. -
cyclics, < 2% aromatics - 64742-48-9 Use restricted. See item 29.
Use restricted. See item 75.

Trwate zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy
Nazwa chemiczna Wymogi dla dolnego poziomu — (tony) | Wymogi dla gérnego poziomu (tony)
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, - 25000
cyclics, < 2% aromatics - 64742-48-9

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
Nie dotyczy

Listy miedzynarodowe

Ustawa o kontroli substancji Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

toksycznych (TSCA) wykazem

DSL/NDSL Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

EINECS/ELINCS Nalezy skontaktowac si¢ z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

ENCS Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
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wykazem
IECSC Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
KECL (koreanski wykaz istniejacych Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
substancji chemicznych) wykazem
PICCS (Filipinski wykaz chemikali6wNalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informaciji o stanie zgodnosci z
i substancji chemicznych) wykazem

AlIC Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

NZloC Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

Legenda :

TSCA - ustawa Standw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych
substancji chemicznych

ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne

IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych

KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substanciji chemicznych

PICCS - Filipinski wykaz chemikaliéw i substancji chemicznych

AlIC - Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa Brak danych
chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotow H, o ktérych mowa w punkcie 3

H226 - tatwopalna ciecz i pary

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H360F - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc¢

H372 - Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Legenda
SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos$¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)

Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna * Oznakowanie odnoszace sie do skory

maksymalna

+ Czynniki uczulajgce

Procedura klasyfikacji
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Zastosowana metoda
[Toksycznos$¢ ostra, doustna Metoda obliczeniowa
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[Toksycznos$¢ ostra, skérna

Metoda obliczeniowa

Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/drazniagce na skoére

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skore

Metoda obliczeniowa

Mutagennos$c¢

Metoda obliczeniowa

Rakotwoérczose

Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznosc¢ dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

Substancje ciekte tatwopalne

Na podstawie danych z badan

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chor6b (ATSDR)
Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na srodki bojowe, AEGL)
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydow, fungicydow i rodentycydow
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)
Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)
Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)
Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals

Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)
Publikacje dotyczgce $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Zbidr danych SIDS Organizacji Wspdtpracy Gospodarczej i Rozwoju

Swiatowa Organizacja Zdrowia

Data aktualizacji 03-10-2023

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wiasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materialem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.
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