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Connecteur N droit à montage 

sur câble 50 Ω de RS Pro, 
fiche mâle, RG58 

RS code commande : 758-1600            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Placage de contact 
plaqué or 
 

• Impédance de 50 
ohms 
 

• Corps nickelé 
 

• Fréquence 
d'utilisation de 11 
GHz 
 

• Corps droit et à 
angle droit offert 
dans cette gamme 
 

• VSWR haut débit 
faible 
 

• Couplage résistant 
aux vibrations 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro propose une gamme d'adaptateurs coaxiaux de haute qualité et de grande valeur, ces 
adaptateurs de type coaxial ont été conçus pour fournir une méthode efficace de connexion de 
cordons coaxiaux via une connexion de montage sur panneau. Pour un câble adapté, voir 
également : 665-5886 (RG58), 521-5392 (RG142), 665-5836 (RG223) et 235-5453 (RG400). Pour 
la pince à sertir adaptée, voir 683-1623 . 

 

 

 

Type de connecteur coaxial Connecteur N 

Sexe Mâle 

Type de montage Montage sur câble 

Méthode de terminaison Sertissage, soudure 

Orientation du corps Droit 

Type de câble RG58 

Taille Moyen 

Type d'accouplement Fileté 

Embase Oui 

Placage du corps Nickel 

Matériau du contact Laiton 

Placage de contact Or 

Application 
Antennes ; industrielles ; sans fil ; large bande ; 
militaires 

 

 

 

Impédance 50Ω 

Polarité Normal 

Fréquence d'utilisation 0 à 11 GHz 

Tension nominale 1000 V 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6655886
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5215392
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6655836
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2355453
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831623
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Dimensions 30,8 mm x 20 mm 

 

 

 

Température d'utilisation minimale -65°C 

Température d'utilisation maximale 165 °C 

 

 

 

Conformité/certifications EN61340                

Met standard MIL-STD-348A 

       

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


