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testo 645, thermo-hygromètre
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Mesure de l'humidité jusqu'à +180 °C dans des
installations de séchage

L'hygromètre testo 645 affiche
automatiquement les grandeurs
de mesure: humidité relative,
humidité absolue, point de
rosée, degré d'humidité,
enthalpie et température par
simple pression de touche.
Exploitation aisée des données
sur PC avec descriptif des lieux
de mesure.

De nombreuses sondes de
température et d'humidité pour
la mesure de température élevée
ainsi que pour le contrôle de
l'humidité dans les installations
d'air comprimé sont disponibles.

testo 645
• 1 canal: sonde de

températureType K/J/S, CTN

• 2 canaux: sonde combinée
température/humidité ou
sonde de température Pt100

• Mesure d'humidité de haute
précision

• Mémoire interne des mesures

• Exploitation aisée des
données

• Un TopSafe pour la protection
de l'appareil

Hygromètre testo 645, avec TopSafe,
pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 6450

testo 645

Autres sondes, cf testo 650 (humidité) et testo 950 (température)

Etendue PrécisionIllustrationSonde(s) d'humidité Réf.

Sonde thermo-hygrométrique standard
jusqu'à +70°C

0636 97400 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (étendue restante) Connexion: Commandez

cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Capots de protection pour sondes d'humidité, voir réf. de commande accessoires.

t99

12
sec.

Ø 12 mm

Ø 12 mm

180 mm

Ø 4 mm

250 mm Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Ø 21 mm

18 mm x 5 mm

320 mm

Sonde humidité/température pour conduit,
manche télescopique 0430 9715
raccordable

0636 97150 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (étendue restante) Connexion: Cordon fixe,

3 m

12
sec.

Sonde d'humidité de pénétration fine avec
4 capots de protection pour mesures en
gaine, et pour état d'équilibre de la matière

0636 21300 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C 

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

15
sec.

Sonde humidité/ température haute
précision de référence

0636 97410 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±1 %HR (+10 ...
+90 %HR)*
±2 %HR (étendue
restante)

±0.2 °C (+10 ... +40 °C)
±0.4 °C (étendue restante)

12
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde humidité/température flexible avec
mini-capteur, longueur du câble 1500 mm,
tête de sonde 50x19x7 mm

0628 00130 ... +100 %HR
-20 ... +125 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (étendue restante)

20
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde épée pour des mesures de
température/d'humidité dans des rames
de papier, de carton ou de fibres

0636 03400 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

12
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde d'humidité avec élément de
capteur chauffé (pas de condensation)

0636 21420 ... +100 %HR
-20 ... +85 °C 

±2.5 %HR (0
... +100 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +100 °C)

30
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde d'humidité de pénétration haute
température jusqu'à +180°C

0628 00210 ... +100 %HR
-20 ... +180 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (étendue restante)

30
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde d'humidité flexible pour des
mesures dans des endroits d'accès
difficiles

0628 00220 ... +100 %HR
-20 ... +180 °C 

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +180 °C)

30
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde de mesure de température de
rosée en réseau d'air comprimé

0636 98400 ... +100 %HR
-30 ... +50 °C tpd 

±0.9 °C tpd (+0.1 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-4.9 ... 0 °C tpd)
±2 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±3 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±4 °C tpd (-30 ... -20 °C tpd)

300
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde de précision de mesure de température de
rosée en réseau d'air comprimé avec certificat de
vérification à -40°C tpd

0636 98410 ... +100 %HR
-60 ... +50 °C tpd 

±0.8 °C tpd (-4.9 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±2 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±3 °C tpd (-29.9 ... -20 °C tpd)
±4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

300
sec.

Connexion: Commandez
cordon de raccordement
0430 0143 ou 0430 0145

Sonde d'humidité flexible à col de cygne
pour des mesures dans des endroits
d'accès difficiles

0628 00140 ... +100 %HR
-20 ... +125 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +125 °C)

30
sec.

Ø 12 mm

300 mm

Ø 12 mm

300 mm

Ø 12 mm

1500 mm

300 mm

300 mm

Ø 14 mm

450 mm

Avec cette sonde, l'appareil dans son TopSafe est étanche aux projections d'eau *sur l'étendue de mesure de +10 à +30°C
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Accessoires pratiques et car. techniques, testo 645

Accessoire(s) Transport et protection

Bloc secteur avec la possibilité de raccord international 0554 1143

Accu 9V pour appareil
en remplacement de la pile 200515 0025

Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long.
1,5 m, pour sonde ci-dessus matériau gaine PUR 0430 0143

Rallonge, longueur 5 m matériau gaine PUR

Capuchon pour trou de perçage, pour sonde d'humidité Ø 12
mm pour mesure de l'humidité dans les trous de perçage

0409 0063

0554 2140

Adaptateur pour mes. de l'humidité en surface, pour sonde
d'humidité Ø 12 mm pour localisation de l'humidité sur des murs
(par exemple)

0628 0012

Solution saline testo pour le contrôle et l'ajustement des sondes
d'humidité, 11,3 %HR et 75,3 %HR, y compris adaptateur pour
sonde d'humidité

0554 0660

Filtre PTFE, Ø 12 mm,  pour atmosphères agressives applications:
température, humidité et vitesse d'air élevées, mesure sous pression0554 0756

Filtre de protection en acier inoxydable (filtre fritté), diamètre 100 μm,
protection du capteur en atmosphère empoussiéré ou pour des vitesses de
flux élevées pour des mesures en vitesse d'air très élevées ou milieux agressifs

0554 0647

Imprimante testo avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de
papier thermique et 4 piles 0554 0549

Imprimante rapide testo 575 avec 1 rouleau de papier thermique et piles
imprimante thermique commandée par infrarouge, avec fonction graphique 0554 1775

Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de
charge livré avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une  prise
internationale, 100-240V, 300mA, 50/60Hz

0554 0610

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0569

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), conservation des
données à long terme jusqu'à 10 ans 0554 0568

Certificat d'étalonnage raccordé en humidité: hygromètre: pts
d'étalonnage: 12 %HR et 76 %HR à +25°C 0520 0006

Certificat d'étalonnage COFRAC en humidité: hygromètre; pts
d'étalonnage 11,3 % et 75,3 %HR à +25 °C 0520 8206

Liaison RS232, cordon de liaison appareil - PC pour
transmission des données (1,8 m) 0409 0178

Étiquettes thermiques pour imprimante testo 575 (6 rouleaux) 
pour collage direct (autocollantes) 0554 0561

ComSoft 3 - Professionnel pour gestion des données avec
banque, exploitation et fonction graphique, courbe de tendance 0554 0830

Mallette de transport (PVC) pour appareil, sondes et accessoires
– Dès à présent : plus grand rangement, pour une protection et
une manipulation aisée

0516 0445

Réf.

Accessoires complémentaires Réf.

Imprimante(s) et accessoire(s) Réf.

Logiciel(s) et accessoire(s) Réf.

Certificat(s) d'étalonnage Réf.

0 ... +50 °C

-20 ... +70 °C

LCD 4 lignes

Alcaline manganèse

Poids 255 g

Dimensions 215 x 68 x 47 mm 

Matériaux du boîtier ABS

Garantie 2 ans

Autonomie type de la pile: bloc 9 V (Al-Mn) 20-45 h 
Avec des accus 9V, le nombre d'heures est réduit d'un facteur 5
Grandeurs d'humidité calculées: td, g/m³, g/kg, J/g (avec compression de pression) 
Raccordement électrique chargement d'accu dans l'appareil

0.1 %HR (0 ... +100 %HR)

c.f. caractéristiques sondes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Capteur

Etendue
Température

Etendue
Température

Etendue
Température

Capteur capacitif testo

Précision
±1 Digit

0 ... +100 %HR

CTN

-50 ... +150 °C

0.1 °C  (-50 ... +150 °C)

±0.1% v.m. (+200.1 ... +800 °C)
±0.2 °C (-200 ... +200 °C)

Capteur Pt100

Précision
±1 Digit
à +22 °C

Résolution

-200 ... +800 °C

0.1 °C (-200 ... +800 °C)

±0.5% v.m. (+60 ... +1370
°C)
±0.3 °C (-200 ... +59.9 °C)

Type K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

Capteur Type S (Pt10Rh-Pt)

-50 ... +1700 °C

Type J (Fe-CuNi)

-40 ... +750 °C

Temp. utilis.

Affichage

Type de pile

45 hAutonomie

Temp. de stock.

H
um

id
ité

Résolution




