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RS PRO IFG8216A 函数发生器

和计数器 3MHz (正弦波) 
RS 库存号： 123-3554   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 波形 - 正弦，三角形，

方形，斜坡， TTL ， 
和 CMOS 输出 

 

• 可变直流偏移控制 

 

• 内置 6 位计数器， 
INT/EXT 功能高达 
150MHz 

 

• 0.3Hz ∼ 3MHz 和 
0.5Hz ∼ 此函数发生器

系列提供 5MHz 频率

范围 

 

• 外部电压控制频率 
(VCF) 功能 

 

• 具有信号反转功能的

占空比控制 

 
 

特点 
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RS PRO 提供一系列高质量和用户友好型函数发生器。这些函数发生器按照工业标准制造，是稳定，

低失真的仪器，可在高达 3 MHz 的频率范围内生成信号，计数器可切换以测量和显示高达 150 MHz 
的外部信号频率 

 

 
 

 

 

 

系列 GFG-8200A 系列 
型号 IFG8216A 
波形类型 正弦，三角形，方形，斜面， TTL ， 和 CMOS 输出 
显示类型 6 位 LED 显示屏 
频率范围（方形、脉冲和任意波形） 0.3Hz ~ 3MHz (7 个范围) 
时基精确度 ±10ppm 
输入阻抗 1 (MΩ kΩ 计数器) μ s ， 1 (VCF) μ s 
ttl 输出电平 ≥3V 每包 - 每包 
CMOS 输出电平 4 → 14.5V 峰值 - 峰值 
衰减 -20dB 
数字频率 是的 
数字振幅和偏移 是的 
内部线性扫描和日志扫描 是的 
可变扫描 是的 
内部和外部振幅调制 是的 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号类型 范围 

商品描述属性 1 

一般规格 

频率特性 
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正弦 0.3Hz - 3MHz 
方形 0.3Hz - 3MHz 

斜面（三角形） 0.3Hz ~ 100kHz 
 

 

 

谐波失真 <=1%, 0.3Hz ~ 200kHz 
  

 

 

上升 / 下降时间 最大输出时≤ 100ns (50 负载 
对称 ±2%, 0.3Hz ~ 100kHz 

 

 

 

参数 上午 fm 
调制频率 400Hz (INT) ， DC ~ 1MHz EXT 400Hz (INT) ，直流 ~ 20kHz (EXT) 
载波形 正弦、方形、三角形 正弦、方形、三角形 
深度 0% 至 100.0% - 
偏差 - 0 - +/-5% 

 

 

 

波形 正弦、方形、三角形 
类型 线性或对数 
扫描时间 0.5 秒。 ~ 30 秒可调 

 

 

范围 0.3Hz ~ 3MHz (5Hz ~ 150MHz 外部) 
精确度 时基精确度 ± 1count 
时基 在 30minutes 预热后 ±20ppm (23 ±5) 
分辨率 100nHz （用于 1Hz ）、 0.1hz （用于 100MHz ） 
输入阻抗 1Mohm /150pf 
灵敏度 35mVrms 至 30Vms （ 5Hz~150MHz ） 

  

 

 

输入电压 AC115V, 230V 

电气规格 

正弦波特性 

方波特性 

调制特性 

扫描特征 

计频器 
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插头类型 英国 
 

 

 

尺寸 251mm x 291mm x 251mm 

宽度 291mm 

长度 251mm 

高度 251mm 

重量 2.4kg 
 

 

 

工作温度范围： 0°c - 40°c 
 

 

 

 

合规性 / 认证 CE 
 

  

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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