SIEMENS

Datenblatt

7TKT1673

Ausflihrung

SENTRON, Messgerat, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V,
5 A, Hutschienengerét, 3-phasig, SO + MID, Schein- / Wirk- /

Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts
Produkttyp-Bezeichnung

Art der Messwerterfassung

Allgemeine technische Daten
Baugréfle des Multifunktionsmessgerats /
firmenspezifisch

Betriebsart fiir Messwerterfassung
® automatische Netzfrequenzerfassung
® Fixierung auf 50 Hz
® Fixierung auf 60 Hz
Impulsdauer
® Anfangswert
® Endwert
Kurvenform der Spannung
messbare Netzfrequenz / Anfangswert

messbare Netzfrequenz / Endwert

SENTRON
7KM PAC1600
Basic
Messgerat
lickenlos

4TE

Ja
Nein

Nein

10 ms

1000 ms

sinusférmig oder verzerrt
45 Hz

66 Hz
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_08488

Messverfahren / fir Spannungsmessung TRMS

Versorgungsspannung
Spannungsart / der Versorgungsspannung eigenversorgt

aufgenommene Wirkleistung

® ohne Erweiterungsmodul / typisch 2,7W

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

® frontseitig IP40

® riickseitig IP20
messbarer Strom / 2 / bei AC / Nennwert 5A
Eignung zum Einsatz Hutschienengerat
einstellbares Zeitraster / minimal 10 ms
Produktfunktion

® Blindleistungsmessung Ja

® Frequenzmessung Ja

® Spannungsmessung Ja

® Strommessung Ja

® Wirkleistungsmessung Ja

Anzeige und Bedienung
Ausfliihrung des Displays LCD

Anzahl der Tasten 3

Kommunikation
Protokoll

® wird unterstitzt SO + MID

Fehlergrenzen
Referenzbedingung / fir Messgenauigkeit gemall IEC62053-21 und IEC62053-23

Eingédnge Ausgénge
Eingangsspannung / am Digitaleingang

e Anfangswert fir Signal<1>-Erkennung 85V

® bei DC / maximal 240V

e Endwert fiir Signal<0>-Erkennung 240V
Anzahl der Digitalausgénge 2
Anzahl der Digitaleingéange 1
Ausfiihrung der Digitalausgange Static
Ausfiihrung des Schaltausgangs Elektronik

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
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® an den Digitalausgéngen Schraubanschluss
Ausgangsstrom
¢ am Digitalausgang / bei Signal <1>/ maximal 50 mA

® an den Digitalausgéngen / bei DC / befristet auf ~ 50 mA
100 ms / maximal
Betriebsbedingung flr Digitaleingange / externe Ja
Spannungsversorgung
Betriebsspannung / als Ausgangsspannung / bei DC 30V
/ maximal zuldssig

Messeingange
messbare Netzspannung

e zwischen (PE)N und L / bei AC / minimal 187V
e zwischen (PE)N und L / bei AC / maximal 264 V
® zwischen (PE)N und L / bei AC / maximaler 230V
Nennwert

e zwischen den AuRenleitern / bei AC / 400 V

maximaler Nennwert
Messbereichserweiterung fir Spannungen / mit nein
externem Spannungswandler
Messbereichserweiterung fir Stréme / mit externem ja
Stromwandler

Messkategorie / fir Spannungsmessung CATIII
Dauerstrom / bei AC / maximal zuléssig 6 A

Messkategorie / fir Strommessung CATII
Nullpunktunterdriickung / bei Strommessung 10 mA

relativer messbarer Strom / bei AC
® minimal 1%
® maximal 120 %

Scheinleistungsaufnahme / bei Strommessung

® bei Messbereich 5 A / je Phase 6,6 V-A
Messverfahren / fir Strommessung TRMS
messbarer Strom / 1 / bei AC / Nennwert 5A

Anschlisse

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

® an den Messeingéngen fir Spannung Schraubanschluss
® an den Messeingangen fir Strom Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau

Hoéhe 90 mm

Breite 71,6 mm

Tiefe 63 mm

Einbaulage beliebig

Befestigungsart / Schalttafeleinbau Nein
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Nettogewicht 2804¢g

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad 2
Aufstellungshéhe / bei Hohe Giber NN / maximal 2000 m
Norm
e fiir Impulseinrichtung Standard / For Pulse Emitter

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation /
wahrend Betrieb

® maximal 80 %
Umgebungstemperatur

® wahrend Betrieb / minimal -25°C

® wahrend Betrieb / maximal 55 °C

® wahrend Lagerung / minimal -25°C

® wahrend Lagerung / maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate
Eignungsnachweis

® als EG-Konformitatserklarung ja
® Zulassung Russland Ja
allgemeine Produktzulassung Konformitétserklarung
IMQ EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1673

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1673

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1673

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7KT1673/Certificate?ct=439&ci=476&cao=560
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7KT1673/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1673
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1673
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1673
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

