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RS Pro 135-mm-
Sicherungsringzange aus 

Chrom-Molybdän 

RS Best.-Nr. 541-67              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Perfekt zum 
Einsetzen und 
Entfernen von 
Sicherungsringen 

 

• Phosphatoberfläche 
für starken 
Korrosionsschutz 

 

• PVC-Hülsen für 
verbesserten Halt 
und Kontrolle 

 

• Chrom-Vanadium-
Stahlkonstruktion 
für Langlebigkeit 

 

• Federmechanismus, 
der beim Greifen 
von außen 
angebrachten 
Sicherungsringen 
hilft 

MERKMALE 
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Wir stellen eine interne Sicherungsringzange unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS 
Pro vor, eine einzigartige Zange zum Installieren und Entfernen von Sicherungsringen aus einer 
Reihe von Geräten. Diese langlebige RS Pro Sicherungsringzange besteht aus einem Durable 
Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatoberfläche, der Korrosionsbeständigkeit und lange 
Lebensdauer bietet. Die Griffe der RS Pro Sicherungsringzange umfassen PVC-beschichtete 
Hülsen für besseren Halt und bessere Kontrolle. 

 

 

 

Zangenausführung Sicherungsringzangen 

Spitzenausführung Gerade 

Material 
Chrom-Molybdän-Stahl für Zangen,  
Federstahl für automatische Rückstellfunktion und 
Vinyl-Tauchgriffe 

Oberfläche 
Chemikalienschwarze Oberfläche mit polierfarbener 
Hauptoberfläche für Zangen, roter Griff 

Inhalt des Kits 

1 Stück - 5 Zoll (135 mm) interne gerade Ausführung, 
kleine zylindrische Sicherungsringzange mit 
automatischer Rückstellfeder und roter Vinyl-
Eintauchgriff 

Anwendungen Fahrzeuge, Fahrräder, Mixer, Waschmaschinen 

 

     

 

Backenlänge 31mm 

Gesamtlänge 135mm 

Durchmesser der Spitze 0.9mm 

Härte 
Wärmebehandelt gemäß HRC: 45~55 
(Sicherungsringspitze), HRC: 44~48 (Griff) und HRC: 
30~48 (Gelenk) 

Kapazität des Sicherungsringdichtrings 3 mm bis 10 mm 

       

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Konformität/Zertifizierung DIN J0 

 

 

Zulassungen 


