SIEMENS

Datenblatt 3SE6605-3BA

Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 25 x 33 mm Schaltglieder 10/1S
mit 3 m Leitung

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Magnetschalter
Ausfiihrung des Produkts rechteckige Gebereinheit
Produkttyp-Bezeichnung 3SE66
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
Produktfunktion
e Zwangsoffnung Nein
e Quer-/ Kurzschlusserkennung Ja
Spannungsart der Betriebsspannung DC
Schutzart IP P67
Schockfestigkeit geman IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 30g / 11 ms
Schwingfestigkeit geman IEC 60068-2-6 10 ... 55 Hz: 1 mm
Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009 S
RoHS-Richtlinie (Datum) 07/01/2006
Hoéhe des Sensors 13 mm
Lange des Sensors 33 mm
Breite des Sensors 25 mm
Material der aktiven Flache des Sensors Kunststoff
mechanische Einbaubedingung fiir Sensor nicht biindig einbaubar

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur wahrend Betrieb -25...+70 °C
Spannungsart DC
Betriebsspannung Bemessungswert 24V
Betriebsstrom Bemessungswert 100 mA
Betriebsleistung Bemessungswert 1TW
Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte 1
Anzahl der SchlieBer fiir Hilfskontakte 1

Gehiuse |
Bauform des Gehauses Quader
Material des Geh&duses Kunststoff
Material des Kabelmantels PVC

Betdtigungselement
Ausfiihrung des Betidtigungselements Magnet
Anzeige

Ausfiihrung der Auswerteeinheit erforderlich Ja

Schaltprinzip Reedschalter
Schaltfrequenz 5Hz
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gesicherter Schaltabstand AUS 14 mm

gesicherter Schaltabstand EIN 4 mm

Ausfiihrung der Schaltfunktion Offner und SchlieRer
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart Schraubbefestigung
Anschliisse/ Klemmen

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Kabel

Leitungslange 3m

Eingdnge/ Ausgénge

Ausfiihrung des Schaltausgangs Reedkontakte
Sicherheitsrelevante KenngroBen

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemanR IEC 61508

Performance Level (PL) gemaf EN ISO 13849-1 e

Kategorie gemaR EN 954-1 4
Approbationen/ Zertifikate

EMV (Elektromagne- funktionale Sicher- Konformititserkli-

allgemeine Produktzulassung tische Vertraglich- heit/Maschinensi- R
keit) cherheit 9
Bestéatigungen @ @ Sonstige c E
uL RCM EG-Kunf,

Konformitatserkla-
rung

U K Bestatigungen
cCA

Sonstige

Weitere Informationen
Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zuriickzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Giltigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten
Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weilirussland) zu importieren oder anzubieten.
Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE6605-3BA
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE6605-3BA
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE6605-3BA
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Geradteschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-3BA&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=442&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE6605-3BA/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE6605-3BA
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE6605-3BA
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE6605-3BA
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-3BA&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSC0_XX_90021
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29764

Spo = 4 mm

Sy =14 mm
letzte Anderung: 18.01.2021 @
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29509
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3SE66053BA

