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Compteur LCR à établi RS Pro 

LCR-6002 9999.99mF, 99.9999MΩ, 
9999.99 

RS code commande : 117-6718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Fréquence de test 
consécutive 

 

• Contrôle de niveau 
automatique  

 

• Compact 

 

• Mesure DCR 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les compteurs RS Pro série LCR-6000 offrent une précision de base de 0,05 %, une taille compacte 
(demi-rack 2U) et un grand écran LCD couleur (3,5 pouces). L'efficacité de la mesure est augmentée 
par l'affichage simultané sur l'écran de critères de réglage et de résultats mesurés, mais également de 
deux paramètres de surveillance supplémentaires. Les résultats de mesure incluent un affichage 
PASS/FAIL pour une validation rapide. Les opérateurs peuvent changer librement la fréquence, dans 
la plage du modèle, de sorte qu'ils peuvent gagner du temps et éviter de répéter des opérations de 
zéro. Fourni également avec instructions de sécurité, cordon d'alimentation, accessoire de test LCR-
06A et CD (manuel de l'utilisateur, logiciel informatique) 

 

 

 

 

Numéro de modèle LCR-6002 
Type Support d'établi  
Type de composants Inductances, condensateurs, résistances 
Paramètres de mesure C/L/R/G/B/Y/D/Q/θ/DCR 
Mode de test Série/parallèle 
Fréquence de test 10 Hz à 2 kHz 
Impédance de sortie 30 Ω/50 Ω/100 Ω sélectionnable 
Précision de base 0.05%  
Vitesse de test Rapide : 25 ms/MED : 100 ms/LENT : 333 ms 
Polarisation c.c. Interne ±2,5 V (0,5 % + 0,005V) 
Fonction de bac Comparateur (9BIN, AUX:1BIN) 
Mémoire 10 000 points de données 
Type d'affichage Ecran LCD 3,5"  
Mise en gamme automatique Oui  
Maintien des données Oui  
Temps de mise hors tension 
automatique Oui 

- Indicateur de pile faible Oui  
Indication de surcharge Oui  
Interface USB/RS-232  

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Paramètre Gamme 
R, X, |Z| 0,00001 Ω à 99,9999 MΩ 
G, B, |Y| 0,01 nS à 999,999S 
L 0,00001mH à 9999.99H 
C 0,00001pF à 9999.99mF 
D 0,00001 à 9,99999 
Q 0,00001 à 99999,9 
ΘD -179,999 à 179,999° 
. -3,14159 à 3,14159 
DCR 0,00001 Ω à 99,9999 MΩ 
∆% -99999% ~ 99999% 

 

 

 

C.a. 
Niveaux 10 à 2 V mV 
Précision du niveau 10% 
Impédance de sortie 100 Ω (nominal) 
Fréquence 10 Hz à 2 kHz 

Résolution 

0,01 Hz (100 Hz à 120 Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Précision de fréquence ± 0.01% 
 
c.c. 
Plage de niveau 1 V c.c. 
Précision du niveau 5% 
Impédance de sortie 100 Ω (nominal) 

 

 

 

Source d'alimentation Secteur  
Batterie incluse Non 

 

 

Spécifications 
 

Mesure de signal de test 

Plage d'affichage 
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Dimensions 265 mm x 312 mm x 107 mm 
Longueur 265mm 
Largeur 312mm 
Hauteur 107mm 
Poids 3kg 

 

 

 

Humidité de fonctionnement Jusqu'à 70 % d'humidité relative (R. H.) 
Température d'utilisation 0 à 50 °C. 

 

 

 

Conformité/certifications En 61340 
Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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RS Pro série LCR-6000 offre un choix de 5 modèles avec différentes fréquences de test : 2 kHz, 
LCR-6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 200 kHz, LCR-
6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176717/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176716/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176715/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176714/

