FICHA TECNICA

TERMOSTATO ELECTRGNICO
ETL 011 |oc1za4sv

> Amplia temperatura de regulacion

P Indicacion optica de funcionamiento
é.s > Baja histéresis-precision de temperatura (LED)
> Cambio por contacto inverso > Para seiales de baja potencia

IR

El termostato electronico es utilizado para el control de resistencias calefactoras y climatizadores, ventiladores
con filtro e indicadores de sefializacion a través del relé electronico SMO10 o un dispositivo similar. El termostato
registra la temperatura del aire y puede cambiar las sefiales de baja potencia a través de un relé interno con
contactos inversores. El LED integrado en el botdn de ajuste esta encendido cuando los contactos 1y 2 estan
cerrados. Cuando la temperatura es mayor del valor ajustado, los contactos 1y 2 estan abiertos. En ausencia de
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contactos de corriente eléctrica 1y 2 permanecen abiertos.

DATOS TECNICOS

CE Aus AL RoPs™

Histéresis 4K (+1K tolerancia) a +20 °C (+68 °F)
Sonda NTC
00000 Tiempo de reaccion aprox. 5 segundos
Clase de contacto contacto inversor (relé)
Duracién de vida >100.000 ciclos (a 10 mW)
_ a8 42 Max. Potencia de conexion (salida relé) DCO5AaDC48V
[~ Min. Capacidad de conexion DC10mW (a 0,1V, 100 mA o 1mA, 10V)
J ¥ Indicador éptico LED
Conexion borne de 5 polos, par de apriete 0,5 Nm max.:
|n cable rigido/trenzado’ 2,5 mm? (AWG 14)
o) Fijacion clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715
a Carcasa plastico segiin UL94 V-0, gris claro
Dimensiones 64,5x42x38 mm
il Peso aprox. 70 ¢
Posicion de montaje vertical

Diagrama de conexion

Temp. servicio/almacenamiento
Humedad de servicio/almacenamiento

Grado de proteccion

-40 a +85 °C (-40 a +185 °F)
max. 90 % RH (sin condensacion)
IP20

" Cuando se realiza la conexidn con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.

Resistencia Calefactora

Relé Electrénico Termostato
SM 010 ETLOM
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Ejemplos de conexitn

T Tersin de Alimentacin Temp. d regulacin

01131.2-00 DC 12 - 48V (min. DC 10V, méax. DC 60 V) -20a+60 °C UL File No. E164102 EAC
01131.2-01 DC12 - 48V (min. DC 10V, méax. DC 60 V) -4a+140 °F UL File No. E164102 EAC

24.05.2017 | Especificaciones sujetas a cambios sin notificacion previa. La aprobacion o riesgo de este producto para su uso debe ser determinada por el cliente en su aplicacion final.





