Kontakterweiterungsblocke

Unverzogert
PZE 9

Kontakterweiterungsblock zur Kon-
taktvervielfaltigung und Kontaktver-
stérkung

Zulassungen

PZE 9

Blockschaltbild

Geratemerkmale

» Relaisausgange zwangsgefihrt:
— 8 Sicherheitskontakte (S) unver-
z6gert
- 1 Hilfskontakt (O) unverzégert
» LED-Anzeige fir:
— Schaltzustand Kanal 1/2
- Versorgungsspannung
» Geratevarianten siehe Bestelldaten

Geratebeschreibung

Das Gerat erfiillt die Forderungen der
EN 60204-1 und IEC 60204-1. Der
Kontakterweiterungsblock dient als
Erweiterungsgerat zur Kontaktverstar-
kung und Kontaktvervielfaltigung fur
ein Grundgerat. Grundgerate sind alle
Sicherheitsschaltgerate mit Rickfihr-
kreis.

Die zu realisierende Kategorie nach EN
954-1 ist abh&ngig von der Kategorie
des Grundgeréts. Sie kann vom Kon-
takterweiterungsblock nicht tber-
schritten werden.

Sicherheitseigenschaften

Das Gerat erfullt folgende Sicherheits-

anforderungen:

» Der Kontakterweiterungsblock er-
weitert einen bestehenden Strom-
kreis. Da die Ausgangsrelais durch
den Ruckflhrkreis des Grundgerats
Uberwacht werden, Gbertragen sich
die Sicherheitsfunktionen des be-
stehenden Stromkreises auf den
Kontakterweiterungsblock.

» Die Sicherheitseinrichtung bleibt
auch bei Ausfall eines Bauteils wirk-
sam.

» Erdschluss im Rickflhrkreis:

Wird abh&ngig vom verwendeten
Grundgerét erkannt.

» Erdschluss im Eingangskreis:

Die Ausgangsrelais fallen ab und
die Sicherheitskontakte 6ffnen.
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Ug =100 - 240 V AC/DC

* Galvanische Trennung bei Ug AC
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Funktionsbeschreibung » Einkanalige Ansteuerung: ein Ein-
gangskreis wirkt auf beide Aus-
gangsrelais

» Zweikanalige Ansteuerung:

Zeitdiagramm

zwei redundante Eingangskreise
wirken auf je ein Ausgangsrelais
zusétzlich Querschlusserken-
nung moglich

POWER
Input

Output safe

(

[T ]

Output aux. L ' i |
Feedback | | : | |
Mol oM W
Legende
» Power: Versorgungsspannung » Output safe: Sicherheitskontakte » Feedback: Ruckflhrkreis Y1-Y2
» Input: Eingangskreise U1, U2, K1, 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, » t4: Einschaltverzdgerung
K2, Y3, Y4 63-64, 73-74, 83-84
» Output aux: Hilfskontakte 91-92
Verdrahtung

Beachten Sie:

» Angaben im Abschnitt ,Technische
Daten“ unbedingt einhalten.

» Die Ausgénge 13-14, 23-24, 33-34,
43-44, 53-54, 63-64, 73-74, 83-84
sind Sicherheitskontakte, der Aus-
gang 91-92 ist ein Hilfskontakt
(z. B. fur Anzeige).

» Vor die Ausgangskontakte eine Si-
cherung (s. techn. Daten) schalten,
um das VerschweiBen der Kontakte
zu verhindern.

» Berechnung der max. Leitungslan-
ge Imax im Eingangskreis:

R
= R,/ km

Imax

Rimax = max. Gesamtleitungswider-
stand (s. techn. Daten)
R,/ km = Leitungswiderstand/km

» Leitungsmaterial aus Kupferdraht
mit einer Temperaturbestandigkeit
von 60/75 °C verwenden.

» Sorgen Sie an allen Ausgangskon-
takten bei kapazitiven und indukti-
ven Lasten fUr eine ausreichende
Schutzbeschaltung.
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Betriebsbereitschaft herstellen

» Versorgungsspannung

Versorgungsspannung AC DC
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» Eingangskreis
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Klemmenbelegung
UB=24VDC
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Montage Abmessungen

» Montieren Sie das Sicherheits- —

schaltgerat in einen Schaltschrank HHHHHH HHHHHH

mit einer Schutzart von mindestens
OO O OO OOOOOO

P54, _— NERRRNNEREEE

» Befestigen Sie das Gerat mit Hilfe
des Rastelements auf der Riicksei-

te auf einer Normschiene. ,«3 O O
» Sichern Sie das Gerat auf einer <
senkrechten Normschiene (35 mm) S
durch ein Halteelement (z. B. End- =
halter oder Endwinkel).
||
k—75 (2.95") — ‘ <90 (3.54") ——

— 87(3.42") ——
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Wichtig Lebensdauerkurve

Dieses Datenblatt dient lediglich der

Projektierung. Fir die Installation und

-
o

den Betrieb beachten Sie die Bedie-

nungsanleitung, die dem Gerét bei-

liegt.

Corrente di esercizio nominale (A)

0.1

» GB Nominal operating current (A)

»E Corriente nominal de servicio (A)
4

» NL Nominale bedrijfsstroom (A)

» D Nennbetriebstrom (A)
»F Courant coupé (A)

»D Schaltspielzahl x 103
» GB Cycles x 108

> 1

| I
-
LT
—1—1TAC1:230 V

DC1:24V

DC13:24V
AC1:400 V
N
AC15: 230
10 100 1000 10000

» E  Niamero de ciclos x 103
Numero dei cicli di commutazione x 10%
»F Nombre de manceuvres x 10% » NL Aantal schakelingen x 108

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung Ug AC
Versorgungsspannung Ug DC

24V,42V,48V,110-120V, 230 - 240 V
24V

Spannungstoleranz

-15%/+10 %

Leistungsaufnahme bei Ug AC 7VA
Leistungsaufnahme bei Ug DC 35W
Frequenzbereich AC 50 - 60 Hz
Restwelligkeit DC 160 %
Spannung und Strom an

Eingangskreis: 24 V DC 40 mA

Ausgangskontakte nach EN 954-1

Sicherheitskontakte (S): 8
Hilfskontakte (O): 1

Gebrauchskategorie nach EN 60947-4-1

Sicherheitskontakte:

AC1:240V Inin: 0,01 A, lax: 8 A
Prax: 2000 VA

AC1:400V Iin: 0,01 A, I 2 5 A
Prax: 2000 VA

DC1:24V Imin: 0,01 A, I12: 8 A
Prmax: 200 W

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1

AC15: 230V Imax: 5 A

DC13 (6 Schaltspiele/min): 24 V Inax: 7TA

Gebrauchskategorie nach EN 60947-4-1

Hilfskontakte

AC1:240V Imin: 0,01 A, I 2 A
Prax: 500 VA

DC1:24V Imin: 0,01 A, I 2 A
Pmax: 50 VA

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1

AC15: 230V Inax: 2A

DC13 (6 Schaltspiele/min): 24 V Inax: 2A

Kontaktmaterial AgSnO, + 0,2 um Au

Kontaktabsicherung, extern (EN 60947-5-1)

Sicherheitskontakte

Schmelzsicherung flink 10A

Schmelzsicherung trége 6A

Sicherungsautomat

6 A, 24 V AC/DC, Charakteristik B/C
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Elektrische Daten

Kontaktabsicherung, extern (EN 60947-5-1)
Hilfskontakte

Schmelzsicherung flink

Schmelzsicherung trage
Sicherungsautomat

4A
2A

2 A, 24V AC/DC, Charakteristik B/C

Max. Gesamtleitungswiderstand Rjax Eingangskreise,

Startkreise

einkanalig bei Ug DC

einkanalig bei Ug AC

zweikanalig ohne Querschlusserkennung bei Ug DC
zweikanalig ohne Querschlusserkennung bei Ug AC
zweikanalig mit Querschlusserkennung bei Ug DC
zweikanalig mit Querschlusserkennung bei Ug AC

50 Ohm Bestell-Nr.: 774150

80 Ohm Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

100 Ohm Bestell-Nr.: 774150

160 Ohm Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

5 Ohm Bestell-Nr.: 774150

10 Ohm Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

Zeiten

Einschaltverzégerung
nach SchlieBen der Eingangskreise typ.

nach SchlieBen der Eingangskreise max.
nach Netz-Ein typ.

Netz-Ein max.

30 ms Bestell-Nr.: 774150

25 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

40 ms
30 ms Bestell-Nr.: 774150

50 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

40 ms Bestell-Nr.: 774150

70 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

Ruckfallverzogerung

nach Offnen der Eingangskreise typ.
nach Offnen der Eingangskreise max.
bei Netzausfall typ.

bei Netzausfall max.

20 ms
30 ms
110 ms Bestell-Nr.: 774150

220 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

150 ms Bestell-Nr.: 774150

300 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

Uberbriickung bei Spannungseinbriichen

20 ms Bestell-Nr.: 774150

150 ms Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

Umweltdaten

EMV EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Schwingungen nach EN 60068-2-6

Frequenz 10 - 55 Hz
Amplitude 0,35 mm
Klimabeanspruchung EN 60068-2-78
Luft- und Kriechstrecken EN 60947-1
Umgebungstemperatur -10 - 55 °C
Lagertemperatur -40-85°C
Schutzart

Einbauraum (z. B. Schaltschrank) IP54

Gehéause 1P40
Klemmenbereich 1P20
Mechanische Daten

Gehausematerial

Gehéause PPO UL 94 VO
Front ABS UL 94 VO

Max. Querschnitt des AuBenleiters bei Schraubklemmen

1 Leiter flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:

mit Aderendhllse, ohne Kunststoffhlilse

ohne Aderendhtilse oder mit TWIN Aderendhllse

0,20 - 4,00 mm?

0,20 - 2,50 mm?
0,20 - 2,50 mm?

Anzugsdrehmoment bei Schraubklemmen

0,6 Nm

Abmessungen (Hx B x T)
mit Schraubklemmen

87 mm x 90 mm x 121 mm

Gewicht

450 g Bestell-Nr.: 774150

600 g Bestell-Nr.: 777140, 774141, 777142, 777143, 774148

Es gelten die 03/01 aktuellen Ausgaben der Normen.
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ert

Max. Dauerstrom

Anzahl der Kontak- |4y (A) bei Ug DC Imax (A) bei Ug AC Imax (A) bei Ug AC, DC:
te AC1 =400V
1 8,0 A Bestell-Nr.: 774150 8,0 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
2 8,0 A Bestell-Nr.: 774150 8,0 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
3 8,0 A Bestell-Nr.: 774150 7,4 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
4 7,1 A Bestell-Nr.: 774150 6,4 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
5 6,3 A Bestell-Nr.: 774150 5,7 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
6 5,8 A Bestell-Nr.: 774150 5,2 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 50A

774148
7 5,4 A Bestell-Nr.: 774150 4,8 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 48 A

774148
8 5,0 A Bestell-Nr.: 774150 4,5 A Bestell-Nr.: 774140, 774141, 774142, 774143, 45A

774148
Bestelldaten
Typ Merkmale Klemmen Bestell-Nr.
PZE 9 24V AC mit Schraubklemmen 774 140
PZE 9 42V AC mit Schraubklemmen 774 141
PZE 9 48 V AC mit Schraubklemmen 774142
PZE 9 110-120V AC mit Schraubklemmen 774143
PZE 9 230-240V AC mit Schraubklemmen 774148
PZE 9 24V DC mit Schraubklemmen 774150
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