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Fußschalter RS Pro - 16 SWG-
Weichstahlgehäuse Material 

RS Best.-Nr. 170-806             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Gehäusematerial 16 
SWG Weichstahl  
 

• Die 
Stahlkonstruktion 
sorgt für eine lange 
Lebensdauer und 
Zuverlässigkeit 
 

• Freihändige 
Steuerung  
 

• Robuste und 
kompakte Bauweise 
 

• Abgedichtet nach 
Schutzart IPX2 
 

• Lieferung mit 2 m 
PVC-Schlauch mit 3-
mm-Bohrung 
 

• Gewicht: 0,25 g (ca.) 
 

• Betriebstemperaturb
ereich: -10 °C bis 40 
°C. 
 

• Abmessungen: 66B 
x 90L x 24H 

MERKMALE 
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RS Pro Fußbetätigungsfußschalter aus Weichstahl in pulvergrauer Oberfläche mit schwarzer 
Polypropylenlauffläche. Ähnlich der Form des elektrischen Fußschalters ist dieses kompakte und 
robuste Fußbetätigungselement ideal für fußbetätigte Luftschaltsysteme. 
Dieser Fußschalter mit Fußbetätigungselement ist für den Einsatz mit verschiedenen Luftschaltern 
geeignet. Luftschalter können separat bestellt werden, siehe - 316-951 , 319-708 , 319-714 , 319-
720 , 319-736 , 319-742 , 319-758.   

 

 

 

Gehäusematerial 16 SWG Weichstahl 

Schutzdeckel Nein 

Farbe Schwarz, Grau 

Anwendungen 

Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn 
eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer 
ist. Sie finden sich auf: Industriemaschinen und 
kleineren Elektrowerkzeugen, Krankenhausbetten, 
Zahnarztstühle, Lampen 

Zubehörtyp Betätigungselement 

Für den Einsatz mit Luftbetätigter Schalter 

    

     

 

Länge 90mm 

Höhe 24mm 

Abmessungen 66 mm x 90 mm x 24 mm 

Breite 66mm 

Gewicht 0,25 g (ca.) 

  

 

 

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/316951
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319708
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319714
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319720
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319720
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319736
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319742
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319758
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Betriebstemperatur -10 °C bis 40 °C. 

  

 

 

IP-Schutzart  IPX2/IPX7 

 

 

 

Normen erfüllt 2014/35/EU; EN 60950; EN 61058-2- 1; EN 61058 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

       

 

  

Schutzkategorie 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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