CAT6-Kabel ‘E]

MERKMALE

Graues Cat6-Kabel UTP LSZH
Kein Schirmgeflecht VvOon RS Pro’ PVC’ n|Cht
ic?liir;:?\wicklungsabs abgeSChlossen/nICht

chirmung abgeschlossen, raucharm,
,gl:nrsne;ndurchmesser: halogenfrei (LSZH)1 500 m

4-paarige
Mehrfachkonstruktio
n

LSZH (raucharm

halogenfrei) und
PVC-Mantel

HDPE-Isolierung

Blanker Kupferleiter

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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CAT6-Kabel

Produktbeschreibung

Das RS PRO 24 AWG, Cat6 UTP-(ungeschirmtes Twisted-Pair)-Kabel bietet einen gewissen
Widerstand gegen elektromagnetische Stérungen (EMI) und Hochfrequenzstérungen (RFI). Das liegt
an der Konstruktion mit verdrillten Kabeln. In der Nahe anderer Maschinen, Stromkabel und Elektronik

koénnen sie jedoch durch EMI und RFI beeintrachtigt werden.

Allgemeine

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen
Steckverbindertyp

Abschirmungstyp

Material der &uf3eren Ummantelung
Mantelfarbe

Brandverhalten

Anwendung

Elektrische

Nicht abgeschlossen

Nicht abgeschlossen/Nicht abgeschlossen
UTP

LSZH, PVC

Grau

Raucharm, halogenfrei (LSZH)

Das Cat6-Kabel LSZH und PVC-Kabel ist fur den
Einsatz in besiedelten oder geschlossenen Raumen
mit schlechter Bellftung geeignet. Typischerweise
verwendete 1000-Mbit/s-Netzwerke, VOIP, IP,
Kamera und IP-TV

Dampfung
Frequenz
Leiterwiderstand

33dB
250MHz
Max. 97,6 Ohm/km bei 20°C

Lange
AuBendurchmesser
Isolatordurchmesser

500m
6mm
0.92+0.08x2C
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CAT6-Kabel E‘Elﬂg

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863

Normen erfillt ISO/IEC 11801: 2011, IEC61156-5:2009, EN50173,
EN50288-6-1:2013, RoHS, IEC60332-1, IEC61034,
IEC60754

1.Conductor
2 Insulation
3 Filler

4. Jacket
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CAT6-Kabel

Electrical Characteristics

Performance
Frequency  Attenuation NEXT RL Return Loss
(MHz) (dB) (dB) (dB) {dB)
1.00 210 75.30 7230 20.00
4.00 3.80 66.30 63.30 23.00
10.00 6.00 60.30 57.30 25.00
16.00 760 57.20 54.20 25.00
31.25 10.70 52.90 49.90 2360
62.50 15.50 48.40 4540 21.50
100.00 19.90 45.30 42.30 2010
250.00 33.00 39.30 36.30 17.30
Frequency ELFEXT  PSELFEXT
(MHz) (dB) (dB)
1.00 68.00 65.00
4.00 56.00 53.00
10.00 48.00 45.00
16.00 43.90 40.90
31.25 38.10 35.10
62.50 32.10 29.10
100.00 28.00 25.00
250.00 20.00 17.00
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