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Liaisons cartes a fils

Catalogue 124 734

Systéeme
d’interconnexion
miniature au Pas

de 1,27 mm

Gamme Micro-Match

Caractéristiques
générales

H L'un des systemes au pas
de 1,27 mm les plus
compacts

@ Homologué UL (doss.
E28476, volume 23,
section 4)

m Contacts élamés

m Pression de contact 2 N
minimum

W Le contact femelle comporte
un ressort de positionne-
ment qui compense
les micro-mouvements
du contact male, évitant
toute possibilité de corro-
sion, notamment en milieu
vibratoire ou lors de varia-
tions de température

@ Contacts post-étamés :
aucun angle vif ni dans
la zone de contact ni dans
les fentes de serlissage ;
protection intégrale contre
les migrations corrosives

| Les contacts sont entiére-
ment protégés par les
boitiers en polyester

# Excellent rapport
qualité/prix : fiabilité et
niveaux de performances
élevés ; faible colit appliqué

B Les versions fils sont livrées
montées sur bande et se
raccordent en une seule
opération sur du cable en
nappe de 0,08 3 0,09 mm*
de section (AWG 28)

B Gamme compléte
d’outillages de raccorde-
ment, du pistolet manuel
a la machine entiérement
automatique

| Les embases pour montage
sur cartes sont également
livrées en bande.
Pour 'insertion automatique
de ces produits, consulter
AMP

| Existe en version compatible
(SMC) montage en surface

Caractéristiques techniques
Pas intercontacts :

1,27 mm (en quinconce)
Nombre de positions :
4,6,8,10,12, 14,16, 18 et 20
Matiére du contact :

Bronze phosphoreux

Finition : étamé

Matiére du boitier :

Polyester thermoplastique
rouge, chargé de verre

Classe d’inflammabilité :
UL 94 V-0

Résistance de contact :
10 mQ max.

Résistance d’isolement :
1000 MQ min.

Tension (nominale) :

100 V/220 V (si I'on n’utilise
qu’un contact sur deux)
Intensité admissible :

1,5 A max.

Température d’utilisation :
-40°C 2 +105°C

Force d’insertion :

5 N max. par contact

Force d’extraction :

1 N min. par contact
Spécifications Produits :
108-19052

Spécifications d’Application :
114-19016

Caractéristiques des cartes
Epaisseur nominale : 1,6 mm
Diamétre de pergage :

0,8 mm pour les versions a
souder

Caractéristiques des cables

Type de cable :
Cable en nappe type UL 2651
ou similaire

Pas interconducteurs :
1,27 mm

Sections admissibles :

Fils rigides de 0,3 mm

de diamétre

Fils multibrins de section

0,08 mm27x0,12-0,13 mm
(d’autres versions peuvent étre
obtenues sur demande)

Type d’isolant : PVC semi-rigide

Diameétre sur isolant :
09+0,1mm

@ Catalogue US 296208

+* Embase femelle sur carte ver-

sion droite (entrée par le haut)
Référence de base 0215079

2+ Embase femelle sur carte

version coudée
Référence de base 0215460

Embase male sur carte
Référence de base 0215464

Embase male sur cable en
nappe
Référence de base 0215083

y Connecteur fils a souder sur

carte (une piéce)
Référence 0215570
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Embase femelle a souder
sur carte Version droite
Référence de base 215079

(e connecteur intégre un concept
de contact ressort spécifique au
Micro-Match et breveté par AMP.
Il est congu pour &tre soudé sur
des cartes de circuits imprimés
d'épaisseur nominale 1,6 mm
{pour les cartes d'épaisseur
0,8 mm, nous consulter).

Les picots a souder étant cam-
brés, le connecteur est ferme-
ment maintenu sur la carte avant
et pendant les opérations de sou-
dure.

La polarisation se faisant directe-
ment entre 'embase Micro-Mat-
ch et la carte de circuits impri-
més, cette embase droite ne com-
porte aucun dispositif de détrom-
page, et le sens dinsertion ne
peut étre inverse.

Embase femelle a souder
sur carte Version coudée

avec polarisation
Référence de base 215460
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Systéme d’interconnexion miniature - Gamme Micro-Match (suite)

Grille de percage des cartes

Vue de cidté et vue en coupe

5.1 max.
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Vue de cdté et vue en coupe

5,3 max.
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Nombre de
Positions

Références
Embase coudée Embase droite
7-0215460-4 7-0215079-4
7-0215460-6 7-0215079-6
7-0215460-8 7-0215079-8
8-0215460-0 8-0215079-0
8-0215460-2 8-0215079-2
8-0215460-4 8-0215079-4
8-0215460-6 8-0215079-6
8-0215460-8 8-0215079-8
9-0215460-0 9-0215079-0

Référence Produit standard
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Embase méile a souder
sur carte
Référence de base 215464

Eile est congue pour &tre soudée
sur des cartes de circuits impri-
més d'épaisseur 1,6 mm (pour
les cartes d’épaisseur 0,8 mm,
nous consulter).

Le pion de polarisation prévu a
l'une des extrémités du boftier
évite toute inversion de
positionnement du connecteur.

Systeme d’interconnexion miniature - Gamme Micro-Match (suite)

Grille de pergage des cartes
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Nbre. de Dimensions "
b Références
Positions B A
4 3,81 7,10 7-0215464-4
6 6,35 9,70 7-0215464-6
8 8,89 12,20 7-0215464-8
10 11,43 14,70 8-0215464-0
12 13,97 17,30 8-0215464-2
14 16,51 19,80 8-0215464-4
16 19,05 22,40 8-0215464-6
18 21,59 24,90 8-0245464-8
20 24,13 27,40 9-0215464-0

Référence Produit standard
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Systéme d’interconnexion miniature - Gamme Micro-Match (Suite)

Fiche male sur fils
Référence de base 215083

Comme les connecteurs de la
gamme AMPLATCH, la fiche m&-
le Micro-Match est équipée de
contacts a fente auto-dénudante
simple. Pour une plus grande fia-
bilitt de connexion dans le
temps, la face interne de la fente
a déplacement d'isolant est éta-
mée.

Le connecteur est livré pré-équi-
pé de son serre cable anti-trac-
tion, ce qui facilite le positionne-
ment et le raccordement du cable
en nappe. Aprés sertissage,
le serre cable est maintenu fer-
mement en place par deux ver-
rous latéraux en plastique.

Remarque :

Ce produit a été spécialement étudié

pour que Fon puisse I'extraire de sa ’

contrepartie en tirant simplement sur 1

le cable. oo do :,/ do oo

Les fiches males peuvent étre livrées o ‘47 [ oo b oo
17

sans pion de polarisation nous
consulter

I;‘lc?sri?i.oc:)es Y Dlmegsmns c Références

4 8,60 5,40 3,81 7-0215083-4

6 11,10 8,00 6,35 7-0215083-6

8 13,60 10,50 8,89 7-0215083-8

10 16,20 13,00 11,43 8-0215083-0

12 18,70 15,60 13,97 8-0215083-2

14 21,30 18,10 16,51 8-0215083-4

16 23,80 20,70 19,05 8-0215083-6

B 18 26,30 23,20 21,59 8-0215083-8
20 28,90 25,70 24,13 9-0215083-0

Référence Produit standard



