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5.5/6mm{max)

150 mm
Probe Diameter Probe Length Cable Length Cable Conductors  Allied RS Order
Code code
4.0mm 150mm 1 metre 7/0.2mm 70641768 237-1663
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	RS Pro PT100 传感器、 -50 c 最小 +250 c 最大、 150mm 探头长度 x 8mm 探头直径
	RS 库存号： 237-1663

