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Interruptor de pedal de metal 
momentáneo de uso general 

RS Pro - material de la caja de 
acero dulce, SP-CO, corriente 
de contacto de 3 A, contacto 

250V 

Código RS: 254-2348             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Se utiliza para 
controlar 
dispositivos 
industriales y 
máquinas pequeñas 
 

• Equipado con un 
interruptor de 
conmutación de 
acción momentánea 
 

• Completo con 2 
metros de cable 
 

• Sellado conforme a 
IP40 
 

• Interruptores de 
pedal sencillo 
 

• durable y confiable 
con carcasa de 
acero para larga 
vida 
 

• Temperatura de 
funcionamiento: De -
5 °C a 40 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 
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Interruptor de pedal versátil monopolar RS Pro con una carcasa durable de acero para una larga 
vida útil y alta fiabilidad. Los interruptores de pedal tienen un perfil bajo que ayuda a eliminar la 
fatiga del operador, con solo una pequeña cantidad de presión necesaria para funcionar. 
Esta gama de interruptores de pedal incluye:  
254-2348 - interruptor de pie de metal robusto negro, momentáneo  
251-2230 - Negro/Blanco, momentáneo  

 

 

 

Configuración de los contactos SP-CO 

Funcionamiento del interruptor Acción momentánea 

Material de la caja Acero dulce 

Cambiar entorno Uso general 

Material de contacto Plata 

Color Negro 

Aplicaciones 

Los interruptores de pedal se utilizan habitualmente en 
aplicaciones en las que el control manos libres es más 
práctico o seguro. Se pueden encontrar en: 
Maquinaria industrial y herramientas eléctricas más 
pequeñas, camas de hospital, sillas de dentista, 
lámparas 

    

 

 

Tensión nominal de contacto (ac) 250 V 

Tensión nominal de contacto (dc) 24 V 

Corriente nominal de los contactos 3 A 

 

 

 

 

Descripción del producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2542348
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2512230
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Longitud 90mm 

Altura 24mm 

Dimensiones 90mm x 66mm x 24mm 

Anchura 66mm 

  

 

 

Temperaturas de funcionamiento De -5 °C a 40 °C. 

  

 

 

Índice de protección IP  IPX2 

 

 

 

Se cumplen los estándares 2014/35/UE, EN 60950 

Cumplimiento/Certificaciones EN 61058-2-1; EN 61058; EN 60601-1; EN 6095, 
ROHS 

     

  

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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