Terminales redondos E‘Elﬂg

CARACTERISTICA

S
terminal de anillo aislado RS

Material del cuerpo ~ =
de cobre para alta PrO, tamano de tornI"O
conductividad y fécil . = ~
crimpado prisionero M10, tamano de

cable de 2,5 mm? a 6 mm?,
Estafiado para amarillo

resistencia a la
corrosion

Resistencia afiadida
y excelente
conductividad

Aislamiento de
vinilo para

aislamiento eléctrico
y proteccién de
terminal

Aislamiento con
codigo de colores
para facilitar la
identificacion del
tamafo del terminal

Entrada de

aislamiento
ampliada para
facilitar la insercion

dall e Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan

piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 3 de 415



Terminales redondos E‘Elﬂg

Descripcion del

RS Pro presenta un terminal redondo de crimpado aislado de alta calidad, también conocido como
conector de anillo o lenglieta de cable. Los terminales de crimpado redondos se utilizan para conectar
un cable eléctrico o cable a un tornillo prisionero o0 un poste en un componente eléctrico, como un
terminal de bateria. Este terminal de anillo esté fabricado de cobre altamente conductivo y, a
continuacion, estafiado para méaxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosion. Un
aislamiento de vinilo con codigo de colores proporciona protecciéon al terminal y ayuda a una
identificacion rapida del tamafio del terminal. Una vez correctamente engarzado en un cable o cable
este anillo el terminal proporciona una conexion eléctrica segura y fiable .

Especificaciones

Aislamiento Aislada
Material aislante PVC
Color Amarilla
Material de contacto Cobre
Chapado de los contactos Estafo
Tamafio de vastago M10

Amplia gama de sectores para conectar cables a
componentes eléctricos. Las aplicaciones incluyen
cableado en sistemas de control industrial y maquinas
industriales, aplicaciones de automocion, equipos de
comunicacion, fuentes de alimentacion y
electrodomesticos.

Aplicacion

Especificaciones mecéanicas

Grosor Imm
Longitud total 34.2mm
Diametro del anillo interior 10mm
Diametro del anillo exterior 15mm
Tamafo maximo de cable 6mmn2
Tamafio minimo de cable 2.5mm”"2
Tamafio maximo del cable (AWG) 10AWG
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Tamafo de cable minimo (AWG) 12AWG

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C 150°°¢.
Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
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