
Ventilateurs à filtre
Débit d'air 230 m3/h

638 Rittal Catalogue général 31/Climatisation

B

4.4

V
en

ti
la

te
u

rs
 à

 f
ilt

re

H
2

B2

T2

B1

T1

H
1

B = Largeur
H = Hauteur
T = Profondeur

Composition de la livraison :
Ventilateur à filtre complet prêt au 
montage avec cartouches filtrantes.

Modèle déposé allemand 
N° 93 04 846

Homologations,
voir page 77. 

Les diagrammes aérauliques
sont à votre disposition sur Internet.

Accessoires page 657 Modèles avec protection CEM page 640 Logiciels page 1063

Référence du ventilateur à filtre SK 3325.107 3325.117 3325.027 3325.0471)

Tension nominale Volt, Hz 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 48 (DC)

Dimensions en mm

B1/H1 255

B2/H2 2242)

T1 12,5

Profondeur de montage max. mm T2 105

Débit d’air en soufflage libre 230/265 m3/h 230 m3/h

Débit d’air avec filtre de sortie
et cartouche filtrante standard

1 x SK 3325.207 : 170/205 m3/h 
2 x SK 3325.207 : 200/230 m3/h 
1 x SK 3326.207 : 190/215 m3/h 

Ventilateur axial Moteur à bague de déphasage autodémarrant Moteur à courant continu

Courant nominal max. 0,28 A
0,24 A

0,53 A
0,49 A 0,59 A 0,31 A

Puissance 41,0 W/38,0 W 14,0 W 15,0 W

Niveau sonore 54/56 dB (A) 54 dB (A)

Plage de température –10°C à +55°C

Teinte RAL 70353)

Indice de protection selon EN 60 529/10.91
IP 54 standard
IP 55 en utilisant une cartouche filtrante fine
IP 56 en utilisant une cartouche filtrante fine et un capot de protection contre les jets d'eau 

Référence des filtres de sortie SK 3325.207

Accessoires UE Page

Cartouches filtrantes de rechange 5 p. 3172.100 670 

Cartouches filtrantes fines 5 p. 3182.100 670 

Thermostat pour armoire électrique 1 p. 3110.000 661 

Thermomètre digital 1 p. 3114.100 3114.115 3114.024 – 660 

Variateur de vitesse de rotation 1 p. 3120.000 3120.115 – – 662 

Capot de protection contre les jets d’eau 1 p. 3324.800 666 
1) Délai de livraison sur demande.
2) Pour une épaisseur de tôle de > 2,5 mm, prévoir 1 mm de plus pour les dimensions B2/H2 de la découpe.
3) Modèles teinte RAL 7032 sur demande.
Tensions spéciales réalisables sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3325.107&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3325.117&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3325.027&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3325.047&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3325.207&lang=GB


Débit d'air 550/700 m3/h

Ventilateurs à filtre
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Composition de la livraison :
Ventilateur à filtre complet prêt au 
montage avec cartouches filtrantes.

Modèle déposé allemand 
N° M 93 04 846

Homologations,
voir page 77. 

Les diagrammes aérauliques
sont à votre disposition sur Internet.

Accessoires page 657 Modèles avec protection CEM page 640 Logiciels page 1063

Référence du ventilateur à filtre SK 3326.107 3326.117 3327.107 3327.117 3327.147

Tension nominale Volt, Hz 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 400/460, 3~, 50/60

Dimensions en mm

B1/H1 323

B2/H2 2921)

T1 12,5

Profondeur de montage max. mm T2 125 145

Débit d’air en soufflage libre 550/600 m3/h 700/720 m3/h 

Débit d’air avec filtre de sortie
et cartouche filtrante standard

1 x SK 3326.207 : 360/390 m3/h 
2 x SK 3326.207 : 440/495 m3/h 1 x SK 3326.207 : 525/575 m3/h 

Ventilateur axial Moteur à condensateur Moteur triphasé

Courant nominal max. 0,29 A
0,35 A

0,58 A
0,70 A

0,65 A
0,95 A

1,5 A
2,0 A

0,27 A
0,37 A

Puissance 64,0 W/80,0 W 115,0 W/212,0 W 167,0 W/230,0 W 146,0 W/220,0 W

Niveau sonore 59/61 dB (A) 75/76 dB (A)

Plage de température –10°C à +55°C

Teinte RAL 70352)

Indice de protection selon EN 60 529/10.91
IP 54 standard
IP 55 en utilisant une cartouche filtrante fine
IP 56 en utilisant une cartouche filtrante fine et un capot de protection contre les jets d'eau 

Référence des filtres de sortie SK 3326.207

Accessoires UE Page

Cartouches filtrantes de rechange 5 p. 3173.100 3327.700 670 

Cartouches filtrantes fines 5 p. 3183.100 670 

Thermostat pour armoire électrique 1 p. 3110.000 – 661 

Thermomètre digital 1 p. 3114.100 3114.115 3114.100 3114.115 – 660 

Variateur de vitesse de rotation 1 p. 3120.000 3120.115 3120.000 – – 662 

Capot de protection contre les jets d’eau 1 p. 3326.800 666 
1) Pour une épaisseur de tôle de > 2,5 mm, prévoir 1 mm de plus pour les dimensions B2/H2 de la découpe.
2) Modèles teinte RAL 7032 sur demande.
Tensions spéciales réalisables sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

B = Largeur
H = Hauteur
T = Profondeur

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3326.107&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3326.117&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3327.107&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3327.117&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3327.147&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3326.207&lang=GB



