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Technicka data v detailu

Vlastnosti

Verze

Druh pfipojeni
Cteci okno
Proces cteni
Optické zaostieni

Svételny zdroj

Svételny bod

Trida laseru

Uhel zorného pole
Frekvence snimani
RozliSeni kédu

Cteci vzdalenost

1)

Mechanika/elektrika

Druh pfipojeni
Napajeci napéti
Pfikon

Pouzdro

Barva pouzdra
Celni sklo

Kryti

Trida ochrany
Hmotnost

Rozméry (D x V x H)

Podrobnosti viz ¢teci diagram.

Objednaci informace

Typ Vyrobek é.

CLV631-0000

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

Svételny bod

Mid Range
Kabel

Celné

Liniovy skener

Pevné zaostreni

Laser, viditelny, ¢ervend, 655 nm
Kruhovity

2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
<50°

400 Hz ... 1.200 Hz

0,25 mm ... 0,5 mm

90 mm ... 450 mm ¥

1 x 15-pinovy konektor D-Sub-HD (0,9 m)
18V DC...30VDC

5W

Hlinikovy tlakovy odlitek

Svétle modra (RAL 5012)

Sklo

IP65 (EN 60529)

11l (EN 61140)

320 g, s pfipojovacim kabelem

61 mm x 96 mm x 38 mm
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Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/1041978
http://www.sick.com/1041978
https://www.sick.com/CLV63x
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MTBF

Vykon
Citelné struktury kédu
Druhy ¢arovych kodu

Tlakovy pomér

Pocet kodii na snimek

Pocet kodu na cteci branu

Pocet znaki na cteci branu

Pocet viceasobného cteni

Rozhrani
PROFINET
ZpUsob integrace primyslové shérnice
Funkce
EtherCAT

Zpusob integrace prdmyslové sbérnice

Sériovy
Funkce
Datova prenosova rychlost
CAN
Funkce
Datova prenosova rychlost
CANopen
Datova prenosova rychlost
PROFIBUS DP
ZpUsob integrace primyslové shérnice
DeviceNet™

ZpUsob integrace primyslové sbérnice

Digitalni vstupy

Digitalni vystupy

Taktovani ¢teni

Optické ukazatele

Akustické ukazatele
Obsluzné prvky
Konfiguracni software

Pamétova karta
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Omyly a zmény vyhrazeny

100.000 h

1D kod

VSechny bézné ¢arové kody, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, GS1-128 / EAN 128,
UPC / GTIN / EAN, 2/5 prokladany, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

2:1..3:1

1 ... 20 (Standardni dekodér)
1 ... 6 (Dekodér SMART)

1 ... 50 (autodiskriminujici)

5.000
500 (u funkce CAN-Multiplexer)

1..99

v

Volitelné pres externi modul provozni sbérnice CDF600-2
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

VoliteIné pres externi modul provozni sbérnice CDF600

v, RS-232, RS-422, RS-485

Host, AUX

2.400 Baud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)

v

Senzorova sit SICK CAN CSN (master/slave, multiplexer/server)
20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

Volitelné pres externi modul provozni sbérnice CDF600-2

v

VoliteIné prostrednictvim externiho pfipojovaciho modulu CDM + CMF

4 (,Senzor 1¢, ,Senzor 2“, 2 vstupy pres volitelnou pamét parametri CMC600 v CDB620/
CDM420)

4 (,Vysledek 1, ,Vysledek 2, 2 vystupy pres volitelnou pamét parametril CMC600 v CDB620/
CDM420)

Digitalni vstupy, Volné béZzici, Sériové rozhrani, Automaticky takt, CAN

6 LEDs (Ready)

, Result

, Laser

, Data

, CAN

, LNKTX

, Ukazatel ¢arového diagramu k signalizaci procentuainiho ¢teciho vykonu (10 LED)

Beeper/bzucak (Ize vypnout, Ize obsadit funkci pro zobrazeni vysledku)
2 tlacitka (vybér a spusténi, popf. ukoncéeni funkci)
SOPAS ET

Pamétova karta MicroSD (karta USB), volitelna
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Udaje o prostiedi

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
Odolnost proti vibracim

Provozni okolni teplota

Skladovaci teplota

Pripustna relativni vihkost vzduchu
Odolnost viiéi okolnimu svétlu

Kontrast tisku ¢arového kodu (PCS)
VSeobecné pokyny

Upozornéni pro pouziti
Klasifikace

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005
EN 60068-2-6 (1995)

0°C..+40 °C

-20 °C...+70 °C

90 %, nekondenzujici

2.000 Ix, na ¢arovy kod

260 %

K napojeni na Ethernet pouzijte prosim variantu ethernetové ¢tecky CLV6xx

27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
EC002550
EC002550
EC002550
43211701
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Omyly a zmény vyhrazeny
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Vykres (Rozméry v mm)
CLV63x/64x/65x Standard, ¢elné
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@ Slepy otvor se zavitem M5, hloubka 5 mm (2x), pro upevnéni

® Funkéni tlacitko (2x)

® Cteci okno

@ Kryt pro pamétovou kartu MicroSD

® Stfedova poloha vychyleného laserového paprsku s Ghlem otevieni ve tvaru V
® Interni bod dopadu: otocny bod smérové proménlivého laserového paprsku
@ Kabel s 15pinovym konektorem D-Sub HD

LED indikace stavu (6x) a sloupcovy graf

® Vztazny bod pro Cteci vzdalenost (od okraje pouzdra k objektu)
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Omyly a zmény vyhrazeny
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Graf ¢teciho pole

Reading field height in mm (inch)
200
(7.87)

100
(3.94)

-100
(-3.94)

-200

=787 ¢ 100 200 300 400 500
(3.94) (7.87) (11.81) (15.75) (19.69)

Reading distance in mm (inch)

For devices with plastic reading window, the depth of
field is reduced by approx. 10 %.

Resolution
[ a:025mm©@.8mi) [ b:0.35 mm (13.8 mil)
[ c: 0.50 mm (19.7 mil)

Doporucené prislusenstvi

Dalsi provedeni pfistroje a pfislusenstvi =» www.sick.com/CLVE3x

Montazni drzaky a desky

=<2~ Montazni Ghelnik ve tvaru tfmenu, VE. upeviovaciho materialu

Klonovaci moduly

Externi pamét pro uchovani parametr( pro integraci do CDB620/CDB650/CDM42x

Maly pfipojovaci modul pro senzor, 4 zavity PG, zakladni pfistroj pro CMC600

Pamétova média

Pamétova karta MicroSD s kapacitou 1 GB pro primyslové pouziti

6 AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK

Montazni Ghelnik

CMC600-101

CDB620-001

Pamétova kar-
ta MicroSD
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Omyly a zmény vyhrazeny


https://www.sick.com/CLV63x
http://www.sick.com/2042800
http://www.sick.com/2042800
http://www.sick.com/1042259
http://www.sick.com/1042259
http://www.sick.com/1042256
http://www.sick.com/1042256
http://www.sick.com/4051366
http://www.sick.com/4051366
http://www.sick.com/4051366
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Doporucené sluzby

Dalsi sluzby

Typ Vyrobek c.
ProdlouZeni zaruky

¢ Oblast produktu: Automaticka identifikace, primyslové zpracovani obrazu, Snimace méreni Prodlouzena zaruka cel- 1680671
vzdalenosti, Reseni méficich a detekénich aplikaci kové 5 let od data dodani

¢ Rozsah sluzeb: Sluzby odpovidaji rozsahu zakonné zaruky poskytované vyrobcem (vSeobec-
nym podminkam nakupu SICK)

* Doba trvani: Zaruka 5 let od data dodani.

Kontrola vykonu

¢ Oblast produktu: Stacionarni ¢teCky ¢arovych kod Kontrola vykonu 1682028
¢ Rozsah sluzeb: Ovéreni stanovenych funkci, napr. vykonu ¢teni CLV4xx/CLV6xx
¢ Cestovni naklady: Ceny nezahrnuji naklady na cestovani jako napt. vydaje na hotel, letenku,
dobu cestovani a diety.
* Doba trvani: Dodatecné prace se vypocitaji zvlast podle nakladd

Skoleni ohledné produkt(l, systémd a softwaru

¢ Rozsah sluzeb: Spolecnost SICK nabizi pro cetné cilové skupiny Skoleni od Grovné basic az Skoleni v pouZiti série CLV6 1612231
po Groven Expert, Format Skoleni a misto Skoleni Ize dohodnout spole¢né s firmou SICK

Uvedeni do provozu

¢ Oblast produktu: Stacionarni ¢teCky carovych kodl Uvedeni do provozu 1681925
* Rozsah sluzeb: Ovéreni pripojeni, pfesné nastaveni, optimalizace parametr( vyrobku SICK CLV61x az CLV64x
a také zkousky, Sefizeni predem stanovenych funkci konfigurace ¢teni, konfigurace kodd,
zpracovani dat a sité, rozhrani nebo vstupl a vystupl
« Cestovni naklady: Ceny nezahrnuji naklady na cestovani jako napf. vydaje na hotel, letenku,
dobu cestovani a diety.
* Doba trvani: DodateCné prace se vypocitaji zvlast podle nakladl
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Omyly a zmény vyhrazeny


https://www.sick.com/CLV63x
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1682028
http://www.sick.com/1682028
http://www.sick.com/1682028
http://www.sick.com/1612231
http://www.sick.com/1612231
http://www.sick.com/1681925
http://www.sick.com/1681925
http://www.sick.com/1681925

On-line datovy list

STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



