FER A SOUDER CS18

* Poignée ergonomique

* Embout a liant plagué fer, revétu de nickel pour une longue durée de vie
e Jusqu'a 30 000 opérations par pointe

* 9 pointes de rechange & portée

* Cdble en silicone ininflammable ou PVC standard

e Gamme de tension de 12 a 230Vca

CARACTERISTIQUES
Tension 230, 115,24, 12
Température 390°C
Puissance 18W
Courant de fuite 1,5 uA
Embout gjuste 1100 (2,3mm)
EOU S B EE e = G Types de cébIeA PVC ou silicone
1100 Longueur de cdble 1,5m
Fiche UK, EU, USA
Dimensions
(de la pointe a la poignée) 182mm

Conforme a DIN EN 60335-2-45
Conformité a la directive CE & CEM Basse tension

Equiliore thermique

Embouts calés facile a changer

Socle de sécurité ST6A
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