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plug-in power supply
Model: AN50509
PRI: 100V-240V~60/50Hz 330mA
SEC: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V =
1200mA 14.4VA (max.)

for industrial use only
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Technische Daten/
technical data

Cingangsspannung/

input voltage
Cingangs—Schutz/

primary electrical protection

Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand—by power consumption
Nenn—Leistungsaufnahme /
nominal power consumption

Ableitstrom /

Leakage current
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no ?oqg output voltage

Ausgangsspannung/
output voltage

Nenn—Ausgangsstrom/
nominal output current
Brummspannung,/

ripple voltage
Ausgangs—Schutz/

secondary electrical protection
Spannungsfestigkeit

e\pecmc gtremgﬁh /

Schutzklasse /
protection class

Betmebstempemtur{
operating temperature

Lagertemperatur/
storage temperature
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Steckernetzgerdt/

plug—in power supply
100-240VAC +10% / 50/60Hz
switch—mode

IC Sicherung T1A
IC fuse TTA

ca./ approx. 0.5W
ca./ approx. 20W

< 200uA

max.10% of the adjusted voltage
3V/ 45V/ B/ 7.BV/ 9V/ 12V +10%
1200mA

< S00mV

geschutzt gegen Kurzschluss

protected dgainst short circuit
4 KV Eingang/Ausgang
primary /secondary
I
0°C..+25C

—235C..4+70°C

Umpolkupplung
reversal sockét

M/

scale: 2:1

plug-in power supply

Model:

PRI: 100V-240V~60/50Hz 330mA
SEC: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V =
1200mA 14.4VA (max.)
for industrial use only
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part. no.: 8594003
AN-MANN-®

ANS50509

(€

Nettogewicht /
net weight

Gehduse/
case

Gehdusematerial /
case material

Leiterplattenmaterial /

pcb material

Schutzart/
case protection

Typenschild Vorderseite /

ratingplate front

Typenschild Rickseite/

ratingplate back

Anleitungen /
instructions

Approbationen/
approvals

Normen/
standards

Betriebsanzeige/
operating indicator

Rundleitung schwarz 1,8m +10cm lang/
roundcable black 1.8m £10cm long

UK Stecker/plug

/

50

/9

190g

Steckergehduse, silber, Typ 20/
plug—in housing, silver, type 20

ABS plastic

FR1
P 40

schwarze Bedruckung/
black printing

mehrsprachige Bedienungsanleitung/
multilingual operating instruction

CE
IEC/EN61558

LED rot leuchtet bei Netzkontakt/
LED red lights if mains is connected

Hohlstecker/
hollowplug

92,55x90,75x10mm

Ul

Hohlstecker/
hollowplug
$7,35x235,9x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
2, 1x05x12mm

Hohlstecker/
hollowplug
02,5%x05,5x12mm

.

U0 Ul

Hohlstecker/
hollowplug
o1, /x04x10mm

Klinkenstecker/
jackplug
?3,5x15mm

:

Einstell-Schlissel

fiir Sekunddr—Spannung/
key for secundary voltage

Verwendungsbereich/Applicaton range

fur Anfrage/for inquiry AN50509

Zul. Abweichung/ |Oberflache/
Allowable deviation |Surface

Mafistab/Scale 11 Gewichf/Weight

Werkstoff/Work maferial, Modell-Nr.

XXX
2009 _|Dafum/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
%sg@b;‘gy 09.06. JE . :
Steckernetzgerdt/ plug—in power supply
V1 | Mor industrial use only” added |27.09.17 | CB
VO | fuse changed 13.01.10 | JE 3/4.5/6/7.5/9/W2V/ max. 1200mA
VO | instruction manual added |05.10.09 | JE . iimgtunﬂugriﬂquep/mpeafr/t[];i%\bﬂegrﬂumber Blatt/
VO | 2 sec. plugs removed |07.07.09 | JE NN 8594@@5 Sheef
Vo | —- 09.06.09 | JE |
Version| Anderung/Change Datum/Bate Name |Ursprung/Griain Proj. 0EM-0038-09-AEUK | Ersalz fur/Replaced by ‘ErsaTz durch/Replacement through




