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ECPH(ENIX

Biztonsagi relék - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2900509

Keérjuk, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalégusbol szarmaznak! Teljes kor( tajékoztatast a felhasznaloi dokumentacio
tartalmaz. Az internet-letoltés altalanos hasznalati feltételei érvényesek.

(http://download.phoenixcontact.de)

- Biztonsagi relé a vészleallas és biztonsagi ajtok felligyeletéhez SIL 3-ig vagy a 4-es, PL e kategoriaig az EN
H ISO 13849 szerint, egy- vagy kétcsatornas (izem, 3 engedélyezett aramit, névleges bemeneti feszlltség 24 V
ﬂ Vel AC/DC, vezetékbekotés csavaros kapoccsal
-

El6nyei

[ Alabbi kategoriakig: Kat.4/PL e az EN I1SO 13849-1 szerint, SILCL 3 az EN 62061 sz., SIL 3 az IEC 61508 sz.

Alapszigetelés

|
|
[ 3 engedélyezd aramkér, 1 jelzéaramkor
|

Egy- és kétcsatornas vezérlés

Manualisan felligyelt illetve automatikus aktivalas egy késziilékben

w | PL

. B EM 150 13849

SILCL

|IEC 62061

Kereskedelmi adatok

Csomagolasi egység 1db

LA T
47046356"513579

GTIN 4046356513579

Témeg/db (csomagolas nélkiil) 0,137 kg

Vamtarifaszam 85371098

Szarmazasi orszag Németorszag

Miszaki adatok

Megjegyzés
| Hasznalati korlatozas EMC: A osztalyu termék, lasd a gyarté nyilatkozatat a letdltési teriileten
Méretek

Szélesség 22,5 mm

Magassag 99 mm

Mélység 114,5 mm

Kornyezeti feltételek
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Miszaki adatok

Kdrnyezeti feltételek

Kornyezeti homérséklet (lizemi)

-20°C..55°C

Kornyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas)

-40°C..70°C

Max. eng. paratartalom (lizem)

75 % (atlagosan, 85 % alkalmanként, nincs parasodas)

Max. eng. légnedvesség (raktarozas/szallitas)

75 % (atlagosan, 85 % alkalmankeént, nincs parasodas)

Alkalmazasi magassag

<2000 m (NN felett)

Bemeneti adatok

Bemeneti feszlltség Uy 24V AC/DC
Bemeneti feszlltségtartomany Uy-re vonatkoztatva 0,85...1,1
Tipikus bemeneti aram Uy esetén 140 mA AC
65 mA DC
Fesziiltség a bemeneti, az inditd és a visszacsatolo kérén kb. 24 V DC

Jellemzé mvalaszidd

20 ms (kézi inditas)

Tipikus visszaejtési id6

45 ms (egycsatornas)

10 ms (kétcsatornas)

Bemenet 1/2 egyidejliség

©

Uzembe valé visszaallasi id6 1s
Uzemi fesziiltség kijelzd LED zdld
Allapotjelzés LED zéld

Védbkapcsolas

Tulfeszlltség-védelem Szuppresszordidéda

Max. megengedett teljes vezetékellenallas

kb. 50 Q (Bemeneti és inditd aramkorok Uy mellett)

Kimeneti adatok

Erintkez6 tipusa

3 engedélyezd aramkor

1 jelzéaramkor

Erintkezd anyaga

AgSnO,, + 0,2 um Au

Maximalis kapcsoléfesziiltség 250 V AC/DC

Minimalis kapcsoléfesziiltség 10 V AC/DC

Tartds hatararam 6 A (Zardérintkezd)
5 A (Nyitd)

Maximalis bekapcsolasi aram 6 A

Minimalis bekapcsolasi aram 10 mA

Négyz. Osszegaram

T2A (I = 12+ 10 + 1)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

144 W (24 V DC, 1= 0 ms)

288 W (48 V DC, T = 0 ms)

77 W (110 V DC, 1= 0 ms)

88 W (220 V DC, T = 0 ms)

1500 VA (250 V AC, 1=0 ms)

Maximalis lekapcsolasi teljesitmény (induktiv terhelés)

48 W (24 V DC, T = 40 ms)

40 W (48 V DC, T = 40 ms)

35W (110 V DC, T = 40 ms)
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Miszaki adatok

Kimeneti adatok

33 W (220 V DC, T = 40 ms)

Minimalis kapcsolasi teljesitmény

100 mw

Mechanikus élettartam

kb. 10" kapcsolasi titem

Kapcsolasi képesség (360/h ciklus)

6 A (24 V DC)

5A (230 V AC)

Kimeneti biztosité

10 A gL/gK NEOZED (Zaréérintkezd)

6 A gL/gk NEOZED (Nyito)

Altalanos
- Elektromechanikus relé az EN 50205 szabvany szerinti kényszervezetett
Relétipus - p
érintkezokkel
Névleges miikédési mod 100 % ED
Netté suly 137,48 g

Beépitési pozicid

tetszblegesen

Szerelési mod

Kalapsinre szerelés

Védettség IP20
IP54

Védettség - beépitési hely - minimalis IP54

A haz szine sarga

Csatlakozasi adatok

Csatlakozasi mod

Csavaros csatlakozas

dugaszolhaté van

TOmor vezeték keresztmetszet min 0,2 mm?

TOmor vezeték keresztmetszet max 2,5 mm?

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,2 mm?

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm?

Vezeték keresztmetszet AWG min. 24

Vezeték keresztmetszet AWG max. 12

Csupaszolasi hossz 7 mm

Csavarmenet M3
Biztonsagtechnikai paraméterek

Stop kategoéria 0

Megnevezés IEC 61508 - Magas igényl
Safety Integrity Level (SIL) 3

Megnevezés IEC 61508 - Alacsony igény(
Safety Integrity Level (SIL) 3

Megnevezés EN ISO 13849
Performance Level (PL) e

Kategoria 4

Megnevezés EN 62061
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Miszaki adatok

Biztonsagtechnikai paraméterek

Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3
Megnevezés EN 50156
Safety Integrity Level (SIL) 3

Szabvanyok és meghatarozasok

Megnevezés Légszigetelési és kiszéaramutak az aramkorok kozott
Szabvanyok/el6irasok DIN EN 50178/VDE 0160
Névleges szigetelési fesziltség 250V

4 kV / alapszigetelés (biztonsagi levalasztas, megerésitett szigetelés és

MRS e e el 6 KV a bemeneti &ramkor és az engedélyezd ramkorok kizott.)

Szennyezédési fok 2

Tulfeszliltség kategoria 1

Utésallésag 15g

Rezgésallosag (lizem) 10 Hz ...150 Hz, 2g

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszer(i hasznalat ideje (EFUP): 50 év

A veszélyes anyagokra vonatkoz6 informaciok a ,Letoltések” fil ,,Gyartoi

Rajzok

Kapcsolasi rajz
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Kapcsolasi rajz
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Besorolasok

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27371102
eCl@ss 4.1 27371102
eCl@ss 5.0 27371901
eCl@ss 5.1 27371900
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27371819
eCl@ss 8.0 27371819
eCl@ss 9.0 27371819
ETIM
ETIM 3.0 EC001449
ETIM 4.0 EC001449
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39121501
Tanusitasok
Tanusitasok
Tanusitasok
UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / EAC / EAC / cULus Listed
Robbanasbiztonsagi tanusitasok
A tanusitas részletei
UL Listed @ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324
LISTED
cUL Listed c@ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

LISTED

2018/12/12 Oldal6/7



https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2900509
https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2900509
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2900509 m PHEN'X
CONTACT

Biztonsagi relék - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2900509

Tanusitasok

Functional Safety 01/205/5117.01/16

EAC [ H [ EAC-Zulassung

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01082

cULus Listed c@us
LISTED
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