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RS Pro ESD-Wrap 750 mm 
Breite 

RS Best.-Nr. 639-1920             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Blasgeformt mit 
antistatischen 
Additiven aus LDPE 
und LLDPE 

 

• Weiche Struktur und 
extrem flexibel 

 

• Zweischichtige 
Extrusion mit 
Kalenderfunktion 
zur Thermoform-
Blase 

 

• Bietet einen 
"Faradayschen 
Käfig" zum Schutz 
von Komponenten 
im Inneren 

 

• Leicht zu schneiden 
und gleichzeitig eine 
hohe Festigkeit zu 
bieten, um nicht zu 
reißen. 

 

• Kann mit Wärme 
abgedichtet werden 

 

• Oberflächenwidersta
nd von 10^10 Ω 

MERKMALE 
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Unsere antistatischen Luftpolsterfolien von RS PRO bieten hervorragenden Schutz für alle 
Komponenten im Inneren. Die Luftpolsterfolie fungiert als "Faradayscher Käfig", um sicherzustellen, 
dass die empfindlichen Geräte keinen Stromschlag erhalten. Neben dem Schutz vor 
elektrostatischer Entladung sorgen die Blasen dafür, dass Ihr Produkt sicher ist. Unsere 
Luftpolsterfolie bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, um Ihre Gegenstände noch besser zu 
schützen.  

 

 

 

Typ Luftpolsterfolie 

Farbe Rosa 

Filmkomposition LDPE/LLDPE 

Schmelzindex 2,1 g/10 min 

Schmelzflussrate > 3,0 g/min 

Wasserabsorptionsrate 0.5% 

Träger LDPE 

Heißsiegelzeit 0,5-3,5 Sek. 

Anwendungen 
Weiche Verpackung, die in Reinräumen, sicheren 
Arbeitsbereichen und an anderen Orten verwendet wird, 
an denen Sie empfindliche Bauteile handhaben 

  

 

Spezifischer Widerstand 

Ableitend Ja  

Leitfähig Nein 

Antistatisch Ja 

Statische Abschirmung Nein 

Oberflächenwiderstand 10^10Ω 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Länge 50m 

Breite 450mm 

Dicke 4mm 

Dichte 35-55kg/m3 

Wärmedichtungs-Druck 30-70 psi 

  

 

 

Temperatur der Wärmedichtung 250-375 F 

Luftfeuchtigkeit 47.5% 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung En 61340-5-1 

     

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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