Abisolierer

MERKMALE

Selbstjustierend mit
Klingen aus
gehartetem Stahl

Rahmen aus
Stahlblech mit
mittlerem
Kohlenstoffgehalt

Weicher Griff aus
glasfaserverstarkte
m Nylon-Spritzguss

Integrierter
Drahtschneider (fur
Einzeldrahte),
Abisolierlangeneinst
ellung und
Zangenspannungsre
gelung

RS Pro 170 mm Abisolierer,
0,2 MmmO0,6 mm

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Abisolierer

Produktbeschreibung

Allgemeine

Kabeltyp
Abisolierbereich
Mindestgrofie
Maximale Grof3e

Material

Oberflache

Anwendungen

Rund
0,4 bis 6 mm
0.2mm

6mm

Mittleres Kohlenstoffstahlblech (ss41) fiir
Zangenrahmen, weicher Griff aus
glasfaserverstarktem Nylon. Stahl mit hohem
Kohlenstoffgehalt (sk-5) fur die Schneid- und
Abisoliermesserklingen.

Chemisch geschwarzt

Abisolierer werden hauptsachlich von Elektrikern oder
Mechanikern verwendet, sind aber auch in jedem
Heimwerker-Werkzeugkasten zu Hause zu finden.

Gesamtlange

Harte

Zulassungen

170mm

Schneid- und Abisolierklingen sind warmebehandelt
gemal hrc 48 Bis 53° Niethrc 25° hoher

Konformitat/Zertifizierung
VDE-Zulassung

ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
Nein
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Abisolierer EEE’
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