Thermo-hygrometre

testo 608 - Surveillance
constante du climat ambiant

Affichage permanent de la température et de I’humidité
ou du point de rosée

Affichage des valeurs min. et max.

Controle des piles

Avantages supplémentaires du testo 608-H2 :

alarme LED en cas de dépassement des limites

Précision élevée de + 2 %HR

Nous mesurons.

Hygrometer testo 608-H1
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testo 608

Nous mesurons.

Caractéristiques techniques / Accessoires

Caractéristiques techniques générales

testo 608-H1 Cadence de mesure 18 sec.
Temp. de stockage -40 ... +70 °C
testo 608-H1 Thermo-hygrometre ; Type de piles Bloc 9V
mesure de I’humidité, du point de
rosée et de la température ; avec piles Autonomie env. 1 .an
Poids 168 g
Ref. 0560 6081 Dimensions 111 x 90 x 40 mm
Matériau du boitier ABS
Affichage LCD ; 2 lignes
Garantie 2 ans

testo 608-H2

testo 608-H2 Hygromeétre d’alarme ;
mesure de I’humidité / du point de rosée /
de la température ; avec alarme LED ;
protocole d’étalonnage et piles compris

Réf. 0560 6082

Caractéristiques
techniques testo 608-H1 testo 608-H2
Types de capteurs CTN Capteur d’humidité CTN Capteur d’humidité
capacitif Testo capacitif Testo
Plage de mesure 0...+50°C +10 ... +95 %HR -10 ... +70 °C +2 ... +98 %HR
-20 ... +50 °Ctd -40 ... +70 °Ctd

Précision : + 1 digit

+0.5°C (a+25°C)

+3 %HR (+10 ... +95 %HR)

+0.5°C (a+25°C)

+2 %HR (2 ... +98 %HR)

Résolution 0.1°C 0.1 %HR 0.1 °C 0.1 %HR
Température de service 0...+50°C -10 ... +70 °C

Accessoires Réf.
Accessoires pour appareil de mesure

Certificat d’étalonnage ISO pour I’humidité ; points d’étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR a +25 °C / +77 °F ; 0520 0076

par canal/appareil

www.testo.com

0982 9954/cw/A/03.2014

techniques.

, méme

Sous réserve de modifications



