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EEBIIENIX

Grundgehause, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal3: 5,08 mm,
Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Léten

Abbildung zeigt eine 10-polige
Variante des Artikels

Artikeleigenschaften

[ Weitere Stiftlangen auf Anfrage

I Ausfiihrungen mit und ohne Seitenwand

[ Steckrichtung parallel und vertikal zur Leiterplatte

[ Standard-Stiftleiste fiir 320 V (I1I/2)
|

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 100 STK

N R
470179187029371

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 3.011g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 3.011g

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland

Deutschland

Verkaufsschliissel

E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Male
Lange 8,6 mm
Hoéhe 15,9 mm
Breite 42,64 mm
Rastermafd 5,08 mm
MaR a 35,56 mm
Stiftabmessungen 1x1mm
Bohrlochdurchmesser 1,4 mm
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Technische Daten

Allgemein

PHCENIX
CONTACT

Artikelfamilie

MSTBVA 2,5/..-G

Isolierstoffgruppe

BemessungsstoRspannung (l11/3) 4 kV
BemessungsstolRspannung (I11/2) 4 kV
BemessungsstolRspannung (11/2) 4 kV
Bemessungsspannung (I11/3) 250V
Bemessungsspannung (111/2) 320V
Bemessungsspannung (11/2) 630 V
Anschluss gemafl Norm EN-VDE
Nennstrom Iy 12A
Belastungsstrom maximal 12A
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Farbe grin
Polzahl 8
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260701
eCl@ss 6.0 27260704
eCl@ss 7.0 27440402
eCl@ss 8.0 27440402
ETIM
ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC002637
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121409

Approbationen

Approbationen
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Approbationen

ECPH(ENIX

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

CSA @

B D
Nennstrom IN 12A 10A
Nennspannung UN 300V 300V
UL Recognized ﬁ

B D
Nennstrom IN 12A 10A
Nennspannung UN 300V 300V
VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwachung
Nennstrom IN 12A
Nennspannung UN 250V
cUL Recognized cﬂ

B D
Nennstrom IN 12A 10 A
Nennspannung UN 300V 300V
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Approbationen

IECEE CB Scheme q&(

Nennstrom IN 12A
Nennspannung UN 250V
CCA

Nennstrom IN 12A
Nennspannung UN 250V
EAC

cULus Recognized n“us

Zubehor

Zubehor
Blindstopfen

Zubehor - MSTB-BL - 1755477

Blindstiick, zur Abteilungsbildung, wird auf den Polstift gesteckt, aus griinem Isolierstoff

Klemmenmarker beschriftet

Kennzeichnungskarte - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293

Kennzeichnungskarte, Karte, weil3, beschriftet, 1angs: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-(99)100,
Montageart: Kleben, fir Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgréfie: 5,08 x 3,8 mm

= .

Kodierelement
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Zubehor

Kodierstern - CR-MSTB - 1734401

Kodierreiter, wird in die Ausnehmung am Grundgehause bzw. invertierten Steckerteil eingeschoben, aus rotem
Isolierstoff

%

Erganzende Produkte

Leiterplattensteckverbinder - MSTBU 2,5/ 8-STD-5,08 - 1824188

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Direktmontage

i

Leiterplattensteckverbinder - FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 - 1874015

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Push-in-Federanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - FKCVW 2,5/ 8-ST-5,08 - 1873715

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Push-in-Federanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - 1873113

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaf: 5,08 mm, Anschlussart:
Push-in-Federanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn
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Zubehor

Durchgangsklemme - ZFKK 1,5-ICV-5,08 - 1873029

Durchgangsklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,2 mm? - 2,5 mm?, Breite: 5,1 mm,
Farbe: grau, Montage: NS 35/15, NS 35/7,5

Grundleiste - A-ICV 2,5/ 8-G-5,08 - 1872758

Grundleiste, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Tragschienenmontage, Polzahl: 8,
Rastermal}: 5,08 mm, Farbe: griin

Leiterplattensteckverbinder - UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - 1833878

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Tragschiene

Leiterplattensteckverbinder - MSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - 1831375

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Tragschiene

Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - 1809569

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaf: 5,08 mm,

Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: griin, Zugehoérige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und
Leiterquerschnittsbereich [mm?] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/
MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte
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Zubehor

Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - 1808874

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, RastermaR: 5,08 mm,

Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: griin, Zugehorige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und
Leiterquerschnittsbereich [mm?] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/
MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 - 1792812

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaf: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 - 1792304

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (I11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Grundleiste - IC 2,5/ 8-G-5,08 - 1786462

Grundgehéause, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal3: 5,08 mm, Farbe:
griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Léten

{

Grundleiste - ICV 2,5/ 8-G-5,08 - 1786006

Grundgehause, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Farbe:
griin, Kontaktoberflache: Zinn, Montage: Léten
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Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 - 1755794
Zubehor

Leiterplattensteckverbinder - TMSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - 1853078

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn, Mit dem Stecker lassen sich Leiter von Modul zu Modul
durchschleifen

Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - 1757077

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaf: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

!

Leiterplattensteckverbinder - MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - 1769078

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (I11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

|

Steckerteil - MSTBT 2,5/ 8-ST-5,08 - 1781043

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - 1777345

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

f
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Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 - 1755794
Zubehor

Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 8-STZ-5,08 - 1764235

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (l11/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal3: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - 1826348

e

Leiterplattensteckverbinder - QC 1/ 8-ST-5,08 - 1883310

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaf: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (111/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 - 1902178

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (111/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermal: 5,08 mm, Anschlussart:
Push-in-Federanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Zeichnungen

Bohrplan Diagramm
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Umgebungstemperatur [°C]

Typ: TFKC 2,5/...-ST-5,08 mit MSTBVA 2,5/...-G-5,08
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MaRzeichnung
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