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ELPA 1 Raccordement & 4 conducteurs

max. 150 mA

|
R <

. .

N

ELPA 6 Raccordement a 3 conducteurs

Type Plage de
temporisation
0,5-20 min
0,5-20 min

ELPA 1
ELPA 6

Type de connexion

3 ou 4 conducteurs
3 ou 4 conducteurs

@ |+ 10,5-20 min

ELPA 1 ELPA™ avec fanctions multiples, entrée multi

tension, COMMUIANcn avec passage par zérn

Fonction:

Durée d'enclenchement réglable en continu

de C,5 a 20 min

Grande exactitude

Réarmement immédiat

Commutation aveC passage par 2erc pour protener le

ct du relais

ommutation avec passage par z&ro protége aussi le

d. que la durée de vie du tube est prolangée

Les whes pauvent étre soumis & des charges trés aley

grace a la commutation avec passage par zéro (p. ex.

charge de lampes incandescentes de 3600 W ou

plus grand nombre de tubes & économies d'énergie)

Appareil multifonctionnel avec 10 fanctions sélection

nables, raglables sur le devant de |'appareil

- Avertissement d'interruption {double clignotemant,

deux fois) conformément a la norme DIN 18015-2 afin

d'éviter une obscurité soudaine. La fonction peut étre

activee ou désactivée sur le devant de |'appareil.

Fonction longue durée pendant 60 min activable en

appuyant longtemps sur le bouton, La fonctian peut

tre activée ou désactivée sur le devant de ['appareil.

- Rearmement immédiat (minuterie d’escalier) ou dés
activation prematurée (interrupteur & impulsion, inter-
rupteur a impulsion avec temporisation z la retombée).

ees

La fonction peut étre activee sur le devant de 'appareil,

- Eclairage permanent

Entrée boutons poussoirs avec charge des lampes de
contrdle de 150 mA max.
Connexion pour 3 ou 4 conduc
{4 conducteurs avec connexion pour éclzirage au sol}
Reconnaissance automatique du nomore de conducteurs
(3oud)

Entrée de commande supplémentaire avec isolation
galvanique pour AC/DC 8...240 V, p. ex. pour les inter-
phones

Affectation des bornes comme ELPA 8

Sécurité de fonctionnement apportée par une puissance
de commutation tres élevee (p. ex. charge de lampes
incandascentes de 3600 W)
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ELPA 6 ELPA"avec fonctions multiples, commutation avec
passage par zero
« comme ELPA 1, mais <ans plusieurs entraes de tension

Type de construction, dimensions et cache-bornes,
voir page 5.

ELPA 6 Raccordement a 4 conducteurs

Fonction spéciale

10 fonctions, entrée muiti tension
10 fonctions

Cache-bornes supplémentaire pour montage en saillie, plombable

B

Input
8-240V AC/DC

60 min | 3600 W

Caractéristiques technigues communes:
Tension nominale: 220-240 V~, +10 %/-15 %
Fréquence: 50/60 Hz

Consommation: 6 /4,

Courant de lampes de contréle: max. 150 mA
Plage de temporisation : 0,5 a 20 min, continue
Réglage 3/4 fils: Automaticuement
Réarmement: immédiatement

Durée de forcage: 100 %

Interrupteur pour éclairage permanent:
boutan rotatif

Contact de commande: 1 x contact de travail
Contact: Pas libre de potentiel

Distance du contact: < 3 mm

Matiére du contact: Ag Sn 0,

Puissance de coupure 230V~ cos 9= 1: 16 A
Puissance de coupure (tubes fluorescents): 16 AX
Lampes incandescentes: 3600 W/

Lampes halogénes: 3600 W

Tubes fluorescents (non compensés): 3600 VA”
Tubes fluorescents compensés conventionels
(compensés en série); 3600 VA™

Tubes fluorescents compensés conventionels
(compensés en paralléle): 1200 Y4 (120 uf)*
Tubes fluorescents compensés conventionels
(duo): 3600 VA*

Tubes fluorescents compensés electronigue:
1000 VA

Tubes compacts compensés conventionels: 1500
VA

Tubes compacts compensés électroniques:
IAxTW 27T x 1TW, 24 x 15W, 22 x 23 W
Matériaux du boitier et d'isolation:

résistante aux hautes températures,

résines thermoplastiques & extinction automatique
Température ambiante: -25 °C... +50 °C

Indice de protection EN 60 529: |P 20

Classe de protection lorsque les prescriptions de
montage sont respectées: ||

*Un systéme d'avertissement d'interruption (position de
I'interrupteur 2, 4, 7, 9) est impossible pour les charges
de lampes matérialisées!

Intensité nominal Référence de

a 240 V- commande

16 A (16 AX) 001 0 002

16 A (16 AX} 006 0 002
907 0 065




(B |~ 10,5-20min | 4,0 0| 60 min | 3600 W

Fonctions: minuterie d’escalier Fonctions: interrupt. impulsion, interrupt. impulsion avec temporis. a la retombée
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Avertissement d'interruption ELPA 1/ELPA 6

Cette puissance de commutation est obtenue
grace a un déclenchement de la charge com-
mandé électroniquement lors du passage par
zéro de la tension alternative de réseau.

Temps réglé

(05-20min) _

Gréce a I'optimisation permanente du point ' ler signal d'avertissement Z2esignal d’ rtissement
d'enclenchement, plus de 40 000 cycles de com-
mutation ont pu é&tre réalisés a pleine charge
sans aucun probléme.

Tableau de sélection ELPA

Type d'appareil ELPA 4 (préavis

d'extinction)
N°® commande 008 0 002 009 0001 004 0 001 007 0002 003 0 002 006 0 002 G010 002

007 0 804 (France)
Modéle glectro- électro- appareil supp! electranique electronique électronigue electronique
mecanique mecanique électronique
Réglage temps 1=7 min 1=7 min 20-80 s 0,5-20 min 0,5-20 min 0,5-20 min 0,520 min
Puissance commutation 16 4 164 - 16 A 16 A 16 A 16 A
Charge lampes incand. 2300W 2300 W 2300W 2300 W 2300W 3600 W 3600 W
Commut. av. passage par zéro - — - . .
Courant de lampes de controle 50 mA 50 mA - 150 mA 150 m#A 150 mA 150 mA
Reglage 3/4 fils sélecteur 3 conducteurs = automatique automatique automatique automatigue
seulement

Réarmement avec bouton apres 30 s — - immédiatement immediatement immédiatement immediatement
Entrée multi tension additionelle 8-240V AC/IDC - 8-240 v AC/DC
Fonctions muitiples — = - = = . .
Préavis d'extinction variation - a choisir a choisir

d'intensité 50 %
Fonction longue durée 60 min - = - - - a choisir a chaisir

Fonction interrupt. a impulsion - - ; - a choisir a cholsir




