Hoja de caracteristicas del XBG6ECV3BP

producto
Caracteristicas

Piloto luminoso cuadrado verde @ 16 - led
integrado - 24 V - conector

Principal

Gama de producto Harmony XB6E
Tipo de producto o componente Piloto luminoso monolitico
Nombre corto del dispositivo XB6E

Material del bisel Plastico
Diametro de montaje 16 mm

Se vende en cantidades indivisibles 5

Forma de la cabeza de sefalizacion Cuadrado
Tapa/Cabeza o color de la lente Verde

Fuente de luz LED integrado
Alimentacion del bloque luminoso Directo

[Us] Tension nominal de alimentacion

24\ CC polarised

Complementario

Peso del producto

0.006 kg

Categoria de sobretension

Il acorde a IEC 60536

Posicion de funcionamiento

Cualquier posicion

Marcado

Conexiones - terminales

CE

Fast connector socket ((*))
Solder terminal ((*)), clamping connection <= 0.75 mm?/ AWG 19 min
Insulated faston ((*)) (pedido por separado)2.8 x 0.5 mm

Par de apriete

0.6...1 N.m

[Ui] Tensiéon nominal de aislamiento

[Uimp] Resistencia a picos de tensiéon

250 V (grado de contaminacion: 3) acorde a IEC 60947-1
2.5 kV acorde a IEC 60947-1

Tipo de sefalizacién Fijo
Consumo de corriente 10 mA
Vida 30000 h
Entorno

Temperatura ambiente de -40...70 °C
almacenamiento

Temperatura ambiente de -10...55 °C

funcionamiento
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Grado de proteccion IP

IP65 acorde a IEC 60529

Normas

IEC 60947-1

IEC 60947-5-1
JIS C 4520

JIS C 852

UL 508

CSA C22.2 No 14

Certificaciones de producto

CCC
cURus

Resistencia a las vibraciones

1 mm (10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

10 gn (duracion 11 ms) para aceleracion de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Informacion Logistica

Pais de Origen

Garantia contractual
Warranty period

China

18 months




