
Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.
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IP 44 - BT 16 A
fiches, prises mobiles et socles de connecteur

522 73 520 52

Emb. Réf. Fiches coudées

Métal Plastique 200/250 V±
1 5 520 72 520 62 2 P + T
1 520 63 3 P + T
1 520 64 3 P + N + T

380/415 V±
1 522 62 2 P + T 

1 5 522 73 522 63 3 P + T
1 522 74 522 64 3 P + N + T

Caoutchouc 200/250 V±
1 521 52 2 P + T

380/415 V±
5 521 53 3 P + T
1 521 54 3 P + N + T

520 82 522 93

Entrée par PE intégré : ISO 25 pour 2 P + T et 3 P + T,  ISO 32 pour 3 P + N + T (produits mobiles uniquement)
Raccordement par borne : 1 x 2,5 mm2 souple pour fiches et prises mobiles, rigide pour socles de connecteur
Contacts en laiton nickelé - Visserie inox
Conformes aux normes CEI EN 60309-1-2 et au décret du 14/11/88 pour la protection des travailleurs

Fiches droites

Métal Plastique 200/250 V±
1 5 521 42 520 42 2 P + T
1 520 43 3 P + T
1 520 44 3 P + N + T

380/415 V±
1 522 42 2 P + T

1 5 521 43 522 43 3 P + T
1 5 521 44 522 44 3 P + N + T

Caoutchouc 200/250 V±
5 520 52 2 P + T
5 520 53 3 P + T
1 520 54 3 P + N + T

380/415 V±
5 522 53 3 P + T
5 522 54 3 P + N + T

Socle Hypra IP 44 à brochage 
domestique

voir p. 479

Socles de connecteur (tableau)

Métal Plastique 200/250 V±
1 521 62 521 72 2 P + T
1 520 73 3 P + T
1 520 74 3 P + N + T

380/415 V±
1 521 63 521 73 3 P + T
1 521 64 521 74 3 P + N + T

521 62 520 69

Boîtiers réversibles

Permettent la réalisation de socles de
connecteur saillie 16 A
Sur boîtier métal :
- deux bornes de terre intérieure
- une borne de terre extérieure
Boîtiers 1 entrée ISO 20

Métal Plastique Pour socles :
1 520 69 520 79 2 P + T
1 522 69 522 79 3 P + T / 3 P + N + T

521 63
+ 522 69

521 73
+ 522 79

Caractéristiques techniques (p. 488 à 491)

Emb. Réf. Prises mobiles

Plastique Caoutchouc 200/250 V±
5 1 520 82 520 92 2 P + T
1 520 83 520 93 3 P + T
1 520 84 520 94 3 P + N + T

380/415 V±
1 522 82 2 P + T
5 522 83 522 93 3 P + T
1 522 84 522 94 3 P + N + T


