DATOVY LIST - 2AMP 550V AC BS88 GG FUSE

Valcova pojistka, Nizkonapétove, 2 A, AC 550 V, DC 250 V, 80 kA, BS88/A1,

"‘\;}\J 14 x 56 mm, gL/gG, BS
W i\‘ «
& Typ 2AMP 550V AC BS88 gG FUSE
Catalog No. NIT2A

Dodavatelsky program
Produktovy sortiment

Zékladni funkce

Oblast aplikace

Stanoveny proud

Jmenovité napéti

Konstrukéni velikost

Velikost

Kategorie uZiti

Vlypinaci zatiZitelnost

pouZitelné pro velikost/ aplikace
Standardni/ schvaleni

Tvar

Standardni/Regulace

VoliteIné pfisluSenstvi

Technicka data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)

kA

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Pojistka
Valcova pojistka
Nizkonapétové
2

AC 550V
DC 250 V

BS88/A1

14 x 56 mm

gl/gG

80

v§eobecné priimyslové aplikace

BS

vyhnuté konce s otvory na Sroub (s drazkou)

BS88-2
IEC 60269-2

fuse-holder CM32FC and RS20

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Elektroinstalacni zarizeni, pristroj / Tavné pojistkové vlozky / Pojistkova vloZka nizkonapetové vysocevykonna

(ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size

Rated current

Rated voltage

Voltage type

Rated switching capacity

Utilization category

Type of fuse status indicator

Insulated metal gripping lugs (IMGL)
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kA

Eaton Industries GmbH
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Other

2

550

AC/DC

80

gL/gG (cable protection/equipment protection)
None

No
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