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RS Pro, 12 vías, 12 AWG, 

bloque terminal sin fusible 
PE, 750V 

Código RS 763-8122             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Bloque terminal sin 
fusible 

 

• Instalación de 
cableado sencilla 

 

• Cuerpo de poliamida 
ligero 

 

• Instalación de 
cableado sencilla 

 

• Contactos de latón 
chapado en níquel 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este bloque terminal sin fusible que presenta una solución fiable y rentable para 
conexiones de cable a cable. Este bloque terminal ligero y robusto está diseñado para aplicaciones 
de montaje en panel o aéreo. 

 

 

 

Protegido por fusible No 

Tipo de montaje Montaje en panel, montaje aéreo 

Material de contacto Latón 

Método de terminación Roscado 

Chapado de los contactos Estaño 

Color Negro 

Material Carcasa de poliamida 

Número de vías 12 

Inserciones Latón 

Carcasa Polietileno (PE) 

Tornillos Acero galvanizado 

Aplicaciones 
Conexión de la iluminación a los interruptores, conexión 
del cableado a una conexión a tierra, sistemas HVAC y 
fuentes de alimentación 

 

 

 

Corriente nominal 15A 

Tensión nominal 750V 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Cable CSA 6mm² 

Tamaño del cable 22 AWG a 12 AWG 

Dimensiones 131mm x 18,5 mm x 13mm 

Paso 9.5mm 

Tamaño del tornillo M3,5 

 

   

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C 

-40°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

105 °C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones ROHS, CE (BS EN 6.998) 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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