
6 Amphenol Amphenol 7

Polzahl 3 + PE Polzahl 6 + PE

Bauelemente Umgebungstemperatur

alle Kontakte unter Last
a) Anschlussquerschnitt 1,5 mm2, gestanzte Crimpkontakte
b) Anschlussquerschnitt 0,75 mm2, gestanzte Lötkontakte
c) Anschlussquerschnitt 0,75 mm2, gedrehte Lötkontakte

Bauelemente Umgebungstemperatur

alle Kontakte unter Last
Anschlussquerschnitt 2,5 mm2
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Derating Kurven

Anschlussart
10 = Crimpen (6 + PE)
20 = Schrauben (3 + PE)
30 = Löten (6 + PE)

Bauform
H = Kabelstecker
D = Kabeldose
K = Winkelstecker
F = Winkeldose
C = Gerätestecker
G = Gerätedose

Polzahl
003 = 3 + PE
006 = 6 + PE

Zugentlastung
00 = Kabelverbinder mit Klemmkäfig 
 oder Geräteverbinder
10 = Kabelverbinder mit innen 
 liegender Zugentlastung

Ausführung
10 = Kabelverbinder in blau/schwarz
12 = Kabel- o. Geräteverbinder in schwarz
15 = EMV (metallisiert)

1000006D30C016

Aufbau der Bestellnummer

Kontaktoberfl äche
Standardmäßig sind die Kontakt-Oberfl ächen versilbert, für Ausführungen 
mit vergoldeten Kontakten beträgt die Mindestbestellmenge 
100 Stück / Type.

Farbige Kodierung
Auf Anfrage sind die Verriegelungsringe der Kabelstecker sowie die 
Gehäuse der Gerätestecker und Gerätedosen farbig lieferbar.
Farben: rot, grün, blau, gelb, grau.
Mindestbestellmenge = 250 Stück / Type.  

Mechanische Kodierung
Erfolgt mit speziellen Kodierteilen, die in die Kontaktkammer montiert werden. 
Mindestbestellmenge = 250 Stück / Type.

Crimpausführung
Die angegebenen Bestellnummern beinhalten keine Kontakte, bitte separat 
bestellen (siehe Seite 10) 

Crimpwerkzeuge
Fordern Sie unseren Katalog “Werkzeuge“ an.

Bestellhinweise

Dargestellt ist eine 6 + PE Kabeldose 
mit Lötanschluss. 

Derating Kurven / Bestellhinweise

alle Kontakte
Anschlußquerschnitt 2,5 mm2

all contacts
wire gauge 2,5 mm2

Bauelemente Umgebungstemperatur
Ambient temperature

°C10 20 30 40 50 60 70 80 901000

2
4
6
8

10

St
ro

m
be

las
tb

ar
ke

it 
/C

ur
re

nt
 ca

rry
in

g 
ca

pa
cit

y A

12
14
16
18
20
22
24

alle Kontakte
all contacts

a) Anschlußquerschnitt 1,5 mm2,
    wire gauge 1,5 mm 2

b) Anschlußquerschnitt 0,75 mm2

    wire gauge 0,75 mm 2

Bauelemente Umgebungstemperatur
Ambient temperature

°C10 20 30 40 50 60 70 80 90100 1101200
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Serie

Kontaktoberfläche
1 = versilbert
2 = vergoldet
0 = ohne Kontakte
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