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RS PRO, Feldstecker RJ45      
RS Best.-Nr. 111-6743   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Geschirmter RJ45-
Stecker 
 

• 50 mm Länge 
 

• 25,4 mm Breite 
 

• Schraubanschluss 
spart Zeit bei der 
Installation 
 

• Wasserdicht gemäß 
IP67 
 

• Geeignet für einen 
Temperaturbereich 
von -40 °C bis 80 °C. 
 

• Vergoldete Kontakte 
aus Kupferlegierung 

• Robustes 
Vollmetallgehäuse  

• Keine 
Spezialwerkzeuge   

MERKMALE 
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Benötigen Sie einen robusten RJ45-Steckverbinder für anspruchsvolle Anwendungen? Dieser RS PRO-
Steckverbinder hat die Schutzart IP68, d. H. Er kann das erweiterte Eintauchen in Wasser unter hohen 
Drücken bewältigen und gleichzeitig eine Vakuumdichtung aufrechterhalten. Mit seiner starken und 
langlebigen Kunststoffabschirmung ist er in rauen Umgebungen geschützt. 
 
Der Steckverbinder macht Spezialwerkzeuge überflüssig, da er über einen Schraubanschluss verfügt, 
sodass Kabelverbindungen im Feld schnell und einfach gesichert werden können. Der RS PRO RJ45-
Steckverbinder kann einen Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C verarbeiten und ist ideal für 
Kabelmontageanwendungen. Dank der vergoldeten Kontakte aus Kupferlegierung ist eine 
ausgezeichnete Korrosions- und Rostbeständigkeit gewährleistet.  
 

                       

 

 

 

Ethernet-Steckverbindertyp RJ45-Steckverbinder 

Geschlecht Stecker 

Anzahl der Anschlüsse 1 

Abschirmungstyp Geschirmt 

Ausrichtung Gerade 

Kontaktwerkstoff Kupferlegierung 

Kontaktbeschichtung Aluminium 

Gehäuse Robustes Vollmetall 

Anwendungen   
Drahtlose AP im Freien, LED- und Display-
Beleuchtung im Freien, Marine, 
Maschinenautomatisierung, Militär 

 

 

 

Kontaktwiderstand 20mO  

Nennstrom 1,5A 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 



 Ethernet-Steckverbinder 
 

Seite 3Von 3
3 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

 

Montageart Kabelmontage       

Länge 50mm 

Breite 25,4mm 

Drahtgröße 24 bis 26 AWG 

 

   

 

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C.  

 

 

 

IP-Schutzart IP68 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) 

 

      

  

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 


