Bleiakkus Eﬂg

MERKMALE
RS PRO Bleiakku 6 V, 4 Ah

Geringe
Gasemission,
Rekombination 99 %

und hoher

Ausgezeichnete
Erholung nach
Tiefentladung

Auslaufsicher —
Gekapselte Batterien

Das Gehause aus
ABS ist konform
mit dem UL94-HB-
Standard

StraBentransport
gemaR UN2800
(Batterien, nass,
lecksicher)

Lufttransport gemaRn

Sonderregelung

"A67", "IATA" und

"ICAO". (Batterien, Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
nass, lecksicher) allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Bleiakkus

Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind fir den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fur allgemeine
Anwendungen geeignet. Sie sind gekapselt, verfiigen Uber zahlreiche Einsatzgebiete und sind ideal
fur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notfallsysteme. Diese Akkus haben eine lange

Lebensdauer.

Allgeimeine Spezifikationen

Technologie
Entwickelt fiir zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behaltermaterial

Anwendung

Elektrische Spezifikationen

AGM
Nein
3 bis 5 Jahre

(UL94-HB), konform

Anwendung von Notfallsystem und unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Kapazitat

Nennspannung
Anschlussklemmentyp

Zellen pro Einheit

Spannung pro Einheit

Max. Entladestrom

Max. Ladestrombegrenzung
Schwimmerladespannung
Innenwiderstand

Ausgleichs- und Zyklusdienst

Selbstentladung

3Ah

6V

T1

6V

12V

60 A (5 Sek.)

1.2A

13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 © C
45 mOhm

14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C

Die Batterien kénnen fir mehr als 6 Monate bei 25°C
gelagert werden. Selbstentladungsverhaltnis von
weniger als 3% pro Monat bei 25°C. Laden Sie die
Batterien vor der Verwendung auf.
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Mechanische Spezifikationen

Abmessungen
Hohe

Lange

Breite
Gewicht

Betriebsumgebungsspezifikationen

GroRer Betriebstemperaturbereich

Nomineller Betriebstemperaturbereich

70 mm x 47 mm x 100 mm
70mm

47mm

100mm

7409

Ladung: 0 °C bis 40 °C.

Entladung: -15 °C bis 50 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
25°C £3°C

Konformitat/Zertifizierung

UL94-HB

Drag to rotate
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Dimensions
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68 BE 104 122 °F [Carry out supplementary charge before use if 100% capacity Is required )
Ballery bemperaiure Supplementary charge required before use.Optional charging way as. below:
B 1-Charged for abowe 3 days at limted current 0.25CA and constant valatge 2.25Vicell,
2. Charged for above 20houwrs at limted current 8_25CA and constant volabge 2 45Woell
3. Charged for 8-10hours at limted current 8.05CA -

Awvoid this storage pericd unless regular Top charge.
- Supplomentary charge may often fall to recover the full capacity

Float Charging Characteristics - Discharge Characteristics —
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Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Valtags Vicell

1.80W 1.75V 1.60V

Discharge
Currant (&)

(A =02C | 0.2C< (A) =10C | (A) =1.0C

Charge the batteries atleast once every six months,

if they are stored at 25°C.

Charging Me

thod:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2 . 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA

Constant Current

0.1C until the voltage reaching 7.2V, then 0.1Cx4h

Constant Current Discharge G_ Amps
FV/Time | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h dh &h &h Bh 10h 20h
1.85vicell| 768 | 535 | 442 | 383 | 307 [ 236 | 193 | 118 |[0899 |0739 | 0627 | 0543 | 0432 | 0.350 | 0.198
1.80Vicell| 944 | 639 | 512 | 433 | 340 | 258 | 208 | 1.25 | 0945 | 0777 | 0654 | 0.567 | 0.448 | 0.372 | 0.200
1.75Vicell| 112 | 722 | 565 | 472 | 363 | 274 | 219 | 1.31 | 0979 | 0801 | 0672 | 0.581 | 0.460 | 0.379 | 0.202
1.70Vicell| 127 | 797 | 611 | 508 | 382 | 284 | 228 | 136 | 1.01 0821 | 0689 | 0595 | 0.467 | 0.386 | 0.206
1.65Vicell| 140 | 857 | 646 [ 532 | 398 | 295 | 238 | 140 | 104 |0838 | 0704 | 0607 | 0.475 | 0.391 | 0.208
1.60Vicell| 147 | 893 | 674 | 548 | 409 | 302 | 243 | 145 | 1.06 | 0850 | 0718 | 0.619 | 0.485 | 0.388 | 0.210

Constant Power Discharge Gh_ Watts
FViTime | Smin | 1dmin | 15min | 20min | 30min | 45min 1h ih ih dh Sh &h &h 10h 20h
1.85Vicell| 145 [ 102 | 849 [742 | 599 | 463 | 381 | 234 | 179 | 147 | 126 | 109 | 0869 | 0.724 | 0.400
1.80Vicell| 176 [ 120 | 976 [ 833 | 650 | 502 | 407 | 247 | 187 | 154 | 130 | 113 | 0896 | 0.745 | 0.402
1.75Vicell| 206 | 135 | 107 | 900 | 699 | 530 | 426 | 256 | 192 | 158 | 133 | 1.15 | 0914 | 0.755 | 0.403
1.70Vicell| 231 [ 147 | 114 | 959 | 720 | 547 | 442 | 265 | 197 | 161 | 135 | 1.17 | 0822 | 0.763 | 0.408
1.65Vicell| 251 | 156 | 120 [ 996 | 753 | 565 |457 | 271 | 201 [ 163 | 138 | 119 | 0833 | 0770 [ 0412
1.60Vicell| 260 [ 161 | 123 [102 | 767 | 572 | 464 | 278 | 205 | 166 | 140 | 1.21 |0947 | 0.779 [ 0.412
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