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Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.

838

BAES pour ERP, locaux industriels
et habitations

étiquettes de signalisation pour BAES

625 25 + 610 01 625 25 + 610 04

■ Cotes

Blocs standard SATI-Evolutif IP 43

réf. 625 25/50/51/65
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Patère de fixation et de raccordement pour réf. 625 25/50/51/65,
608 66 et 628 67

Bloc étanche Plexo SATI-Evolutif IP 55

réf. 625 26/27/52/66

A B CRéf (mm) (mm) (mm)
625 25/50/51 238 122 75
625 65 355 122 89

A B CRéf (mm) (mm) (mm)

625 26/27/52 280 120 97

625 66 360 120 101

Emb. Réf. Etiquette de signalisation

Etiquettes transparentes pouvant être directement
installées sur la face avant des BAES d’évacuation
(conformément à l’article EC9 du règlement de
sécurité des ERP)
Etiquettes visibles depuis une distance de 20 m,
(conformément à la norme européenne EN 1838)
Recouvrement complet de la face avant du diffuseur
lumineux du BAES réf. 625 25 lui assurant une
meilleure intégration dans le bâtiment
Aide au positionnement de l’étiquette avant collage
Positionnement en face avant
Signalisation réglementaire
Issue de secours et cheminement d’évacuation

5 610 00 225 x 110 mm

5 610 01 225 x 110 mm

5 610 02 225 x 110 mm

Signalisation additionnelle
A utiliser uniquement en complément de la
signalisation d’évacuation réglementaire

10 610 03 225 x 110 mm

10 610 04 225 x 110 mm

Signalisation complémentaire

Pour positionnement latéral

10 609 50 227 x 26 mm

10 609 51 227 x 26 mm

10 609 53 227 x 26 mm

10 609 54 227 x 26 mm

Conformes à la directive CEE 92-58 et à l’arrêté du 4 novembre 1993
(signalisation de sécurité sur les lieux de travail)
Conformes aux règlements de sécurité des ERP 
(article C 042 : balisage des dégagements)
Conformes aux normes NF X 08-003 et ISO 3864 
(couleurs et signaux de sécurité)

SORTIE

SORTIE

SORTIE DE SECOURS

■ Cotes :

Blocs métal et verre SATI-Evolutif IP 66

réf. 625 28/68

Blocs étanches anti-corrosion SATI-Evolutif IP 67

réf. 625 29

Cotes autres blocs

réf. 608 66/628 67

Bloc à phare orientable SATI-Adressable IP 55

réf. 625 30
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■ Caractéristiques des blocs
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Bloc ATX IP 66/67

réf. 625 31

réf. 625 71

Consommation Accumulateurs Témoin Lampe Tube Poids
(en mA) de veille sécurité sécurité (en kg)

625 25 23 610 15 Leds 2 x 609 31 - 1,3

625 26 23 610 15 Leds 2 x 609 31 - 1,5

625 27 23 610 15 Leds 2 x 609 31 - 1,5

625 28 23 610 15 Leds 2 x 609 31 - 4

625 29 23 610 15 Leds 2 x 609 31 - 3,1

160 Nous consulter Leds Type H3 - 13625 30
12 V - 55 W

625 31 26 Nous consulter Leds 2 x 609 31 - 8,6

625 50 23 Nous consulter Leds Leds - 1,3

625 51 23 610 15 Leds 2 x 609 33 - 1,5

625 52 23 610 15 Leds 2 x 609 33 - 1,5

625 65 30 610 16 Leds - 609 41 1,8

625 66 30 610 16 Leds - 609 41 1,9

625 68 30 610 16 Leds - 609 41 4,3

625 69 30 610 16 Leds - 609 41 3,5

625 71 28 Nous consulter Leds - 609 41 8,7

608 66 90 610 16/18 Leds - 609 41 2,2

628 67 90 610 16/18 Leds - 609 41 2,2


