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GIRATUBI MODELLO SVEDESE CON GANASCE A 90° DIRITTE

L 305 N

e Acciaio al Cromo Vanadio

5
Dettagli famiglia
Codice L mm @® Capacita tubo amm — Q.ta x conf.
U03050002 330 1 40 1
U03050003 420 1% 55 1
U03050004 540 2 67 1
U03050005 690 3 103 1

Ricambi / Accessori

Stanley Black & Decker ltalia S.r.l. stanleyBlaCk&DeCker

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB) Societa a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia da parte di Stanley Black & Decker, Inc.

Partita IVA e C.F: 03225990138 Capitale Sociale 1.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & DeckKer ltalia S.r.I. declina ogni responsabilita circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.
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310 CN - Ricambio rullino

Stanley Black & Decker ltalia S.r.l. StanleyBlaCk&DeCker

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) ltalia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Societa a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & DeckKer ltalia S.r.I. declina ogni responsabilita circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.


https://www.usag.it/catalog/it/products/details/1046/310_CN/Ricambio_rullino

