Fiche produit

Caractéristiques

XVSV7BWN

Harmony XVSV - siréne vocale - DIN72 -
blanche - NPN - 24Vcc

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits Harmony XVS
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Complémentaires
Couleur Blanc

Types d'entrée

Variante de construction

Bit : 6 canaux d'entrée
Binaire : 63 canaux d'entrée

Prét a assembler

Matiere PC (polycarbonate) (corps)
PC (polycarbonate) (couvercle arriére)
TPE (élastomére thermoplastique) (face avant)
NBR (caoutchouc-nitrile)

Poids 0.142 kg

Marquage CE

Catégorie de surtension Classe Il se conformer a EN/IEC 61140

Support de montage Rail DIN 72 mm

[Us] tension d'alimentation 12...24V CC

[Ue] tension assignée d'emploi 10...30V CC

Courant a I'appel <30A

Calibre du fusible a associer 1A

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 1kV

Puissance consommée 1.8 W

Consommation électrique

75 mAa 24V DC

Capacité de serrage des bornes

<=1x1,5mm?

Fonction de I'appareil Impression
Conditionnement
Métro

Diameétre de fixation 80 mm

Largeur 80 mm

Hauteur 80 mm

Profondeur 24,9 mm

Code de comptabilité XVS

Environnement

Type de sortie TOR NPN

Type de signalisation Son vocal modifiable

Traitement de protection TC

Température ambiante pour le stockage -20...60 °C

Température de fonctionnement -10...55 °C

Humidité relative

35...85 % sans condensation

Tenue aux vibrations
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Electric

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.



Degré de protection IP IP65 (panneau) se conformer a EN/IEC 60529

IP20 (mur)
Intensité sonore 0...89 dB (stop or suppress)a 1 m
Durabilité de I'offre
Statut environnemental Produit non Green Premium

ROHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 1346 - Déclaration de conformité Schneider Electric i3

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Garantie contractuelle

Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=339857769&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=339857769&lang=fr-fr

