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Lötstation RS Pro 60 W, 220 → 
240 V 

RS Best.-Nr. 124-4132             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Eine gut sichtbare 
LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleucht
ung 

 

• Ergonomische und 
schnelle 
Aufheizlötpistole 

 

• Verfügt über einen 
integrierten 
Datenspeicher, der 
bis zu 3 häufig 
verwendete 
Temperaturen 
speichert. 

 

• Schnelle 
Wärmerückgewinnu
ng 

 

• Automatische 
Standby- und Wake-
Funktion 

 

• Systemsperre 

 

• Kalibrierung der 
Spitze 

 

• ESD-sicher 

 

• Robustes Gehäuse 

MERKMALE 
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Diese intelligente Lötstation der bewährten Marke RS Pro verfügt über einen LCD-Bildschirm für 
Vertrauen und Kontrolle in Ihre Lötanwendung. Die Station wird mit einer Lötpistole geliefert, die 
über ein hochwertiges Aluminiumoxid-Keramikheizelement verfügt, das eine schnelle 
Wärmerückgewinnung ermöglicht. Es verfügt außerdem über einen einfach einstellbaren 
Temperaturregler, der sicherstellt, dass diese leistungsstarke intelligente Lötstation zuverlässig und 
einfach zu verwenden ist.  

 

 

 

Steckertyp Typ F - Schuko-Stecker, Typ G - Britisch 3-polig 

Unterstützte Aufgaben Löten 

Automatischer Standby-Modus Unterstützung 

Anwendungen 
Ingenieure, Elektriker, Metallarbeiter, Juweliere, 
Heimerfinder 

    

 

 

Wattleistung 60W 

Eingangsspannung 220 bis 240 

Ausgangsleistung 60W 

Anzahl der Ausgänge 2 (Eisen- und USB-Ausgang) 

Anzeigetyp LCD 

 

     

 

Tiefe  180mm 

Höhe 106mm 

Breite 150mm 

Gewicht 1.75kg 

Heizung Hochwertiges Aluminiumoxid-Keramikheizelement 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Lötspitzentemperatur  480 °C. 

Maximale Betriebstemperatur 480 °C. 

Minimale Betriebstemperatur 200 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, ESD-Standards, RoHS 

       

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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