
 Manchons de câble  

Page 3 de 414 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
   

       
 

Gaine de protection rouge en 
caoutchouc silicone de RS 

Pro, 2 mm de diamètre, 10 m 
de long 

RS code commande : 399-445              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Température 
d'utilisation élevée 
de -60 à 180° 

 

• Flexible et élastique 

 

• Résistant à l'ozone 
et aux UV 

 

• Résistant aux 
moisissures 

 

• Auto-extinguible 

CARACTERISTIQU
ES 
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Une gamme de manchons et de gaines de câble en caoutchouc siliconé de haute qualité de 
RS PRO pour l'isolation, la protection et la gestion de vos applications de faisceau de fils et câbles. 
Ce manchon siliconé est à la fois flexible et élastique, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec 
les applications de câble dans les espaces confinés. Le caoutchouc siliconé est recuit pour lui 
conférer plus de stabilité et il est capable de résister à des températures élevées ainsi qu'à l'ozone 
et aux UV. Ces propriétés permettent d'utiliser ce manchon de câble dans les environnements 
exigeants et critiques. Le manchon est facile à appliquer ; il suffit de le couper à la taille désirée et 
de faire passer les fils ou câbles électriques à l'intérieur  

 

 

 

Matériau  Caoutchouc à base de silicone 

Couleur Rouge 

Tressée Non 

Applications           

Laboratoires, traitement chimique, fabrication 
d'appareils ménagers, applications médicales et 
pharmaceutiques, applications automobiles et 
marines, industrie de la construction et de la 
construction, industrie alimentaire et des boissons  

  

  

 

Diamètre de manchon  2mm 

Longueur de manchon 10m 

Epaisseur de paroi 0.5mm 

 

 

Propriété Valeur typique  

Rigidité diélectrique   20kV/mm  

Résistance à la traction  60MPa   

Allongement à la rupture  250%  

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Plage de température de 
fonctionnement : -        

-60 à 180 °C.      

Température d'utilisation minimale -60°C 

Température d'utilisation maximale 180 °C    

 

 

 

Conformité/certifications RoHS  

Normes Met Conforme RoHS, BS 2848 180T 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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