Batteries au plomb =

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS

Faible émission de PRO 12 V, 24 Ah

gaz, taux de
recombinaison de
plus de 99 %

Excellente
récupération apres
décharge profonde

Antifuites : batteries
étanches

|PRO 537-5501 [12V24AH/20HR]

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery
CONSTANT VOLTAGE CHARGE |—

:] sa 13.5-13.8

Boitier en résine
ABS conforme a la
norme UL94-HB

Transport routier
conformément a
UN2800 (batteries,
humides, antifuite)

Transport aérien
conforme aux
provisions spéciales
"AGT7" "IATA" et
"ICAQ". (batteries,
humides, antifuite)

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

Les batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de
secteurs et pour un usage général. Ces batteries au plomb RS PRO conviennent pour les
applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries rechargeables ont une longue

durée de vie.

Caractéristiques

Technologie
Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

AGM
Non
3ab5ans

(UL94-HB) conforme

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

24Ah

12v

T12

6V

12v

60 A (559)

7.2A

13,5 a13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

14 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a 25 °C
Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %

par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.
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Batteries au plomb

Spécifications mécaniques

Dimensions
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

125 mm x 75 mm x 125 mm
166mm

175mm

125mm

7.2kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation
nominale

Homologations

Charge : 0 a 40 °C.
Décharge : -15 a 50 °C.
Stockage : -15 & 40 °C.

25°C 3°C

Conformité/certifications

UL94-HB
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Batteries au plomb ‘E]

Constant Current Discharge Chl.r:au_ Amps

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1k zh 3h 4h Sh Eh Bh 10h 20h
1.85Vicell| 457 | 351 | 281 | 251 194 | 1432 | 1207 | 714 | 558 | 454 | a70 | 321 | 258 | 216 | 118
1.80Vicell| 61.3 | 448 | 351 | 287 | 228 | 167 | 1352 | 779 | 601 | 485 | 397 | 345 | 275 | 223 | 1.20
1.75Vicell| 692 | 493 | 384 | 320 | 238 | 173 | 1414 | 808 | 612 | 496 | 408 | 354 | 280 [ 229 | 1.21
1.70vicell| 762 | 537 | #1.0 | 336 | 248 | 180 | 1459 | 828 | 620 | 509 | 418 | 361 | 284 | 234 | 123
1.65Vicell| 840 | 580 | 438 | 357 | 281 184 | 1493 | 840 | 656 | 526 | 430 | 360 | 288 | 239 | 125
1.60Vicell| 926 | 629 | 466 | 380 | 276 | 192 | 1507 | 876 | 676 | 543 | 444 | 377 | 291 | 241 | 128

Constant Power Discharge Ghams_ Watts

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h ih 4h Sh i &h 10h 20h
1.85Vicell| 83.6 54.8 543 47.4 37.0 215 233 13.8 10.9 8.88 7.26 6.32 512 428 235
1.80W/cell| 111.0 B8 647 552 43.0 s 259 15.0 116 943 7.76 6.75 5.41 4.41 237
1.75Vieell| 1225 | B85 69.8 588 443 26 270 15.5 118 8.60 7.83 681 5.40 4 52 238
1.70Wieell| 131.1 B4.3 T34 61.3 450 s 278 158 121 8.84 g12 T.04 5.56 4.61 244
1.65Vicell| 142.5 | 100.8 | 77.5 64.7 48.0 4.4 282 16.0 12.6 10.1 832 T.18 5.64 4.70 247
1.60Vicell| 1536 | 107.0 | 81.5 68.1 50.3 35.6 283 16.6 12.9 10.4 8.56 T.31 5.68 4.74 248
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Batteries au plomb

Dimensions

Unit: mm Dimension: 166(L)> 175(W) X 125(H) =X 125(TH)
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A Mo supplementary charge required

[Carry out supplementary charge before use if 100% capacity |s required.)

Supplemantary charge required before use.Optional charging way as below:

B 1.Charged for above 3 days at limbed current 8. 25CA and constant volatge 2 25Vicell.
2.Charged for above 20hours at [imted current 0L25CA and constant volatge 2.45Vicoll.
3.Charged for 8- 10hours at limbed current 0.05CA .

e Awvoid this storage perlod unless regular Top charge.
Supplementary charge may often fail to recover the full capacity

Discharge Characteristics

Temperature:25°C(T7F)
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Discharge Time

Battery Type 20C | -10c | ot 5C

10T 20C 25T 30°C 40T 45T

AGM

0
Battery EV&12V | 46% 66% 76% 83%

90% 98% 100% 103% 107% 109%
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Batteries au plomb R

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Voltage Viesll 1.80% 1.75V 160V
Discharge . - _ ~
Current {A) (A) =02C | 0.2C< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the veltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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