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Informazioni generali

Campo d'impiego Utilizzabile a partire da LOGO! 8

Quantità di fornitura in pezzi 1

Servizio e supervisione

Mezzo di illuminazione LED

Segnalazioni di servizio/guasto

Numero di righe 6

Numero di caratteri per riga 24

Display

Esecuzione del display FSTN

con capacità grafica No

Elementi di comando

Tastiera

Tasti con LED No

Tasti di sistema Sì

Numero di tasti di sistema progettabili 0

Immissione numerica/alfabetica

Tastierino numerico No

Tastiera alfanumerica No
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Tipo di montaggio

Montaggio diretto a parete possibile No

Tensione di alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Valore nominale (DC) 12 V ; DC 12 V, AC/DC 12/24 V

Campo consentito, limite inferiore (DC) 10,2 V

Campo consentito, limite superiore (DC) 28,8 V

Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 1,8 W ; tipico

Ingressi digitali

Numero di ingressi 0

Interfacce

Numero di interfacce RS 232 0

Numero di altre interfacce 0

Industrial Ethernet

Numero di interfacce Industrial Ethernet 2

Allarmi / Diagnostica / Informazioni di stato

Segnalazioni di diagnostica

Funzioni diagnostiche No

LED di visualizzazione diagnostica

Visualizzazione di stato ingresso digitale (verde) No

Grado di protezione e classe di sicurezza

IP 40 No

Norme, omologazioni, certificati

Marchio CE Sì

Omologazione KC Sì

Omologazione UL Sì

Omologazione FM Sì

Omologazione navale

American Bureau of Shipping (ABS) Sì

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio

min. 0 °C

max. 55 °C

Accessori

fa parte del prodotto LOGO!

Meccanica/materiale

Esecuzione della custodia plastica
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Tipo di custodia (lato frontale) plastica

plastica Sì

Dimensioni

Larghezza 128,2 mm

Altezza 86 mm

Profondità 38,7 mm

Pesi

Peso, ca. 220 g

Dotazione di fornitura

Quantità di fornitura in pezzi 1
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